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Zenit

Dokonalost dizajnu

» Prémiovy rad modularnych vypinacov
« Vyroba v Spanielsku vyuziva
100 % obnovitel'nd energiu
» Eko-dizajn
- Viac ako 100 funkcii v Styroch
vyhotoveniach
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Zenit
Dizajn, udrzatel'nost
a komfort bez obmedzeni

Zenit je najkomplexnejsi modularny rad pre vSetky druhy rezidenc-
nych a komercnych budov. Oceflované dizajny a nadherné povr-
chové Upravy pridavaju hodnotu celému objektu. Pokrocilé funkcie
poskytuju vysoku Uroven komfortu a uzivatel'skych vlastnosti. So
Zenitom mozete realizovat akykol'vek typ inStalacie, lebo posky-
tuje technické vyhody, ktoré montaz ulahcujd a zrychl'uju. Tento
typovy rad ma zaruku znacky ABB, preslavenej svojou kvalitou.
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Najlepsi dizajn a parametre
Esteticky celok a dokonalé detaily

Najkompletnejsi

a najuniverzalnejsi
rad, teraz aj
najStihlejsi

Zenit bol od zaciatku koncipovany ako
Spickovy dizajn. Pravouhlé linie, trendové
Upravy povrchov a detaily zvyraznujuce
jeho estetiku. Predstavuje najvyssiu
Uroven kvality a nadc¢asovu hodnotu.

Zenit Soul
Hibka 3,9 mm.
Zakladny ram

s ultralahkym
profilom, jeden
z najtensich
ramov na trhu.

Zenit Solid

Hibka 7,5 mm.
Kompaktny a pevny
profil. PGsobi
dojmom solidnosti
a osobitosti.

Zenit Float

Hibka 7,5 mm.
Vizualne odl'ahceny
vd'aka efektu
dvoch plavajucich
segmentov.
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Zenit
Sirokd ponuka

i
|

. Displej a dekorativna liSta
Zelené a biele podsvietenie.
Lista vo farbach chrém,
antracit, biela a Sampanska.

Spiia viaceré Vysokokvalitny
normy a odolny povrch
Vhodny pre Ramceky z uslachtilych
eurodpske, materialov.

americké

a talianske

krabice.

-

B
-
U

Eko-dizajn
Navrh v sulade
s poziadavkami ®©
Eco-Design ) N

1SO 14006.
Vyroba )
v Spanielsku
vyuziva 100 %
obnovitel'nu
energiu.

Viac ako 100
_ _ funkcii v Styroch K dispozicii objekty BIM
ﬁs vyhotoveniach. a aplikacia pre Revit.

Erociaii
|ED-0008/2007, |m
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Zenit
Nekonecné nuansy

To plati pre povrchové Upravy, vlastnosti, funkcionality aj
jednoduchost instalacie. Zenit so svojimi novymi rdmcekmi

Soul vynika a predstavuje najvyssiu Uroven funkcnosti a dizajnu.
Ide o skutocny vrchol dizajnu, univerzalnosti, prevadzkovych
parametrov a komfortu, lebo jeho inStalacia umoznuje realizovat
vSetky rieSenia. Uplatni sa v réznych priestoroch — obytnych,
kancelarskych, relaxacnych atd. Zenit predstavuje rozumnu
vol'bu pre tych, ¢o hladaju mimoriadny komfort a dekorativnost.
NavySe, hodnota a funkcionalita dizajnu m&zu byt aj udrzatelné.
Zenit je prvym typovym radom s certifikdtom Eco-Design.

Vnesie novy Zivot do priestoru.
Prinasa integraciu a doko-
nalost v kazdom ohl'ade.

Zenit Soul

Hibka 3,9 mm.
Esencia dizajnu.
Prvok s ultral'ahkym
profilom, dostupny
v 11 vyhotoveniach:
4 klasické,

4 metalické

a 3 prirodné.

-
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Zenit
Dokonalost dizajnu

Najsubtilnejsi rdmdcek na trhu. Jednoduchy, elegantny, s prvotriednym
dizajnom. Zenit Soul sa zrodil, aby eSte viac zvyraznil eleganciu
prostredia, v ktorom sa nachdadza. Jeho povrch je od steny vzdialeny
iba 3,9 mm, Co predstavuje Cosi nevidané v interiérovom dizajne.
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Nova troven modularnosti Modernost klasiky

Flexibilitu tohto radu umozriuje obrovska Vyvazeny dizajn radu Zenit je syntézou
kombinovatel'nost funkcii, povrchovych Uprav, jednoduchosti jeho pravouhlych linii na povrchu
farieb a konfiguracii. Takmer nekoneény systém a technickych inovacii zabudovanych vo vnutri.
pristrojov. Zaélenenim ramcekov Zenit Soul sme Kazdy prvok charakterizuju prepracované
ponuku este viac rozsirili, a tak znasobili mozné detaily, ¢im umocnuju osobitost kazdej

rieSenia. Zenit prindSa novu Uroven moduldrnosti.  miestnosti. Hl'adali sme jednoduchost
a novu geometriu, ¢o ndm umoznilo vytvorit
dizajn Zenit Soul, vd'aka ktorému je typovy
rad Zenit klasikou moderného dizajnu.

Kombinovatel'ny a univerzalny

Zaclenenie rdmcekov Zenit Soul poskytuje
rieSenia pre vacsiu paletu priestorov. Okrem
tradi¢nych povrchovych Uprav, ako biela,
antracitova, strieborna a Sampanska, ponukame
Styri nové metalické povrchy so zamerom
integrovat sucasné trendy interiérového dizajnu:
uslachtild ocel odolna proti odtlackom prstov,
zamatova Cierna, svetld kdva a zamatova zlata.
Tieto Upravy zvysuju estetickd hodnotu radu Zenit
a priestorov, v ktorych su inStalované. Typovy rad
doplnili aj tri nové lakované povrchové Upravy,

s farbami prevzatymi z prirody. Farby pieskova,
taupe a commodore doplfiajt rad riesent,

ktoré teraz eSte viac vyZzaruju svetlo prirody.
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Najlepsi v rezidencnom segmente
Pre pohodlie celej rodiny

ESte nikdy nebol vas domov taky pohodiny,
bezpeclny, efektivny a krasny. Dnesné moderné
obytné priestory vyzaduju pohodlie v kazdej
miestnosti, ¢iide o premenu kupelne na
wellness alebo o vytvorenie komunikacnych
ostrovov v kuchyni. V rezidencnom

segmente ponuka Zenit riesenia pre

zivotny Styl orientovany na bududcnost.

i

H.“_- .
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Zenit & ABB-free@home®

Automatizacia domacnosti je teraz jednoduchsia. Lebo je
inteligentna. Zenit a ABB-free@home® zmenia dom alebo

byt na inteligentny domov. Ci su to ZalUzie, svetld, kdrenie,
klimatizacia, domova komunikacia alebo scény. Jednoduché
dialkové ovladanie pomocou vypinaca na stene, notebooku alebo
smartféonu. Velmi pohodIné. Mimoriadne pohodové. S vysokou
energetickou Ucinnostou. A navyse velmi atraktivne. Naklady su
len minimalne v porovnani s konvencnymi elektroinstalaciami.
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Audio systém

Hudba vyvolava emécie. Na akomkol'vek mieste.
Flexibilny a prakticky audio systém pre zabavu

a komunikaciu. Jeho vysokokvalitné komponenty
imponuju maximalnou funkénostou, intuitivnym
ovladanim a inovativnym dizajnom. V kombinacii
s praktickym prislusenstvom ide o jedine¢ny rad
vysokovykonnych produktov, ktoré ponukaju
individualne riesenia pre kazdu aplikaciu.

Stmievace LED

Vzdy perfektné svetlo. Krasna hudba, pohar
vina, makka pohovka. To, ¢o robi atmosféru

eSte dokonalejSou, je prijemne timené farebné
osvetlenie. Inovativne a elegantné stmievace

s jemnym znizenim intenzity osvetlenia
vytvaraju intimnu, Utulnd atmosféru.

Ponukaju moznost vytvorenia takého osvetlenia,
ktoré vyhovuje nadlade a prilezitosti. A dodavaju
intimnym chvilam zvlastny druh magie.

IP55 do kazdého prostredia

Nerobte si starosti s pocasim. Krabice
aramy IP55 pre zapustenu a povrchovu
montaz umozZnuju instalaciu akéhokol'vek
zariadenia vo vonkajSom prostredi.

15

Ovladanie zalazii

Sortiment ovladacich prvkov Zallzii otvara

nové dimenzie pre sektor sikromnej bytovej
vystavby. Teraz si vo svojom dome mozete uzivat
vacsi komfort, bezpeénost aj hospodarnost.
Systém ovladania zallzii je vhodny na riadenie
vSetkych motoricky pohananych zaluzii,

roliet a markiz. Siroka paleta moznosti

pouzitia, pripojenia a nastavenia robi z neho
idedlne rieSenie pre kazdu situaciu.

Multimedialna konektivita

Komunikacia je branou do sveta. Prijemnu
zdbavu! Nové VDI konektory st vhodné pre
multimedidlne zariadenia vo vasej domacnosti.
Podporované su vietky konvencné konektory:
dvojité a trojité RCA, mini-jack, VGA, HDMI a USB.

USB nabijacie zariadenia

Prisiel koniec preplnenych viacnasobnych
zasuviek. USB nabijacie zariadenia su
idealnym miestom pre nabijanie mobilnych
telefénov, tabletov alebo smart hodiniek.



16 ZENIT DOKONALOST DIZAINU

Najlepsi v segmente hotelov a sluzieb
Aby sa hostia citili ako doma

Na dizajne interiéru a komforte sa
podielaju vsetky faktory. Dostante
pohodlie do novych vysin. Hotelovi
hostia sU narocni. Dizajn je len jeden
aspekt. Vel'mi dblezité je, aby osvetlenie,
zallzie, klimatizacia a kdrenie navzajom
spolupracovali a vytvarali atmosféru,

v ktorej sivasi hostia uzivaju kazdu
sekundu pobytu a teSia sa na navrat.







18 ZENIT DOKONALOST DIZAINU

Zenit & ABB i-bus® KNX

Perfektna klima. Dokonala hotelova izba nie je nikdy ani prilis tepl3,
ani prilis chladna a vzdy plna Cerstvého vzduchu — potom stimuluje
vsetky zmysly. Umoznuje to neviditelnd technoldgia ABB i-bus® KNX.
Vdaka prehladnému dizajnu regulatora teploty si s nim kazdy hned'
poradi. Vdaka tomu mdzete klrenie, vetranie a klimatizaciu ovlddat
dotykom prsta a pohladom na displej — je to také jednoduché a jasné.

Meratel'na efektivita, vSetky naklady pod kontrolou = Maximalna bezpecnost pre hosti a investicie

Vyhodné uspory nakladov. V hotelovej izbe Viac ako pocit. Za vSetkym bezpenym

nie je vzdy ubytovany rovnaky pocet l'udi. je inteligentna technolégia. Iba budova
Preto je dolezité prispOsobit zdroje ich s funkénou sietou vytvara prostredie, ktoré
vyuzitiu, aby sa tak zvysila efektivnost chrani l'udi a hodnoty. ABB i-bus® KNX
prevadzky. Inteligentné detektory pritomnosti spaja vsetko do funkéného celku. Vd'aka

s priamym pripojenim KNX citlivo upravuju integracii réznych aplikacii sa vytvori
vnutornud klimu a osvetlenie. Vd'aka svojmu stabilné prostredie pre vSetkych.

rozsiahlemu pokrytiu a diskrétnemu dizajnu
hladko zapadnu do architektury — takmer
neviditel'né, ale vysoko efektivne.

MIESLERN
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Multimedialne centrum

Hotelovi hostia si mézu uzivat hudbu, ktoru
maju radi. Zvuk vychdadza priamo zo steny, bez
spleti kablov. Cez Bluetooth je mozné pripojit
smartfén a zaroven ho nabijat alebo pripojit
notebook k TV cez HDMI konektor. VSetky
technolégie sa preto zmestia do priestorovo
uspornej skrinky modulu v stlade s dizajnom
interiéru —idedlne do priestoru vedla postele
alebo v stole. Zvuk prispieva k pohodliu.

Kartovy spinac

Priatel'ské privitanie. Dokonalost zac¢ina uz
pri dverach izby s kartovym spinac¢om. Ak do
spinaca vlozite kartu, automaticky sa zapne
svetelnd scéna. Okamzite sa za¢ne regulovat
teplota. Takato izba hovori -, Vitajte!“

Orientacné a vystrazné svetla

Jasna orientdcia. Hostia ocenuju profesionalnu
starostlivost, ku ktorej patri aj zrozumitelna
komunikacia. Orienta¢né napisy im pomahaju
zorientovat sa. Piktogramy im poskytuju
informdcie pocas diia aj noci a ukazuju cestu.
Technolégia LED svietidiel a vysokokvalitné
difazory len umocnia pocit bezpecnosti.

»Nerusit“/,Upratat“

Izba vzdy upratand, oddych bez vyrusovania.
Integrovanym prepinacom ,Nerusit“/,Upratat
a signdlkou LED je obsluhujtci personal
informovany, ak si host nezeld byt vyruSovany
alebo chce, aby jeho izba bola upravena.

“

Detektor pohybu

Neustdla ostrazitost. Bezpecnost zacina
viditeI'nostou. Detektory pohybu reaguju
citlivo a okamzite. Zabezpecuju, aby sa
nikto nemusel potkynat vtme. S uhlom
pokrytia az 110° mame vhodny snimac
pohybu, ktory ladi s dizajnom interiéru
chodby, izby alebo spoloénych priestorov.
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Najlepsi v kancelarskych objektoch
Pre sprijemnenie pracovného casu

Dokonalé pracovné prostredie pomaha
firme rast a rozvijat sa. Zenit moze
poskytnUt to najlepsSie v planovani
kancelarskych priestorov, od ovladania
osvetlenia a teploty cez pracovné stanice,
automatizaciu systemami ABB i-bus® KNX

a ABB-free@home® az po vsetko medzi tym.

Od stredne velkych podnikov az po velké
korporacie, vypracujeme vam navrh riesenia
v modernych dizajnoch a materialoch,

ktoré splnia potreby kazdého interiéru.
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Pracovné stanice

Napajanie, hlas, obraz a data v jednom pripojnom bode.

V kancelariach narasta pocet pracovisk, ktoré vyzaduju

pripojenie k pocitacom a multimedidlnym zariadeniam.

Tento systém umoznuje zoskupit vSetky potreby pracovného
miesta (elektrické zasuvky, telefén, data, ochrana a multimédid)

do jednej rozvodnice. Pracovné stanice Zenit su dbékladne
navrhnuté s vyuzitim inovacif tak, aby vyriesili akukol'vek inStalaciu
tym najpohodinejsim, najrychlejsim a najjednoduchsim spdsobom.
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ABB i-bus® KNX

Priestory s inteligenciou. Moderna automatizacia
budov sa stala efektivnejSou nez kedykol'vek

v minulosti, aby splnila r6zne poZziadavky

l'udi pracujucich v budove. Adaptabilné

systémy premenia modernu funkénu

budovu na inteligentnid budovu. Vytvaraju
prostredie, v ktorom sa komunikacia

a kreativita mézu slobodne prejavit. Idedlne

pre hospodarnost, idealne pre budicnost.

Stmievace pre elektronické transformatory
Vzdy dokonalé svetlo v zasadacej miestnosti.
PIné osvetlenie pocas rokovania, timené pocas
prezentacie. Stmievace pre elektronické
transformatory st schopné ovladat

akékol'vek svietidlo so vstupom 1-10 Vdc.

23

Multimedialna a datova konektivita

Hlas, data a obraz su stéastou dnedného
pracovného prostredia. Zenit ponuka velky
vyber zariadeni, ktoré dokazu vyriesit akukol'vek
potrebu konektivity: 2 x RCA, 3 x RCA, mini-jack,
VGA, HDMI, USB, R]-11, R]-12, R1-45 Cat.5E, 6,

6 A, UTP, FTP, STP a SC/APT optické adaptéry.

Dvojpédlovy spinac

Kancelarie su priestory plné ruchu pocas celého
dna. Freneticka ¢innost vyzaduje intenzivne
pouzivanie elektrickych zariadeni. Dvojpdlové
spinace su Specialne navrhnuté na ovladanie
najvacsich zatazi elektroinstalacie, ako su
osvetlenie spolo¢nych priestorov, signaliza¢né
panely, chladiace a vykurovacie zariadenia a pod.

1
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Audio systém

Webindre, videokonferencie, on-line prezentacie.
Skupina l'udi ¢asto zdiel'a obrazovku, aby sa
mohli zG¢astnit tohto typu stretnuti. Tieto
zasadacie miestnosti mali kedysi videosystém,
ktory je mozné zdielat, ale ¢o zvuk? Audio systém
Zenit ponuka dokonalé rie$enie pre zdiel'anie
zvuku z notebooku, tabletu alebo mobilného
telefénu so vietkymi icastnikmi stretnutia.

Bez kablov, bez pomocnych zariadeni.

Stadi pripojit notebook k audio

systému cez Bluetooth.
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Najlepsi v obchodnych priestoroch
Dajte svojim zdkaznikom to najlepsie!

Od kaviarne po moderné nakupné centrum.
Od terasy po Satne.

Od jednoduchych rozvodnic az po

inovativne automatizacné systémy

ABB i-bus® KNX. RieSenia Zenit a ABB

dokazu zmenit skusenosti zakaznika

v akomkol'vek komercnom prostredi.

Dizajn a funkcnost su zakladom pre vytvorenie
prijemnej atmosféry, pre spravne ovladanie
osvetlenia a regulaciu teploty, pricom
elektroinstalacia je sucastou vybavy interiéru.,
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Rozvodnice

Centralizovany systém riadenia. Systémy riadenia Zenit

reaguju na potreby v zariadeniach tretieho sektora. Vo vacsine
inStalacii v takych zariadeniach je vzdy potrebné vytvorit

miesto na centralne ovladanie réznych svetiel, zallzii, kotlov

atd. Centralizované systémy riadenia Zenit umoznuju zoskupit
vSetky funkcie do jednej rozvodnice pomocou krytov a pristrojov
najkompletnejsieho modularneho radu na trhu: Zenit.
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ABB i-bus® KNX.

Perfektny partner pre vel'ké komercné zény

Osvetlenie a klimatizacia su zakladné prvky prevadzky

a udrzby komercénych budov, ako su velké ndkupné centra.
Vyvazenie spotreby energie a efektivnosti je podmienkou
perfektnej skisenosti zakaznikov a tiez, aby ste zostali
ziskovi. ABB i-bus® KNX je inteligentny inStalacny systém
splfiajlci najvy$éie poZiadavky na aplikacie v modernom
riadeni budov a je zaloZeny na jednoduchej a osvedcenej
technoldgii KNX, ktora je akceptovana ako prvy

otvoreny Standard na svete pre riadenie vSetkych typov
inteligentnych budov - vyrobnych, obchodnych aj obytnych.

Audio systém

Kadernictvo, kaviaren, butik ¢i dentdlna klinika. VSetky
maju nieco spolo¢né — hudbu. Hudba pomaha zakaznikovi
citit sa pohodine pri strihani vlasov, $alke kavy, kipe
kosele alebo ¢akani, kym pride na rad. Audio systém Zenit
je Specidlne navrhnuty tak, aby splnil vSetky potreby

v kazdom priestore, pretoze sa l'ahko pouziva aj instaluje.

Do kazdého prostredia a pre kazdy spésob montaze

Styri moznosti pre akukol'vek zapustent & povrchovi montaz
v kazdom prostredi. Krabice Zenit IP20 pre povrchovd montaz
su vhodné na inStalaciu v interiéri bez narusenia estetického
vzhladu objektu. Krabice Zenit IP40 pre povrchovi montaz
maju vzhl'ad instalacii v priemysle a pouzivaju sa vnutri objektu
alebo v krytom parkovisku. R&my Zenit IP55 pre zapustenu
montaz su vhodné pri insStalovani vypinaca na terase baru,
pri¢om napodobriuju nabytok. Krabice Zenit IP55 pre povrchovu
montaz pomézu pri inStalacii akéhokol'vek zariadenia, ak

je elektroinstaldcia v exteriéri osadena na povrchu.

27
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ABB-free@home?® - perfektny partner pre malé
obchody, kliniky, agentury a iné prevadzky
Free@home pontka nekone¢né mnozstvo moznosti

pre kreativny dizajn. To umoznuje aj pre malu firmu
realizovat nekonecné variacie osobnych napadov

a preferencii dnes aj v buddcnosti. Pouzivanie a Udrzba
systému free@home su jednoduché, ¢o zvladne aj
majitel' prevadzky bez Specidlneho $kolenia. Maximalny
komfort a Uspora energie. Pre zlepSenie zakaznickej
skusenosti je nevyhnutna automatizacia, lebo umoznuje
spravne riadenie osvetlenia a teploty — vd'aka systému
ABB-free@home® je to teraz mozné aj v malych podnikoch.

Kl'icovy spinaé

Ochrana pred neopravnenym pristupom. Kl'i¢ovy
spinac/tlac¢idlo zabranuje neopravnenému zapinaniu
elektropohonov. Doma sa da vyuzit ako ,rodi¢ovsky
zdmok“ a v praci brani neopravnenym osobam

v pristupe. K dispozicii su tri rézne funkcie: kl'i¢ovy
spinac¢ jednopdlovy s 2 polohami, kl'i¢ovy prepinac
dvojpdlovy s 3 polohami a tlac¢idlovy spinac jednopdlovy
s 2 polohami a automatickym navratom do polohy 1.

&

Orientacné a vystrazné svetla

Orientacné svetla Zenit informuju a diskrétne poskytuju
jasnu orientaciu. Specialne pole s podsvietenym
piktogramom oznacuje toaletu, nefaj¢iarske zény alebo
poskytuje informacie o miestnostiach na oSetrenie.
Orientacné svetla Zenit su uzito¢né vsade. S dostato¢nym
jasom (2 Ix) je vystrazné svetlo Zenit idedlne pre osvetlenie
nebezpecnych miest v tmavych priestoroch. A este nieco
dolezité: v pripade vypadku pridu sa prepne na batériu

s vydrzou az tri hodiny. Osvetlenie potom zabezpecuju
LED didédy. Napriklad na schodisku alebo v pivnici.
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Zenit

Funkcie pre kazdy priestor

Zenit je mozné instalovat vSade, v priestoroch vyZzadujlcich nové rieSenia, s novymi
aplikdciami a vSetkymi inStalac¢nymi zariadeniami.

oy

(R Rychla kabelaz - ispora az 40 % LepsSia ochrana

« Kontakty s automatickymi pripojovacimi svorkami Deti sU naozaj zvedavé a nadSené z akychkol'vek
zjednodusuju kabelaz a uSetria az 40 % casu nebezpecnych zariadeni v domacnosti, najma
insStaldcie. Vd'aka velkym pritlaénym svorkam je takych, ktoré su vo vysSke zasuviek. V8etky zasuvky
automatické pripojenie pohodinejSie a bezpecnejsie. Zenit su vybavené clonkami, ktoré kryju zivé ¢asti

« Spinace 16 A pre zataz LED do 200 W (100 W pri a chréania deti pred Urazom elektrickym pradom.

127 Vac), podl'a najnovsich poziadaviek IEC.
« Robustné a kompaktné mechanizmy.
ZaloZenie a vybratie z prednej strany.
« Navrhnuté tak, aby pristroje pevne
drzali, ¢im sa predide ich kyvaniu.
- Hibka len 21 mm, ¢o poskytuje viac
miesta na pripojenie vodicov.
- Vyrobené z vysokokvalitného
a recyklovatel'ného materialu.

1. Odizolujte asi Dalsie vyhody
14 mm vodica
a prilozte ku
svorkovnici.

« Pozinkované ocelové montazne ramiky s unikatnou
antikoréznou Upravou, s hornymi a dolnymi
vybraniami pre pevné zalozenie pristroja.

- Orientac¢né a signaliza¢né svetld je mozné
jednoducho zalozit alebo vymenit z prednej
strany, bez demontdze spinaca.

« LED ziarovky s nizkou spotrebou.

2. Stlacte tlacidlo . Nizka spotreba v pohotovostnom reZime

avodic zasunte. a USB nabija¢ky s vysokou u&innostou.

« Zasuvky Schuko s tromi skrutkami na jednej
strane pre ulahcenie zapojenia.

3. Uvol'nite tlagidlo
a skontrolujte
upevnenie. Ak
chcete vodi¢
odpojit, znova
stlacte tladidlo
hore aj dole.
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Zenit
ABB-free@home® — domov sa stava inteligentnym

- Klimatizicia Hlasové ovladanie
Svetla

Média

Kirenie

LLLLLLLLL

Zallzie Energia

-

Domace

Domovy telefén spotrebice

Krasa je v jednoduchosti

ABB-free@home® ul'ahcuje kazdodenny zivot. Jedinym ked'ste eSte v posteli, alebo vypnut vSetky svetla
systémom mozete ovladat Zallzie, svetld, kurenie, a zariadenia pomocou vypinaca pri odchode z domu.
klimatizaciu a domovy telefén. Smartfén sa premeni Velmi pohodiné. Mimoriadne pohodiné. S vysokou
na dialkovy ovldda¢ domacnosti. Umozni vam zdvihnuat energetickou ucinnostou. Nastavenie réznych scén je
zallzie a zapnut radio v kuchyni stlacenim tlacidla, skutoc¢ne jednoduché — podla nalady alebo situacie.

ABB i-bus® KNX — detaily a rieSenia pre inteligentné riadenie budov

-+ J=) <
@0 © O]

EE‘I

Koncept vytvarania kombinacii so snima¢mi a akénymi ¢lenmi

Ponuka komplexného sortimentu je vhodna pre vSetky potreby. Umoznuje optimalizovat pohodlie, bezpecnost

a efektivnost v domacnostiach i budovach. Poskytuje komfortné rieSenia pre vSetky potreby a typy projektov.
Garantuje bezpe&nost a ochranu oséb aj majetku. Setri energie vyuzivanim iba nevyhnutne potrebného mnozstva.

29
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Jednoduchy a intuitivny instalacny systém
poskytuje bezkonkurecné prevadzkove
parametre, komfort a funkcionalitu

Europsky systém

Zostava spinaca

Montazny ramik Pristroj/Kryt Ramdéek

Eurépsky systém

Zostava spinaca

Montazny ramik Pristroj/Kryt Ramcek

Zostava zasuvky Schuko
- o B | -
= it
1 - ] l ﬂ ' J
™ -
'!
L ]

Montazny ramik Pristroj/Kryt Raméek
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NIESSEN
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Nekonecnhé moznosti
Pre tych, ktori chcd vsetko

Zenit —jemny a jedinecny kudsok. Dizajnovy rad, ktory sa vyvija

S vami, reaguje na vase poziadavky a poskytuje jedinecné
rieSenia pre vase priestory a potreby. PretoZe vdaka flexibilite
svojich nekonecnych kombindcii, Zenit zarucuje optimalny ndvrh
na pokrytie akejkol'vek potreby. Ak mate vsetko, mate pokoj.

Farebné vyhotovenia
V ponuke 6 farieb

biela uplna biela antracitova uplna antracitova strieborna
BL BB AN AA PL

Podsvietené vypinace a ovladace
Svetelné zdroje v 2 farbach

biela zelena
.51 .5

el
=

V ponuke 1 systém

Eurépsky
systém

Sampanska
Ccv
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Klasické raméeky
V ponuke 4 farby

- I

biela strieborna
BL PL

Sklenené ramceky
V ponuke 6 farieb

IE

biela cierna
CB CN

Metalické ramceky
V ponuke 4 farby

usl'achtila ocel’ zamatova ¢ierna
(0).¢ NS

Prirodné ramceky
V ponuke 3 farby

B

pieskova commodore
DN CM

Exkluzivne ramceky
V ponuke 2 farby

bridlica wenge
Pz WG

33

antracitova Sampanska
AN cv

kavova
CH CF CcP CcC

Sampanska grafitova perlova

svetla kava matna zlata
MO OoM

taupe
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Zenit Soul raméeky
V ponuke 11 farieb

BL-BL PL-PL AN -0X

AN - AN Ccv-Ccv BL-DN

Zenit Solid ramceky
V ponuke 4 farby

BL-BL

AN - AN cv-Ccv

Zenit Float ramceky
V ponuke 13 farieb

BL-BL BL.5-CB

AN - AN PL-CN
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PL-NS AN-MO AN-OM

BL-TP

AN-CM

BL-CP PL-CC AN-CH CV-CF

PL-PZ PL-WG AN - OX

35



36 ZENIT DOKONALOST DIZAINU

Zenit
Spinace jednopdlové

Prepinace striedavé

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Spinac jednopdlovy — 1M Prepinac striedavy - 1M
Menovité napdtie: 110 - 250 Vac. Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
| Menovity prud: 16 AX. | Menovity prud: 16 AX.
| Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. | Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Bezskrutkové svorky. Bezskrutkové svorky.
— Volitel'né: orienta¢na LED N2191. — Volitel'né: orienta¢nd LED N2192.
biela N2101 BL 2CLA210100N1101 20 biela N2102 BL 2CLA210200N1101 20
strieborna N2101 PL 2CLA210100N1301 20 strieborna N2102 PL 2CLA210200N1301 20
antracitova N2101 AN 2CLA210100N1801 20 antracitova N2102 AN 2CLA210200N1801 20
Sampanska N2101 CV 2CLA210100N1901 20 Sampanska N2102 CV 2CLA210200N1901 20
Uplna biela N2101 BB 2CLA210100N1201 20 UplIna biela N2102 BB 2CLA210200N1201 20
Uplnd antracitovd N2101 AA 2CLA210100N1601 20 Uplnad antracitovd N2102 AA 2CLA210200N1601 20

Spinac jednopélovy - 2M
Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Menovity prad: 16 AX.

Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W.

Bezskrutkové svorky.
Volitel'né: orientac¢nd LED N2191.

biela N2201 BL 2CLA220100N1101
strieborna N2201 PL 2CLA220100N1301
antracitova N2201 AN 2CLA220100N1801
Sampanska N2201 CV 2CLA220100N1901
Uplna biela N2201 BB 2CLA220100N1201
Uplnd antracitovd N2201 AA 2CLA220100N1601

10
10
10
10
10
10

biela
strieborna
antracitova
Sampanska
Uplna biela

Uplna antracitova

Prepinac striedavy - 2M
Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Menovity prad: 16 AX.

Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Bezskrutkové svorky.

Volitel'né: orientacnd LED N2192.

N2202 BL
N2202 PL
N2202 AN
N2202 CV
N2202 BB
N2202 AA

2CLA220200N1101
2CLA220200N1301
2CLA220200N1801
2CLA220200N1901
2CLA220200N1201
2CLA220200N1601

10
10
10
10
10
10

Vytvorte si vlastni kombinaciu spinacov, prepinacov, ¢i ovladacov:

Montazny ramik Pristroj/Kryt Raméek

Vytvorte si vlastnd kombindciu spinacov, prepinacov,

¢i ovladacov. Obl'ibené kombinacie funkcii ako prepinac
sériovy (radenie 5) alebo prepinac striedavy dvojity
(radenie 6+6) si lahko vytvorite pouzitim zakladnych

1M funkcii.

Napr. prepinac striedavy dvojity (radenie 6+6) v bie
farbe bude zlozeny z 2 ks prepinacov 2CLA210200N

lej
1101.

Do zakladného montazneho ramika 2CLA227190N1001
je mozné nainstalovat 2 ks akychkol'vek 1M pristrojov.

» Prémiovy rad modularnych vypinacov

« Jednoducho kombinovatel'né
funkcie vypinacov a zasuviek

- Eko-dizajn

« Viac ako 100 funkcii v Styroch

zakladnych farbach
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Zenit
/ 4 YA / . / / / v
Prepinace krizové Dvojpdlove spinace
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Prepinac krizovy - 1M Spinac dvojpélovy - 1M
Menovité napdtie: 110 - 250 Vac. Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
| Menovity prud: 16 AX. | Menovity prud: 16 AX.
| Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. | Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Bezskrutkové svorky. Bezskrutkové svorky.
— Volitel'né: orienta¢na LED N2192. — Volitel'né: orienta¢nd LED N2192.
biela N2110 BL 2CLA211000N1101 20 biela N2101.2 BL 2CLA210120N1101 20
strieborna N2110 PL 2CLA211000N1301 20 strieborna N2101.2 PL 2CLA210120N1301 20
antracitova N2110 AN 2CLA211000N1801 20 antracitova N2101.2 AN 2CLA210120N1801 20
Sampanska N2110 CV 2CLA211000N1901 20 Sampanska N2101.2 CV 2CLA210120N1901 20
Uplna biela N2110 BB 2CLA211000N1201 20 UplIna biela N2101.2 BB 2CLA210120N1201 20
Uplnd antracitovd N2110 AA 2CLA211000N1601 20 Uplnad antracitovd N2101.2 AA 2CLA210120N1601 20

Prepinac krizovy - 2M
Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Menovity prud: 16 AX.

Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W.

Bezskrutkové svorky.
Volitel'né: orientacna LED N2192.

Spinac dvojpélovy - 2M
Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Menovity prad: 16 AX.

Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W.

Bezskrutkové svorky.
Volitel'né: orientacnd LED N2192.

biela N2210 BL 2CLA221000N1101 10 biela N2201.2 BL 2CLA220120N1101 10
strieborna N2210 PL 2CLA221000N1301 10 strieborna N2201.2 PL 2CLA220120N1301 10
antracitova N2210 AN 2CLA221000N1801 10 antracitova N2201.2 AN 2CLA220120N1801 10
Sampanska N2210 CV 2CLA221000N1901 10 Sampanska N2201.2 CV 2CLA220120N1901 10
uplna biela N2210 BB 2CLA221000N1201 10 Uplna biela N2201.2 BB 2CLA220120N1201 10
Uplnd antracitovd N2210 AA 2CLA221000N1601 10 Uplnd antracitovd N2201.2 AA 2CLA220120N1601 10
Spina¢ dvojpélovy, 32 A - 2M
Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Menovity prud: 32 AX.
Bezskrutkové svorky.
biela N2201.8 BL 2CLA220180N1102 5
strieborna N2201.8 PL 2CLA220180N1302 5
antracitova N2201.8 AN 2CLA220180N1802 5
Sampanska N2201.8 CV 2CLA220180N1902 5
Prepinac dvojpélovy - 1M
| Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Menovity prud: 16 AX.
Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
— Bezskrutkové svorky.
biela N2102.2 BL 2CLA210220N1102 20
strieborna N2102.2 PL 2CLA210220N1302 20
antracitova N2102.2 AN 2CLA210220N1802 20
Sampanska N2102.2 CV 2CLA210220N1902 20
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Zenit
/ 4 7’ . . / v . . v
Spinace so skrutkovymi svorkami Spinace so signalizacnou LED
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Spinac jednopdlovy - 1M Spinac jednopélovy - 1M
Menovité napdtie: 110 - 250 Vac. Menovité napdtie: 110 - 250 Vac.
| Menovity prud: 16 AX. | | Menovity prud: 16 AX.
| Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Skrutkové svorky s maticou. Bezskrutkové svorky.
T Volitel'né: orienta¢nd LED N2194 BB, N21941 BB 3 vodice (potrebny je N vodic).
alebo N2194.2 BB. Sucast dodavky: indika¢na LED N2192 RJ (230 Vac).
biela N2101.T BL 2CLA210109N1101 20 biela N2101.5 BL 2CLA210150N1101 5
strieborna N2101.T PL 2CLA210109N1301 20 strieborna N2101.5 PL 2CLA210150N1301 5
antracitova N2101.T AN 2CLA210109N1801 20 antracitova N2101.5 AN 2CLA210150N1801 5
Sampanska N2101.T CV 2CLA210109N1901 20 Sampanska N2101.5 CV 2CLA210150N1901 5
Uplna biela N2101.T BB 2CLA210109N1201 20
— o2 " il Spinac jednopélovy - 1M
Uplnd antracitovd N2101.T AA 2CLA210109N1601 20 Menovité napétie: 110 - 250 Vac.
= | Menovity prud: 16 AX.
Prepinat striedavy - 1M Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Menovité napatie: 110 - 250 Vac. Bezskrutkové svorky.
| Menovity prid: 16 AX. T 3 vodice (potrebny je N vodic).
| Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Sucast dodavky: indika¢nd LED N2192 BB (230 Vac).
Skrutkové svorky s maticou.
T Volitel'né: orienta¢nd LED N2194 BB, N21941 BB
alebo N2194.2 BB. biela-w N2101.51 BL 2CLA210151N1101 5
biela N2102.T BL 2CLA210209N1101 20 strieborna-w N2101.51 PL 2CLA210151N1301 5
strieborna N2102.T PL 2CLA210209N1301 20 antracitova-wW N2101.51 AN 2CLA210151N1801 5
antracitova N2102.T AN 2CLA210209N1801 20 sampanskaW _ N2101.51CvV 2CLA210151N1901 5
Sampanska N2102.T CV 2CLA210209N1901 20 Spinac jednopédlovy - 2M
Uplna biela N2102.T BB 2CLA210209N1201 20 Menovité napétie: 110 - 250 Vac.
Gplnd antracitové N2102.T AA 2CLA210209N1601 20 — Menovity priid: 16 AX.
Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Bezskrutkové svorky.
Prepinac krizovy - 1M 3 vodice (potrebny je N vodic).
Menovité napdtie: 110 - 250 Vac. Sucast dodavky: indika¢na LED N2192 RJ (230 Vac).
| Menovity prad: 16 AX.
| Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. biel N220L5 BL >CLAZ20150N1101 5
Skrutkové svorky s maticou. 1ela .
S— Volitelné: orientac¢nd LED N2194 BB, N21941 BB strieborna N2201.5 PL 2CLA220150N1301 5
alebo N2194.2 BB. antracitové N2201.5 AN 2CLA220150N1801 5
biela N2110T BL >CLA211009N1101 20 gampanska N2201.5 CV 2CLA220150N1901 5
strieborna N2110.T PL 2CLA211009N1301 20 T 7 P’
- . Spinac jednopélovy - 2M
antracitova N2110.T AN 2CLA211009N1801 20 Menovité napétie: 110 - 250 Vac.
tampanska N2110.T CV 2CLA211009N1901 20 . Menovity prid: 16 AX.
" L Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Uplna biela N2110.T BB 2CLA211009N1201 20 | Bezskrutkové svorky.
Uplnd antracitovd N2110.T AA 2CLA211009N1601 20 - - 3 vodice (potrebny je N vodic).

Sucast dodavky: indika¢na LED N2192 BB (230 Vac).

Spina¢ dvojpélovy - 1M biela-W N2201.51 BL 2CLA220151N1101

5
Menovité napatie: 110 - 250 Vac. . :
Menovity priid: 16 AX. strieborna-w N2201.51 PL 2CLA220151N1301 5
| Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. antracitova-w N2201.51 AN 2CLA220151N1801 5
Skrutkové svorky s maticou. gampanskd-W  N2201.51 CV 2CLA220151N1901 5

— Volitel'né: orienta¢na LED N2194 BB, N21941 BB

alebo N2194.2 BB.

biela N2101.2T BL 2CLA210129N1101 20
strieborna N2101.2T PL 2CLA210129N1301 20
antracitova N2101.2T AN 2CLA210129N1801 20
Sampanska N2101.2T CV 2CLA210129N1901 20
Uplna biela N2101.2T BB 2CLA210129N1201 20

Uplnd antracitovd N2101.2T AA 2CLA210129N1601 20
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Spinace so signalizac¢nou LED

39

Ovladace zapinacie so signalizac¢nou LED

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Prepinac striedavy - 1M Ovladac zapinaci, bez piktogramu - 1M
Menovité napatie: 110 - 250 Vac. Menovité napdtie: 110 - 250 Vac.
Menovity prud: 16 AX. Menovity prud: 16 A.
Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Bezskrutkové svorky.
Bezskrutkové svorky. 3 vodice (potrebny je N vodic).
4 vodice (potrebny je N vodic). Sucast dodavky: indika¢nd LED N2192 RJ (230 Vac).
Sucast dodavky: indika¢na LED N2191 VD (230 Vac).
biela N2104.5 BL 2CLA210450N1101 5
biela N2102.5 BL 2CLA210250N1101 > strieborna N2104.5 PL 2CLA210450N1301 5
strieborna N2102.5 PL 2CLA210250N1301 > antracitova N2104.5 AN 2CLA210450N1801 5
antracitova N2102.5 AN 2CLA210250N1801 5 tampanska N2104.5 CV 2CLA210450N1901 5
Sampanska N2102.5 CV 2CLA210250N1901 5
- il Prepinac striedavy - 1M Ovléda.c': z apirla .d’ bez piktogramu -2M
s o Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Menovité napatie: 110 - 250 Vac. T
D Menovity prud: 16 A.
— Menovity prud: 16 AX. e Bezskrutkové svork
Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. iy - iy
Bezskrutkové svorky. 3 vodice (potrebny je N vodic).
iy e - Sucast dodavky: indika¢nd LED N2192 RJ (230 Vac).
= 4 vodice (potrebny je N vodic). Y Viyindi ( )
Sucast dodavky: indika¢na LED N2191 BB (230 Vac). A
biela N2204.5 BL 2CLA220450N1101 5
biela-W N2102.51 BL 2CLA210251N1101 5 strieborna N2204.5 PL 2CLA220450N1301 5
strieborna-w N2102.51PL  2CLA210251N1301 5 antracitova N2204.5 AN 2CLA220450N1801 5
antracitovd-W ~ N2102.51AN  2CLA210251N1801 5 Sampanska N2204.5 CV 2CLAZ20450N1901 2
Sampanska-w N2102.51 CV 2CLA210251N1901 5 — Ovladat zapinaci, bez piktogramu — 1M
— - Menovité napétie: 110 - 250 Vac.
Prepinac striedavy -2M | Menovity prud: 16 A.
Menovytg napatlez 110 - 250 Vac. Bezskrutkové svorky.
e Menovity pr:ud: 16 AX. 3 vodice (potrebny je N vodic).
Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. - Sucast dodévky: indikaéna LED N2192 BB (230 Vac).
Bezskrutkové svorky.
4 vodice (potrebny je N vodic). biela-W N2104.51 BL 2CLA210451N1101 5
Sucast doddvky: indika¢na LED N2191 VD (230 Vac). striebornd-w N2104.51 PL 2CLA210451N1301 5
biela N2202.5 BL 2CLA220250N1101 5 antracitova-w N2104.51 AN 2CLA210451N1801 5
strieborna N2202.5 PL 2CLA220250N1301 5 Sampanska-W _ N2104.51CV  2CLA210451N1901 >
antracitova N2202.5 AN 2CLA220250N1801 5 OviadaZ zapinaci, bez piktogramu — 2M
Sampanska N2202.5 CV 2CLA220250N1901 5 Menovité napétie: 110 - 250 Vac.
Menovity prud: 16 A.
g -4, Prepinac striedavy - 2M Bezsk.rutkové SVO"k_Y- )
I Menovité napatie: 110 - 250 Vac. 3 vodie (potrebny je N vodic).
Menovity prid: 16 AX. = = Sucast doddavky: indika¢nd LED N2192 BB (230 Vac).
| Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. biel
{ Bezskrutkové svorky. iela-W N2204.51 BL 2CLA220451N1101 5
: N 4 vodice (potrebny je N vodic). strieborna-w N2204.51 PL 2CLA220451N1301 5
Sucast doddvky: indikac¢na LED N2191 BB (230 Vac). antracitova-w N2204.51 AN 2CLA220451N1801 5
biela-W N2202.51 BL 2CLA220251N1101 5 Sampanska-w N2204.51 CV 2CLA220451N1901 5
striebornd-w N2202.51PL  2CLA220251N1301 5
antracitova-w N2202.51 AN 2CLA220251N1801 5
Sampanska-w N2202.51 CV 2CLA220251N1901 5
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Zenit
Ovladace zapinacie

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Ovladac zapinaci, piktogram zvonceka - 1M Ovladac zapinaci, piktogram svetla - 1M
Menovité napatie: 110 - 250 Vac. Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Menovity prud: 16 A. Menovity prud: 16 A.
Bezskrutkové svorky. Bezskrutkové svorky.
Jednopdlovy — kontakt rozopnuty. Jednopdlovy — kontakt rozopnuty.
_— Volitel'né: orienta¢nd LED N2191. _— Volitel'né: orienta¢nd LED N2191.
biela N2104 BL 2CLA210400N1101 20 biela N2104.2 BL 2CLA210420N1101 20
strieborna N2104 PL 2CLA210400N1301 20 strieborna N2104.2 PL 2CLA210420N1301 20
antracitova N2104 AN 2CLA210400N1801 20 antracitova N2104.2 AN 2CLA210420N1801 20
Sampanska N2104 CV 2CLA210400N1901 20 Sampanska N2104.2 CV 2CLA210420N1901 20
Ovlada¢ zapinaci, piktogram zvonéeka - 2M Ovlada¢ zapinaci, piktogram svetla - 2M
Menovité napétie: 110 - 250 Vac. Menovité napétie: 110 - 250 Vac.
Menovity prad: 16 A. Menovity prad: 16 A.
Bezskrutkové svorky. Bezskrutkové svorky.
. Jednopdlovy - kontakt rozopnuty. Jednopdlovy — kontakt rozopnuty.
Volitel'né: orientacnd LED N2191. Volitel'né: orientacnd LED N2191.
biela N2204 BL 2CLA220400N1101 10 biela N2204.2 BL 2CLA220420N1101 10
strieborna N2204 PL 2CLA220400N1301 10 strieborna N2204.2 PL 2CLA220420N1301 10
antracitova N2204 AN 2CLA220400N1801 10 antracitova N2204.2 AN 2CLA220420N1801 10
Zampanska N2204 CV 2CLA220400N1901 10 Sampanska N2204.2 CV 2CLA220420N1901 10

Ovladaé zapinaci, bez piktogramu - 1M
Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Menovity prud: 16 A.

Bezskrutkové svorky.

Jednopdlovy — kontakt zopnuty.
Orientac¢né svetlo sa nedodava.

biela N2104.6 BL 2CLA210460N1101 5
strieborna N2104.6 PL 2CLA210460N1301 5
antracitova N2104.6 AN 2CLA210460N1801 5
Sampanska N2104.6 CV 2CLA210460N1901 5
Uplna biela N2104.6 BB 2CLA210460N1201 5
Uplnad antracitovd N2104.6 AA 2CLA210460N1601 5
Ovladaé zapinaci, bez piktogramu - 2M
Menovité napétie: 110 - 250 Vac.
— Menovity pruid: 16 A.
Bezskrutkové svorky.
Jednopdlovy - kontakt zopnuty.
_ Orienta¢né svetlo sa nedodava.
biela N2204.6 BL 2CLA220460N1101 5
strieborna N2204.6 PL 2CLA220460N1301 5
antracitova N2204.6 AN 2CLA220460N1801 5
Sampanska N2204.6 CV 2CLA220460N1901 5
Uplna biela N2204.6 BB 2CLA220460N1201 5
Uplnd antracitovd N2204.6 AA 2CLA220460N1601 5
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Ovladac zapinaci so skrutkovymi svorkami

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Ovladac zapinaci, bez piktogramu - 1M Ovladac zapinaci, bez piktogramu - 1M
Menovité napdtie: 110 - 250 Vac. Menovité napdtie: 110 - 250 Vac.
Menovity prud: 16 A. Menovity prud: 16 A.
Bezskrutkové svorky. Skrutkové svorky s maticou.
| Jednopdlovy — kontakt rozopnuty. | Jednopdlovy — kontakt rozopnuty.
—_— Volitelné: orienta¢na LED N2191. —_— Volitelné: orienta¢na LED N2194 BB, N21941 BB
alebo N2194.2 BB.
biela N2104.7 BL 2CLAZ10470N1101 20 biela N21047TBL  2CLA210479N1101 20
strieborna N2104.7 PL 2CLAZ10470N1301 20 strieborn N2104.7T PL 2CLA210479N1301 20
antracitova N2104.7 AN 2CLAZ10470N1801 20 antracitova N2104.7TAN  2CLA210479N1801 20
§ampanska N2104.7 vV 2CLA210470N1901 20 sampanska N21047TCV  2CLA210479N1901 20
dplna biela N2104.7 BB 2CLA210470N1201 20 Gplné biela N2104.7TBB  2CLA210479N1201 20
Upind antracitovd N2104.7 AA 2CLA210470N1601 20 Uplnd antracitovd N21047TAA  2CLA210479N1601 20
ovladac zapinaci, bez piktogramu - 2M
Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
— Menovity prid: 16 A.
Bezskrutkové svorky.
Jednopdlovy - kontakt rozopnuty.
_ Volitel'né: orienta¢na LED N2191.
biela N2204.7 BL 2CLA220470N1101 10
strieborna N2204.7 PL 2CLA220470N1301 10
antracitova N2204.7 AN 2CLA220470N1801 10
Sampanska N2204.7 CV 2CLA220470N1901 10
Uplna biela N2204.7 BB 2CLA220470N1201 10
Uplnd antracitovd N2204.7 AA 2CLA220470N1601 10

biela
strieborna
antracitova

Sampanska

Ovladac zapinaci s popisovym pol'om - 2M

Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Menovity prid: 16 A.
Bezskrutkové svorky.
Jednopdlovy - kontakt rozopnuty.
Volitel'né: orientacna LED N2191.

N2204.8 BL 2CLA220480N1101
N2204.8 PL 2CLA220480N1301
N2204.8 AN 2CLA220480N1801
N2204.8 CV 2CLA220480N1901

10
10
10
10
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Zenit
Kryty koliskové s gravirovanymi piktogramami

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
1 Kryt koliskovy, bez piktogramu - 1M 1 Kryt koliskovy, piktogram lampy - 1M
Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou. Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou.
'q Vhodné pre pristroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X. | Vhodné pre pristroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104-.X.
biela N2109 BL 2CLA210900N1101 10 biela N2109.02 BL 2CLA210902N1101 10
strieborna N2109 PL 2CLA210900N1301 10 strieborna N2109.02 PL 2CLA210902N1301 10
antracitova N2109 AN 2CLA210900N1801 10 antracitova N2109.02 AN 2CLA210902N1801 10
Sampanska N2109 CV 2CLA210900N1901 10 Sampanska N2109.02 CV 2CLA210902N1901 10
= Krytkoliskovy, bez piktogramu - 2M = Kryt koliskovy, piktogram lampy - 2M
Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou. ] Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou.

o 3 Vhodné pre pristroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X. = Vhodné pre pristroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.
biela N2209 BL 2CLA220900N1101 10 biela N2209.02 BL 2CLA220902N1101 10
strieborna N2209 PL 2CLA220900N1301 10 strieborna N2209.02 PL 2CLA220902N1301 10
antracitova N2209 AN 2CLA220900N1801 10 antracitova N2209.02 AN 2CLA220902N1801 10
Sampanska N2209 CV 2CLA220900N1901 10 Sampanska N2209.02 CV 2CLA220902N1901 10

" Kryt koliskovy, piktogram sestry — 1M " Kryt koliskovy, piktogram stmievaéa - 1M
Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou. Néhradny kryt koliskovy s dekorativnou listou.
| Vhodné pre pristroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X. N Vhodné pre pristroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.
biela N2109.01 BL 2CLA210901N1101 10 biela N2109.03 BL 2CLA210903N1101 10
strieborna N2109.01 PL 2CLA210901N1301 10 strieborna N2109.03 PL 2CLA210903N1301 10
antracitova N2109.01 AN 2CLA210901N1801 10 antracitova N2109.03 AN 2CLA210903N1801 10
Sampanska N2109.01 CV 2CLA210901N1901 10 Sampanska N2109.03 CV 2CLA210903N1901 10
= Kryt koliskovy, piktogram sestry - 2M Kryt koliskovy, piktogram stmievaca - 2M
] Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou. ] Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou.
3 i Vhodné pre pristroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X. 3 i Vhodné pre pristroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.
i* 1 - |
biela N2209.01 BL 2CLA220901N1101 10 biela N2209.03 BL 2CLA220903N1101 10
strieborna N2209.01 PL 2CLA220901N1301 10 strieborna N2209.03 PL 2CLA220903N1301 10
antracitova N2209.01 AN 2CLA220901N1801 10 antracitova N2209.03 AN 2CLA220903N1801 10

Sampanska N2209.01 CV 2CLA220901N1901 10 Sampanska N2209.03 CV 2CLA220903N1901 10
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Zenit
/ / / 7 . . .

Kryty koliskové s gravirovanymi piktogramami
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

. Kryt koliskovy, piktogram ventilatora - 1M Kryt koliskovy, piktogram otvorit - 1M

Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou. Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou.

| Vhodné pre pristroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X. 1 Vhodné pre pristroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.
biela N2109.04 BL 2CLA210904N1101 10 biela N2109.06 BL 2CLA210906N1101 10
strieborna N2109.04 PL 2CLA210904N1301 10 strieborna N2109.06 PL 2CLA210906N1301 10
antracitova N2109.04 AN 2CLA210904N1801 10 antracitova N2109.06 AN 2CLA210906N1801 10
Sampanska N2109.04 CV 2CLA210904N1901 10 Sampanska N2109.06 CV 2CLA210906N1901 10

L

Kryt koliskovy, piktogram ventilatora - 2M
Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou.
Vhodné pre pristroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.

Kryt koliskovy, piktogram otvorit - 2M

Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou.

Vhodné pre pristroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.

biela N2209.04 BL 2CLA220904N1101 10 biela N2209.06 BL 2CLA220906N1101 10
strieborna N2209.04 PL 2CLA220904N1301 10 strieborna N2209.06 PL 2CLA220906N1301 10
antracitova N2209.04 AN 2CLA220904N1801 10 antracitova N2209.06 AN 2CLA220906N1801 10
Sampanska N2209.04 CV 2CLA220904N1901 10 Sampanska N2209.06 CV 2CLA220906N1901 10
. Kryt koliskovy, piktogram telefénu - 1M " Kryt koliskovy, piktogram zatvorit - 1M
Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou. Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou.
| Vhodné pre pristroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X. q Vhodné pre pristroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.
biela N2109.05 BL 2CLA210905N1101 10 biela N2109.07 BL 2CLA210907N1101 10
strieborna N2109.05 PL 2CLA210905N1301 10 strieborna N2109.07 PL 2CLA210907N1301 10
antracitova N2109.05 AN 2CLA210905N1801 10 antracitova N2109.07 AN 2CLA210907N1801 10
Sampanska N2109.05 CV 2CLA210905N1901 10 Sampanska N2109.07 CV 2CLA210907N1901 10
= Krytkoliskovy, piktogram telefénu - 2M Kryt koliskovy, piktogram zatvorit - 2M
J Néhrad’n)'/ kryt’kolis:kovy s dekorativnou listou. .'] Néhrad’ny krytlkoh's_kovy s dekorativnou listou.

2 i ! Vhodné pre pristroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X. 3 'i. ! Vhodné pre pristroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.
biela N2209.05 BL 2CLA220905N1101 10 biela N2209.07 BL 2CLA220907N1101 10
strieborna N2209.05 PL 2CLA220905N1301 10 strieborna N2209.07 PL 2CLA220907N1301 10
antracitova N2209.05 AN 2CLA220905N1801 10 antracitova N2209.07 AN 2CLA220907N1801 10
Sampanska N2209.05 CV 2CLA220905N1901 10 Sampanska N2209.07 CV 2CLA220907N1901 10
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Zenit
Kryty koliskové s gravirovanymi piktogramami

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Kryt koliskovy, piktogram VYP - 1M " Kryt koliskovy, piktogram UPRATAT - 1M
Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou. Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou.
: Vhodné pre pristroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X. 1 Vhodné pre pristroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.
i
biela N2109.08 BL 2CLA210908N1101 10 biela N2109.10 BL 2CLA210910N1101 10
strieborna N2109.08 PL 2CLA210908N1301 10 strieborna N2109.10 PL 2CLA210910N1301 10
antracitova N2109.08 AN 2CLA210908N1801 10 antracitova N2109.10 AN 2CLA210910N1801 10
Sampanska N2109.08 CV 2CLA210908N1901 10 Sampanska N2109.10 CV 2CLA210910N1901 10
= Kryt koliskovy, piktogram VYP - 2M ~  Kryt koliskovy, piktogram UPRATAT - 2M
Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou. Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou.
: - Vhodné pre pristroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X. : - Vhodné pre pristroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.
i
biela N2209.08 BL 2CLA220908N1101 10 biela N2209.10 BL 2CLA220910N1101 10
strieborna N2209.08 PL 2CLA220908N1301 10 strieborna N2209.10 PL 2CLA220910N1301 10
antracitova N2209.08 AN 2CLA220908N1801 10 antracitova N2209.10 AN 2CLA220910N1801 10
Sampanska N2209.08 CV 2CLA220908N1901 10 Sampanska N2209.10 CV 2CLA220910N1901 10
. Kryt koliskovy, piktogram NERUSIT - 1M " Kryt koliskovy, piktogram svetlo - 1M
Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou. Nahradny kryt koliskovy s dekorativnou listou.

Vhodné pre pristroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X. Vhodné pre pristroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.

biela N2109.09 BL 2CLA210909N1101 10 biela N2109.11 BL 2CLA210911N1101 10
strieborna N2109.09 PL 2CLA210909N1301 10 strieborna N2109.11 PL 2CLA210911N1301 10
antracitova N2109.09 AN 2CLA210909N1801 10 antracitova N2109.11 AN 2CLA210911N1801 10
Sampanska N2109.09 CV 2CLA210909N1901 10 Sampanska N2109.11 CV 2CLA210911N1901 10
Kryt koliskovy, piktogram NERUSIT - 2M Kryt koliskovy, piktogram svetlo - 2M
'] Néhrad’n)'/ kryt’kolis:kovy s dekorativnou listou. .'] Néhrad’ny krytlkoh's_kovy s dekorativnou listou.

b :,! Vhodné pre pristroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X. 3 'i. ! Vhodné pre pristroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.
biela N2209.09 BL 2CLA220909N1101 10 biela N2209.11 BL 2CLA220911N1101 10
strieborna N2209.09 PL 2CLA220909N1301 10 strieborna N2209.11 PL 2CLA220911N1301 10
antracitova N2209.09 AN 2CLA220909N1801 10 antracitova N2209.11 AN 2CLA220911N1801 10

Sampanska N2209.09 CV 2CLA220909N1901 10 Sampanska N2209.11 CV 2CLA220911N1901 10
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Zenit
/ v / / / v / v
Ovladac zapinaci a spinac pre snimace BA/HA
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Ovladaé zapinaci dvojnasobny NA+NA - 1M Kryt koliskovy, piktogram NERUSIT/UPRATAT - 1M
Menovité napitie: 250 Vac. Kryt koliskovy, piktogram NERUSIT/UPRATAT, pre
Menovity prud: 10 A. ovladac zapinaci N2144 a spinac¢ N2144.1.
Kompatibilny s koliskovymi spinaémi N2109.4X.
N2144 2CLA214400N1001 5 biela N2109.44 BL 2CLA210944N1101 10
strieborna N2109.44 PL 2CLA210944N1301 10
Prepinac dvojnasobny - 1M antracitova N2109.44 AN 2CLA210944N1801 10
Menovité napatie: 250 Vac.
Menovity prad: 10(3) A. Sampanska N2109.44 CV 2CLA210944N1901 10
Kompatibilny s koliskovymi spina¢mi N2109.4X. (pIna biela N2109.44 BB 2CLA210944N1201 10
biela N2144.1 2CLA214410N1001 5 Uplnad antracitovd N2109.44 AA 2CLA210944N1601 10
Kryt koliskovy, bez piktogramu - 1M Kryt koliskovy, piktogram ZAP/VYP - 1M
Kryt koliskovy, bez piktogramu, pre ovlada¢ zapinaci Kryt koliskovy, piktogram ZAP/VYP, pre ovladac
N2144 a spinac¢ N2144.1. zapinaci N2144 a spina¢ N2144.1.
biela N2109.40 BL 2CLA210940N1101 10 biela N2109.45 BL 2CLA210945N1101 10
strieborna N2109.40 PL 2CLA210940N1301 10 strieborna N2109.45 PL 2CLA210945N1301 10
antracitova N2109.40 AN 2CLA210940N1801 10 antracitovd N2109.45 AN 2CLA210945N1801 10
Sampanska N2109.40 CV 2CLA210940N1901 10 Sampanska N2109.45 CV 2CLA210945N1901 10
Uplna biela N2109.40 BB 2CLA210940N1201 10 Uplna biela N2109.45 BB 2CLA210945N1201 10
Uplné antracitovd  N2109.40 AA 2CLA210940N1601 10 Uplnd antracitovd  N2109.45 AA 2CLA210945N1601 10

biela
strieborna
antracitova
Sampanska
Uplna biela

Uplna antracitova

Kryt koliskovy, piktogram lampy - 1M
Kryt koliskovy, piktogram lampy, pre ovladac zapinaci
N2144 a spinac¢ N2144.1.

N2109.42 BL 2CLA210942N1101 10 biela

N2109.42 PL 2CLA210942N1301 10 strieborna
N2109.42 AN 2CLA210942N1801 10 antracitova
N2109.42 CV 2CLA210942N1901 10 Sampanska
N2109.42 BB 2CLA210942N1201 10 Uplna biela
N2109.42 AA 2CLA210942N1601 10 Uplna antracitova

Kryt koliskovy, piktogram stmievaca - 1M
Kryt koliskovy, piktogram stmievaca, pre ovladac

zapinaci N2144 a spina¢ N2144.1.

N2109.46 BL
N2109.46 PL
N2109.46 AN
N2109.46 CV
N2109.46 BB
N2109.46 AA

2CLA210946N1101
2CLA210946N1301
2CLA210946N1801
2CLA210946N1901
2CLA210946N1201
2CLA210946N1601

10
10
10
10
10
10

biela
strieborna
antracitova
Sampanska
Uplna biela

Uplna antracitova

Kryt koliskovy, piktogram zaluzie - 1M
Kryt koliskovy, s piktogramom Zzaluzie, pre ovladacé
zapinaci N2144 a spinac¢ N2144.1.

N2109.43 BL 2CLA210943N1101 10 biela

N2109.43 PL 2CLA210943N1301 10 strieborna
N2109.43 AN 2CLA210943N1801 10 antracitova
N2109.43 CV 2CLA210943N1901 10 Sampanska
N2109.43 BB 2CLA210943N1201 10 Uplna biela
N2109.43 AA 2CLA210943N1601 10 Uplnd antracitova

Kryt koliskovy, piktogram scéna - 1M
Kryt koliskovy, piktogram scéna, pre ovladac zapinaci
N2144 a spinac¢ N2144.1.

N2109.47 BL
N2109.47 PL
N2109.47 AN
N2109.47 CV
N2109.47 BB
N2109.47 AA

2CLA210947N1101
2CLA210947N1301
2CLA210947N1801
2CLA210947N1901
2CLA210947N1201
2CLA210947N1601

10
10
10
10
10
10
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Spinace kartové

Spinace kl'ucové

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Spinac kartovy, jednopélovy - 2M Kl'Géovy prepinag, trojpolohovy - 1M
Menovité napatie: 110 - 250 Vac. 4 Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Menovity prid: 16 AX. 6 Menovity prad: 5 A.
Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W. KI'd¢ vyberatelny v 3 polohach.
Pre karty so Sirkou 54 mm. w Unikatny kl'd¢ pre kazdy zamok.
Sucast dodavky: orientacna LED N2193 NG (230 Vac). Vhodny pre Zaltzie, markizy atd.
biela N2214.1 BL 2CLA221410N1101 10 biela N2153.1 BL 2CLA215310N1101 1
strieborna N2214.1 PL 2CLA221410N1301 10 strieborna N2153.1 PL 2CLA215310N1301 1
antracitova N2214.1 AN 2CLA221410N1801 10 antracitova N2153.1 AN 2CLA215310N1801 1
Sampanska N2214.1 CV 2CLA221410N1901 10 Sampanska N2153.1 CV 2CLA215310N1901 1
Spinac kartovy, ¢asovy - 2M Kl'Gcovy prepinac, dvojpolohovy - 2M
Menovity prud (230 Vac/127 Vac): Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
- Ziarovky/Halogénové lampy: 3000 W/1600 W. Menovity prid: 5 A.
- Ziarivky: 1300 VA/700 VA. i KIG¢ vyberatelny v 2 polohach.
- Elektronické a vinuté transformatory a motory: e Unikatny KIGé pre kasdy zamok
3000 VA/1600 VA. s i |p Y :
Pre karty so Sirkou 54 mm. Vhodny pre alarmy.
Orientac¢nd LED sucéastou dodavky.
Nastavenie ¢asu: 5 — 90 sekuind. biela N2253 BL 2CLA225300N1101 1
strieborna N2253 PL 2CLA225300N1301 1
antracitova N2253 AN 2CLA225300N1801 1
biela N2214.5 BL 2CLA221450N1101 1 Sampanska N2253 CV 2CLA225300N1901 1
strieborna N2214.5 PL 2CLA221450N1301 1
antracitova N2214.5 AN 2CLA221450N1801 1 Kldcovy prepinad, trojpolohovy -2M
Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Sampanské N2214.5 CV 2CLA221450N1901 1 9 Menovity prid: 150 mA.
et KI'u¢ vyberatelny v polohe ,OFF“.
Y / / v 5l Unikatny kl'G¢ pre kazdy zamok.
S nu rkove S p] nace Vhodny pre Zaltzie, markizy atd"
: Sndrkovy spinac - 1M biela N2253.1 BL 2CLA225310N1101 1
Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Menovity prud: 16 A. strieborna N2253.1 PL 2CLA225310N1301 1
Bezskrutkové svorky. antracitova N2253.1 AN 2CLA225310N1801 1
. Dlzka $ndrky: 2 m. . .,
v Sampanska N2253.1 CV 2CLA225310N1901 1
’ Kl'Géovy ovlada¢ zapinaci, dvojpolohovy - 2M
Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
biela N2148 BL 2CLA214800N1101 5 g Menovity préid: 5 A.
striebornd N2148 PL 2CLA214800N1301 5 " KI'G¢ vyberatelny v polohe ,OFF*.
antracitova N2148 AN 2CLA214800N1801 5 Unikatny kIGC pre kazdy zdmok.
Vhodny pre alarmy.
Sampanska N2148 CV 2CLA214800N1901 5
Uplnd biela N2148 BB 2CLA214800N1201 5 biela N2253.2 BL 2CLA225320N1101 1
Gplnd antracitovd N2148 AA 2CLA214800N1601 5 strieborna N2253.2 PL 2CLA225320N1301 1
antracitova N2253.2 AN 2CLA225320N1801 1
Sndrkovy spinac -2M Zampanska N2253.2 CV 2CLA225320N1901 1
. Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Menovity prud: 16 A.
Bezskrutkové svorky.
Dizka &ntrky: 2 m.
el s |
biela N2248 BL 2CLA224800N1101 5
strieborna N2248 PL 2CLA224800N1301 5
antracitova N2248 AN 2CLA224800N1801 5
Sampanska N2248 CV 2CLA224800N1901 5




S blokovanim.
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Zenit
/ . Vv 4 ./
Ovladanie zaluzii
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
ovlada¢ zapinaci, zaltiziovy — 1M Elektronicky ovlada¢ Zaldzii - 2M
Menovité napatie: 110 - 250 Vac. Menovité napatie: 110 - 250 Vac; 50/60 Hz.
Menovity prad: 10 A. Menovity prdd: 700 VA@230 Vac/350 VA@127 Vac.
Priame ovladanie. Priame ovladanie.

Zelena orienta¢na LED je sucastou dodavky.

Funkcie:

- PERS: Standardné ovladanie Zaluzii. K N2261.2 je mozné
biela N2144 BL 2CLA214400N1101 5 pripojit pristroje N2244 na ovladanie z iného miesta.
strieborna N2144 PL 2CLA214400N1301 5 - LAM: oviadanie lamiel. K N2261.2 je mozné pripojit

pristroje N2244 na ovladanie z iného miesta.
antracitova N2144 AN 2CLA214400N1801 5 - CEN: centralne riadenie. Jeden N2261.2 mbze centralne
Sampanska N2144 CV 2CLA214400N1901 5 riadit vSetky N2261.2.
Uplna biela N2144 BB 2CLA214400N1201 5
Uplnd antracitovd N2144 AA 2CLA214400N1601 5
biela N2261.2 BL 2CLA226120N1101 1
Ovladac zapinaci, Zaluziovy, dvojnasobny -2M strieborna N2261.2 PL 2CLA226120N1301 1
Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Menovity prid: 16 A. antracitova N2261.2 AN 2CLA226120N1801 1
i Priame ovladanie. $ampanska N2261.2 CV 2CLA226120N1901 1

Elektronicky ovlada¢ zaluzii — 2M

Menovité napatie: 110 - 250 Vac; 50/60 Hz.

Menovity prud: 700 VA@230 Vac/350 VA@127 Vac.

Priame ovladanie.

Biela orientacna LED je sucastou dodavky.

Funkcie:

- PERS: Standardné ovladanie Zaluzii. K N2261.2 je mozné
pripojit pristroje N2244 na ovladanie z iného miesta.

- LAM: ovladanie lamiel. K N2261.2 je mozné pripojit
pristroje N2244 na ovladanie z iného miesta.

- CEN: centralne riadenie. Jeden N2261.2 mdze centralne
riadit vSetky N2261.2.

N2261.21 BL 2CLA226121N1201 1
N2261.21 PL 2CLA226121N1101 1
N2261.21 AN 2CLA226121N1601 1
N2261.21 CV 2CLA226121N1901 1

biela N2244 BL 2CLA224400N1101 5
strieborna N2244 PL 2CLA224400N1301 5 -
antracitova N2244 AN 2CLA224400N1801 5 -[
Sampanska N2244 CV 2CLA224400N1901 5 .

Ovladac zaluziovy - 1M

Menovité napatie: 110 - 250 Vac.

Menovity prud: 10(3) A.

Priame ovladanie.
biela N2144.1 BL 2CLA214410N1101 5

X A biela-W
strieborna N2144.1 PL 2CLA214410N1301 5
o strieborna-w

antracitova N2144.1 AN 2CLA214410N1801 5
. " antracitova-w
Sampanska N2144.1 CV 2CLA214410N1901 5
PR Sampanska-w
Uplna biela N2144.1 BB 2CLA214410N1201 5
Uplnd antracitovd N2144.1 AA 2CLA214410N1601 5

biela
antracitova
strieborna

Sampanska

Ovlada¢ zalaziovy, dvojnasobny — 2M
Menovité napatie: 110 - 250 Vac.

Menovity prud: 16 AX.

Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Priame ovladanie.

S blokovanim.

N2244.1 BL 2CLA224410N1101 5
N2244.1 AN 2CLA224410N1301 5
N2244.1 PL 2CLA224410N1801 5
N2244.1 CV 2CLA224410N1901 5
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Zenit
7/
Zasuvky
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Suprava orientacnej LED - Kartovy spinaé Dekorativna lista - 1M
Vhodné pre kartové spinace N2214.1. s Nahradna dekorativna lista.
-=.I LED. Vhodné pre pristroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X.
= N2193 NG & N2193 BB: 230 Vac/0,7 mA
N2193 VD: 127 Vac/0,7 mA
Zapojenie spredu bez ndstrojov. zeleny difizor ~ N2170 VD 2CLA217000N1001 20
zelena N2193 NG 2CLA219310N1001 20 biely diftzor N2170 TL 2CLA217000N1201 20
zelend N2193 VD 2CLA219300N1001 20 biela N2170 BL 2CLA217000N1101 20
biela N2193 BB 2CLA219300N1201 20 antracitova N2170 AN 2CLA217000N1401 20
chrémova N2170 CR 2CLA217000N1801 20
Suprava orientacnej LED - spinace a zapinacie ovladace gampanska N2170 CV 2CLA217000N1901 20
Vhodné pre spinace a zapinacie ovladace.
LED Ziarovka. Dokorati TiEta —15M
i N2191 VD & N2191 BB: 230 Vac/0,2 mA N?h°rg “,"c‘ja k‘s atT >
N2191 BL: 127 Vac/0,2 mA — anracna dekorativna fista.
- . X Vhodné pre pristroje N2801, N2802 a N2810.
Zapojenie spredu bez nastrojov.
Sucastou su difuzory pre koliskové kryty 1M a 2M.
Menovity prid: <0,2 mA. Specidlne navrhnuté pre
fluorescencné a LED Ziarovky. biela N2870 BL 2CLA287000N1101 20
antracitova N2870 AN 2CLA287000N1801 20
Sampanska N2870 CV 2CLA287000N1901 20
zelena N2191 VD 2CLA219100N1001 10 - -~
Dekorativna lista - 2M
zelend N2191 BL 2CLA219110N1001 10 ——— N&hradna dekorativna lidta.
biela N2191 BB 2CLA219100N1201 10 Vhodné pre pristroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X.

Suprava orientacnej LED - prepinace striedavé a krizové

Vhodné pre prepinade striedavé a krizové. zeleny difuzor ~ N2270 VD
LED Ziarovka. biely difazor  N2270 TL
N2192 RJ & N2192 BB: 230 Vac/0,2 mA

N2192 NG: 127 Vac/0,2 mA biela N2270 BL
N2192.2 BB: 24 V/2 mA chrémova N2270 CR
Zapojenie spredu bez nastrojov. o, NZZ70 AN
Sucastou su difuzory pre koliskové kryty 1M a 2M. antracitova

Menovity prid: <0,2 mA. Specialne navrhnuté pre Sampanska N2270 CV

2CLA227000N1001
2CLA227000N1201
2CLA227000N1101
2CLA227000N1401
2CLA227000N1801
2CLA227000N1901

20
20
20
20
20
20

fluorescenéné a LED Ziarovky.

_ Dekorativna lita - 3M
e Ndhradna dekorativna lita.
Vhodné pre pristroje N2301, N2302, N2310 a N2304.

zelena N2192 R) 2CLA219200N1001 10
zelena N2192 NG 2CLA219210N1001 10
biela N2192 BB 2CLA219200N1201 10 biela N2370 BL 2CLA237000N1101 20
biela N2192.2 BB 2CLA219220N1201 10 antracitova N2370 AN 2CLA237000N1801 20
Sampanska N2370 CV 2CLA237000N1901 20
Orientacné LED pre spinace a ovladace
so skrutkou a maticou
Vhodné pre spina¢e N2101.T, N2101.2T,
N2102.T a N2110.T a tlac¢idla N2104.7T.
LED ziarovka.
N2194 BB: 230 Vac
N2194.1 BB: 127 Vac
N2194.2 BB: 24 V
Zapojenie spredu bez nastrojov.
biela N2194 BB 2CLA219400N1201 20
biela N2194.1 BB 2CLA219410N1201 20
biela N2194.2 BB 2CLA219420N1201 20
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Zenit
7/
Zasuvky
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Zasuvka s ochrannym kolikom - 2M Zasuvka Schuko - 2M
o Menovité napétie: 250 Vac. Menovité napatie: 250 Vac.
s & Menovity prad: 16 A. [ Menovity prid: 16 A.
Typ E: 2P + E. L] Typ F: 2P + E.
S clonkami na ochranu deti. = S clonkami na ochranu deti.
Skrutkové svorky. Skrutkové svorky.
biela N2287 BL 2CLA228700N1101 10 biela N2288 BL 2CLA228800N1101 10
strieborna N2287 PL 2CLA228700N1301 10 strieborna N2288 PL 2CLA228800N1301 10
antracitova N2287 AN 2CLA228700N1801 10 antracitova N2288 AN 2CLA228800N1801 10
$ampanska N2287 CV 2CLA228700N1901 10 Sampanska N2288 CV 2CLA228800N1901 10
cervend N2287 R) 2CLA228770N1001 10 Cervend N2288 RJ 2CLA228800N7001 5
zelena N2288 VD 2CLA228800N8001 5
Zasuvka s ochrannym kolikom, bezskrutkova - 2M oransova N2288 NA 2CLA228800N9001 5
o Menovité napatie: 250 Vac.
Menovity prud: 16 A.
e o Typ E: 2P +E. Zasuvka Schuko s bezskrutkovymi svorkami - 2M
S clonkami na ochranu deti. Menovité napatie: 250 Vac.
Bezskrutkové svorky. ) Menovity prid: 16 A.
Typ F: 2P + E.
biela N2287.6 BL 2CLA228760N1101 10 - S clonkami na ochranu deti.
Bezskrutkové svorky.
strieborna N2287.6 PL 2CLA228760N1301 10
antracitova N2287.6 AN 2CLA228760N1801 10 biela N2288.6 BL 2CLA228860N1101 10
Sampanska N2287.6 CV 2CLA228760N1901 10 strieborna N2288.6 PL 2CLA228860N1301 10
Cervend N2287.6 R] 2CLA228760N7001 10 antracitova N2288.6 AN 2CLA228860N1801 10
zelena N2287.6 VD 2CLA228760N8001 10 Sampanska N2288.6 CV 2CLA228860N1901 10

===%

T*q

biela
strieborna
antracitova

Sampanska

Zasuvka Schuko s vieckom - 2M
Menovité napatie: 250 Vac.
Menovity prud: 16 A.

Typ F: 2P + E.

S clonkami na ochranu deti.
Skrutkové svorky.

Viecko so zardzkou. Otvorenie 180°.

N2288.1 BL 2CLA228810N1101 10
N2288.1 PL 2CLA228810N1301 10
N2288.1 AN 2CLA228810N1801 10
N2288.1 CV 2CLA228810N1901 10
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Ochranné pristroje

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
USB nabijacka typ A 3,75 W, 1-nasobna - 1M Drziak poistky - 1M
Vstup: 100 - 240 Vac *+10 %; 50/60 Hz. Max. 0,12 A. Menovité napatie: 250 Vac.
Vystup: 5 Vdc 5 %. 750 mA. Menovity prid: 16 A.
Spotreba v rezime standby: < 0,3 W@230 Vac. i Typ poistky/rozmer: sklenend trubica/6 x 24 mm.
Energeticka G¢innost: = 66 %.
biela N2108 BL 2CLA210800N1101 20
strieborna N2108 PL 2CLA210800N1301 20
biela N2185 BL 2CLA218500N1101 1 5 ,
antracitova N2108 AN 2CLA210800N1801 20
strieborna N2185 PL 2CLA218500N1301 1 . ,
Sampanska N2108 CV 2CLA210800N1901 20
antracitova N2185 AN 2CLA218500N1801 1
Sampanska N2185 CV 2CLA218500N1901 1 Drziak poistky - 2M
Menovité napatie: 250 Vac.
USB nabijacka typ-A 10 W, 1-ndsobna - 1M Menovity prid: 16 A.
Vstup: 100 - 230 Vac +10 %; 50/60 Hz. Max. 0,20 A. Typ poistky/rozmer: sklenena trubica/6 x 24 mm.
Vystup: 5 Vdc 5 %. 2 A.
Spotreba v rezime standby: < 0,01 W@230 Vac.
Energeticka G¢innost: 2 79 %.
biela N2208 BL 2CLA220800N1101 10
strieborna N2208 PL 2CLA220800N1301 10
antracitova N2208 AN 2CLA220800N1801 10
biela N2185.2 BL 2CLA218520N1101 1 Sampanska N2208 CV 2CLA220800N1901 10
strieborna N2185.2 PL 2CLA218520N1301 1
antracitova N2185.2 AN 2CLA218520N1801 1
Sampanska N2185.2 CV 2CLA218520N1901 1

biela
strieborna
antracitova

Sampanska

USB nabijacka typ A+A 7,5 W, 2-nasobna - 2M
Vstup: 100 - 240 Vac +10 %; 50/60 Hz. Max. 0,20 A.
Vystup: 5 Vdc 5 %. 1,5 A (celkom pre oba vystupy).
Spotreba v rezime standby: < 0,3 W@230 Vac.
Energeticka G¢innost: 2 71 %.

N2285 BL 2CLA228500N1101 1
N2285 PL 2CLA228500N1301 1
N2285 AN 2CLA228500N1801 1
N2285 CV 2CLA228500N1901 1

USB nabijacka typ A+C 18 W, 2-nasobna - 2M

Vstup N2285.1: 230 V~ +10 %; 50/60 Hz. Max. 275 mA.

Vstup N2285.7: 127 V~ + 10 %; 50/60 Hz. Max. 400 mA.
Vystupné napdtie USB-A: 5 Vdc (max. 2,4 A).

Vystupné napatie USB-C: 5 Vdc (max. 3 A)/

/9 Vdc (max. 2 A)/12 Vdc (max. 1,5 A).

Vystupné napatie USB-A+C: 5 Vdc (max. 1,5 A na vystup).
Spotreba v rezime standby: < 75 mWw.

Energeticka u¢innost: 85 %.

biela N2285.1 BL 2CLA228510N1101 1
strieborna N2285.1 PL 2CLA228510N1301 1
antracitova N2285.1 AN 2CLA228510N1801 1
Sampanska N2285.1 CV 2CLA228510N1901 1
biela N2285.7 BL 2CLA228570N1101 1
strieborna N2285.7 PL 2CLA228570N1301 1
antracitova N2285.7 AN 2CLA228570N1801 1
Sampanska N2285.7 CV 2CLA228570N1901 1
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Zenit
/
TV zasuvky
Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové €. Obj. ¢. Bal./Pocet
TV/R koncova zasuvka Kryt pre TV/R zasuvku - 2M
TV a R dvojndsobna zasuvka — koncova. f¥ I Kryty pre zasuvky s 2 konektormi, kéd 8150, 8150.3
Bez filtra. a 8150.7.
LT Montaz ako koncova zasuvka pripojena na odbocku alebo Kryt zaroven upevni rdm na stenu.
| i rozdelovac (bez koncového odporu). Vpredu vygravirované TV a R.

Pripojenie: skrutkova svorka alebo prichytka.
Vystupné konektory (C1/C2):

zastréka IEC @ 9,52 mm./zasuvka IEC @ 9,52 mm. biela
Frekvencny rozsah (1/0/C1/C2):

5-862 MHz/5-2400 MHz/5 - 2400 MHz.
Utlm (FM/DAB/VHF/UHF): antracitova

10,0+0,7 dB/10,0+1,5 dB/4,0*1,5 dB/3,0+0,5 dB.

strieborna

Sampanska

N2250.8 BL
N2250.8 PL
N2250.8 AN
N2250.8 CV

2CLA225080N1101
2CLA225080N1301
2CLA225080N1801
2CLA225080N1901

20
20
20
20

Izolacia (FM/TV): >14/>14.

Koncovy Utlm (FM/TV): >18/>10.

Pre montaz s krytmi N2250.8.

Do krabic s rozstupom pre skrutky 60 mm (typy 1099,
1999 a 1999.2).

8150 2CLA815000A1001 10

TV/R koncova zasuvka - CATV zasuvka
TV a R dvojzasuvka — CATV zasuvka — koncova.
S filtrom.
Montdz ako koncova zdsuvka pripojend na odbocku alebo
rozdelovac (bez koncového odporu).
Pripojenie: skrutkova svorka alebo prichytka.
Vystupné konektory (C1/C2):
zastréka IEC @ 9,52 mm./zasuvka IEC @ 9,52 mm.
Frekvenc¢ny rozsah (C1/C2):
5-68a118 - 1000 MHz/87,5 - 108 MHz.
Utlm (R/FM/TV):
0,3+0,1dB/1,1+0,3 dB/0,9+0,3 dB.
I1zolacia (FM/TV): >18/>16.
Selektivita (FM/TV): >10/>18.
Koncovy utlm (R/FM/TV): >18/>16/>18.
Dosvit (ns): <10.
Pre montaz s krytmi N2250.8.
Do krabic s rozstupom pre skrutky 60 mm (typy 1099,
1999 a 1999.2).

8150.3 2CLA815030A1001 10

TV/R prechodova zasuvka
TV a R dvojzasuvka - prechodova.
Montdz ako prechodova zdsuvka v sériovom zapojeni.
Z druhého na Stvrté poschodie.
Pripojenie: skrutkova svorka alebo prichytka.
Vystupné konektory (C1/C2):

zastréka IEC @ 9,52 mm./zasuvka IEC @ 9,52 mm.
Frekvencny rozsah (1/0/C1/C2):

13 -862 MHz/13 - 862 MHz/13 - 862 MHz.
Utlm (FM/DAB/VHF/UHF):

25+1,5 dB/25+1,5 dB/8,0+0,7 dB/8,0+0,7 dB.
Priechodny utlm (FM/VHF/UHF):

2,0+0,3 dB/2,0+0,5 dB/2,0+0,5 dB.
Smerovost (FM/TV): >12 dB/>9 dB.
1zolacia (FM/TV): >16/>15.
Koncovy Utlm (FM/TV): >12/>12.
Pre montaz s krytmi N2250.8.
Do krabic s rozstupom pre skrutky 60 mm (typy 1099,
1999 a 1999.2).

8150.7 2CLA815070A1001 10
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Zenit
7
TV zasuvky
Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

TV-R/SAT prechodova zasuvka
TV-R a SAT dvojzasuvka - prechodova.
Montdz ako prechodova zdsuvka v sériovom zapojeni. i
Vystupné konektory (C1/C2):
zastréka IEC @ 9,52 mm./zasuvka IEC @ 9,52 mm.
Frekvenény rozsah (1/0/C1/C2): . L o
5-2400 MHz/5 - 2400 MHz/5 - 2400 MHz.
Utlm (FM/TV/SAT):
10,0+1,0 dB/10,0+1,0 dB/12,0+2,0 dB.
Priechodny utlm (FM/TV/SAT):
2,5%+0,5/2,5+0,7/3,0%1,0.
Smerovost (FM/TV/SAT): >20/>12/>5.
Izolacia (FM/TV/SAT): >45/>30/>28.
Koncovy utlm (VR/FM/TV/SAT): >13/>13/>12/>12.
DC obvod (Vdc/mA/Tono):
24 max./500 max./22 KHz - DiSEqC.
Pre montaz s krytmi N2250.
Do krabic s rozstupom pre skrutky 60 mm (typy 1099,
1999 a 1999.2).

8151.8

TV/R/SAT koncova zasuvka
TV, R a SAT trojzasuvka - koncova.
Montdz ako koncova zasuvka.
Pripojenie: skrutkova svorka alebo prichytka.
Vystupné konektory (C1/C2/C3):
zastréka IEC priemer 9,52 mm.
zasuvka IEC priemer 9,52 mm./F zasuvka
Frekvenény rozsah (I/C1/C2/C3):
5-2500 MHz/5 - 68 & 125 — 862 MHz/87,5 — 108 MHz
alebo 108 MHz.
Utlm (FM/TV/SAT): 2,0 dB/2,7 dB/2,3 dB.
Izolacia (FM/TV/SAT): >24,3/>15/>15.
Selektivita (FM/TV/SAT): >15/>15/>15.
Koncovy Utim (VR/FM/TV/SAT):
>7,6/>10/>7,6/>8,2.
DC obvod (Vdc/mA/Tono):
34 max./500 max./22 KHz - DiSEqC.
Pre montdz s krytmi N2252.
Do krabic s rozstupom pre skrutky 60 mm (typy 1099,
1999 a2 1999.2).

8152.7 2CLA815270A1002 10

2CLA815180A1001 10

biela
strieborna
antracitova

Sampanska

Kryt zasuvky TV-R/SAT - 2M

Kryty pre zasuvky s 2 konektormi, kéd 8150.3, — ' gl

8150.7 a 8150.8. -
Kryt zaroven upevni rdm na stenu.
Na prednej strane je vygravirované TV-R a SAT.

Kryt zasuvky TV/R/SAT - 2M

Kryty pre zasuvky s 3 konektormi, typ 8152.7.
Kryt zaroven upevni rdm na stenu.

Vpredu vygravirované TV, R a SAT.

N2252 BL 2CLA225200N1101 20
N2252 PL 2CLA225200N1301 20
N2252 AN 2CLA225200N1801 20
N2252 CV 2CLA225200N1901 20

biela
N2250.1 BL 2CLA225010N1101 20 strieborna
N2250.1 PL 2CLA225010N1301 20 antracitova
N2250.1 AN 2CLA225010N1801 20 Sampanska
N2250.1 CV 2CLA225010N1901 20
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Zenit
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TV zasuvky
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
TV koncova zasuvka typ F - 1M TV priechodna zasuvka typ M - 1M
TV zasuvka jednoducha. TV zadsuvka jednoduchd - priebezna.
@ typ F - zasuvka @ typ M - 9,52 mm, zastrcka
Pre koaxidlny kabel 75 Q. Pre koaxidlny kabel 75 Q.
Frekvencény rozsah: 0 — 2000 MHz. Frekvenény rozsah: 5 - 862 MHz.
Prevadzkové napatie: 250 VRMS max. Utlm na vystupe: 11 dB.
Dielektricka odolnost: 500 VRMS min. Priechodny utlm: 1,7 dB.
biela N2150 BL 2CLA215000N1101 10 biela N2150.8 BL 2CLA215080N1101 10
strieborna N2150 PL 2CLA215000N1301 10 strieborna N2150.8 PL 2CLA215080N1301 10
antracitova N2150 AN 2CLA215000N1801 10 antracitova N2150.8 AN 2CLA215080N1801 10
Sampanska N2150 CV 2CLA215000N1901 10 Sampanska N2150.8 CV 2CLA215080N1901 10
Kryt TV zasuvky typ F TV/SAT koncova zasuvka - 1M
Kryt vhodny pre TV konektory typ F. ‘. | TV zasuvka jednoducha — koncova.
D - TV: typ M -9,52 mm, zastréka
0. - SAT: typ F — zasuvka
Pre koaxidlny kabel 75 Q.
Frekvenény rozsah (TV/SAT): 5 - 862 Mhz/950 - 2400 MHz.
Utlm na vystupe (TV/SAT): 1 dB/1 dB.
DC obvod (Vdc/mA/Tono): 34 max./500 max./
/22 kHz - DiSEQC.
biela N2150.1 BL 2CLA215010N1101 20 biela N2151.7 BL 2CLA215170N1101 10
strieborna N2150.1 PL 2CLA215010N1301 20 strieborna N2151.7 PL 2CLA215170N1301 10
antracitova N2150.1 AN 2CLA215010N1801 20 antracitova N2151.7 AN 2CLA215170N1801 10
Sampanska N2150.1 CV 2CLA215010N1901 20 Sampanska N2151.7 CV 2CLA215170N1901 10
TV koncova zasuvka typ M - 1M TV/SAT priechodna zasuvka - 1M
TV zasuvka jednoducha - koncova. E TV zdsuvka jednoduchd - priebezna.
@ typ M -9,52 mm, zastrcka - TV: typ M - 9,52 mm, zastrcka
Pre koaxidlny kdbel 75 Q. B - SAT: typ F — zasuvka
Frekvenény rozsah: 5 - 862 MHz. i Pre koaxidlny kabel 75 Q.
Utlm na vystupe: 0,5 dB. - Frekvenény rozsah (TV/SAT): 5 — 862 Mhz/950 — 2400 MHz.
Utlm na vystupe (TV/SAT): 5 dB/5 dB.
Priechodny utlm (TV/SAT): 4 dB/4 dB.
DC obvod (Vdc/mA/Tono): 34 max./500 max./
/22 kHz - DiSEqC.
biela N2150.7 BL 2CLA215070N1101 10 biela N2151.8 BL 2CLA215180N1101 10
strieborna N2150.7 PL 2CLA215070N1301 10 strieborna N2151.8 PL 2CLA215180N1301 10
antracitova N2150.7 AN 2CLA215070N1801 10 antracitova N2151.8 AN 2CLA215180N1801 10
Sampanska N2150.7 CV 2CLA215070N1901 10 Sampanska N2151.8 CV 2CLA215180N1901 10
TV koncova zasuvka typ M -2M
TV zasuvka jednoducha - koncova.
E typ M -9,52 mm, zastrcka
Pre koaxidlny kabel 75 Q.
Frekvenény rozsah: 5 - 862 MHz.
Utlm na vystupe: 0,5 dB.
biela N2250.7 BL 2CLA225070N1101 10
strieborna N2250.7 PL 2CLA225070N1301 10
antracitova N2250.7 AN 2CLA225070N1801 10
Sampanska N2250.7 CV 2CLA225070N1901 10
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Zenit
Multimedialne zasuvky

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
2 x RCA spojovaci modul - 1M Mini-jack modul - 1M
- Vpredu: 2 x RCA konektory (Cerveny/biely). Vpredu: 1 x mini-jack konektor (3,5 mm stereo audio jack).
Vzadu: skrutkové svorky (pre 4 vodice). - Vzadu: skrutkové svorky (3/4 vodice)
i
biela N2155.2 BL 2CLA215520N1101 1 biela N2155.4 BL 2CLA215540N1101 1
strieborna N2155.2 PL 2CLA215520N1301 1 strieborna N2155.4 PL 2CLA215540N1301 1
antracitova N2155.2 AN 2CLA215520N1801 1 antracitova N2155.4 AN 2CLA215540N1801 1
Sampanska N2155.2 CV 2CLA215520N1901 1 Sampanska N2155.4 CV 2CLA215540N1901 1
3 x RCA spojovaci modul - 1M VGA spojovaci modul - 1M
L Vpredu: 3 x RCA konektory (Cerveny/biely/zIty). Vpredu: 1 x VGA konektor (DE-15 konektor).
» Vzadu: skrutkové svorky (pre 6 vodicov). Vzadu: skrutkové svorky (15 vodicov).
1
-
biela N2155.3 BL 2CLA215530N1101 1 biela N2155.5 BL 2CLA215550N1101 1
strieborna N2155.3 PL 2CLA215530N1301 1 strieborna N2155.5 PL 2CLA215550N1301 1
antracitova N2155.3 AN 2CLA215530N1801 1 antracitova N2155.5 AN 2CLA215550N1801 1
Sampanska N2155.3 CV 2CLA215530N1901 1 Sampanska N2155.5 CV 2CLA215550N1901 1
HDMI modul - 1M USB spojovaci modul - 1M
Vpredu: 1 x HDMI konektor (typ A). Vpredu: 1 x USB 2.0 konektor (typ A).
. Vzadu: bezskrutkové svorky (pre 20 vodicov). ﬂ Vzadu: bezskrutkové svorky (pre 5 vodicov).
biela N2155.6 BL 2CLA215560N1101 1 biela N2155.8 BL 2CLA215580N1101 1
strieborna N2155.6 PL 2CLA215560N1301 1 strieborna N2155.8 PL 2CLA215580N1301 1
antracitova N2155.6 AN 2CLA215560N1801 1 antracitova N2155.8 AN 2CLA215580N1801 1
Sampanska N2155.6 CV 2CLA215560N1901 1 Sampanska N2155.8 CV 2CLA215580N1901 1
HDMI prepojovaci modul zasuvka-zasuvka - 1M USB prepojovaci modul zasuvka-zasuvka - 1M
Vpredu: 1 x HDMI konektor (typ A). Vpredu: 1 x USB 2.0 konektor (typ A).
. Vzadu: 1 x HDMI konektor (typ A) osadeny pod uhlom 90°. ﬂ Vzadu: 1 x USB 2.0 konektor (typ A) osadeny pod uhlom 90°.
biela N2155.7 BL 2CLA215570N1101 1 biela N2155.9 BL 2CLA215590N1101 1
strieborna N2155.7 PL 2CLA215570N1301 1 strieborna N2155.9 PL 2CLA215590N1301 1
antracitova N2155.7 AN 2CLA215570N1801 1 antracitova N2155.9 AN 2CLA215590N1801 1
Sampanska N2155.7 CV 2CLA215570N1901 1 Sampanska N2155.9 CV 2CLA215590N1901 1
. HDMI prepojovaci modul zasuvka-zasuvka, s kablom - 1M USB prepojovaci modul zasuvka-zasuvka, s kablom - 1M
Vpredu: 1 x HDMI konektor (typ A). - Vpredu: 1 x USB 2.0 konektor (typ A).
Vzadu: 1 x HDMI konektor (typ A) Vzadu: 1 x USB 2.0 konektor (typ A)
s 20 cm predIzovacim kablom. s 20 cm predizenim kabla.
biela N2155.71 BL 2CLA215571N1101 1 biela N2155.91 BL 2CLA215591N1101 1
strieborna N2155.71 PL 2CLA215571N1301 1 strieborna N2155.91 PL 2CLA215591N1301 1
antracitova N2155.71 AN 2CLA215571N1801 1 antracitova N2155.91 AN 2CLA215591N1801 1
Sampanska N2155.71 CV 2CLA215571N1901 1 Sampanska N2155.91 CV 2CLA215591N1901 1
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Zenit
. . ’ ; /
Multimedialne zasuvky Telefénne zasuvky
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Modul pripojenia reproduktora - 2M Telefénna zasuvka RJ12 - 1M
Vpredu: 2 x pruzinové svorky pre reproduktor r RJ12 konektor.
(Cervend/&ierna). 6 kontaktov.
Vzadu: 2 x skrutkové svorky. Vhodné pre konektor jack s 2, 4 a 6 kontaktmi.
Skrutkové svorky.
biela N2257.1 BL 2CLA225710N1101 1
strieborna N2257.1 PL 2CLA225710N1301 1
antracitova N2257.1 AN 2CLA225710N1801 1 biela N2117.6 BL SCLA211760N1101 20
Sampanska N2257.1 CV 2CLA225710N1901 1 . .
strieborna N2117.6 PL 2CLA211760N1301 20
. X . antracitova N2117.6 AN 2CLA211760N1801 20
Modul pripojenia XLR $ampanska N2117.6 CV 2CLA211760N1901 20
Modul pripojenia reproduktora - 2M Telefénna zasuvka RJ12 - 2M
Vpredu: zasuvka XLR. i RJ12 konektor.
Vzadu: 3 x skrutkové svorky. 6 kontaktov.
. Vhodné pre konektor jack s 2, 4 a 6 kontaktmi.
Skrutkové svorky.
biel N2255.1 BL 2CLA225510N1101 1
ela biela N2217.6 BL 2CLA221760N1101 10
strieborna N2255.1 PL 2CLAZ25510N1301 ! strieborna N2217.6 PL 2CLA221760N1301 10
antracitova N2255.1 AN 2CLAZ25510N1801 1 antracitové N2217.6 AN 2CLA221760N1801 10
$ ka N2255.1 CV 2CLA225510N1901 1 . .
2ampans<@ 55.1¢C CLA225510N190 sampanska N2217.6 CV 2CLA221760N1901 10

Spojka pre opticky kabel

Spojka pre opticky simplex kabel - 1M

VloZny Utlm (IL) <0,3 dB pre SM a MM.

I';:i Stabilita (500 spojeni): 0,2 dB max. narast.

- Adhézny odpor (g/f): 100300.
Prevadzkova teplota: -40 °C az +85 °C.
Vyhovuje normam JIS C5974 a Bellcore GR-326.
Zhoda s normami IEC874-14 a IEC874-19.
Vsetky diely v stilade s ROHS.

biela N2118.3 BL 2CLA211830N1101 10
strieborna N2118.3 PL 2CLA211830N1301 10
antracitova N2118.3 AN 2CLA211830N1801 10

Sampanska N2118.3 CV 2CLA211830N1901 10
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Adaptéry datovych zasuviek

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

Kryt datovej zasuvky jednonasobny - 2M mmsssmmm  Kryt datovej zasuvky dvojnasobnej, s natocenim 45° -2M

Kryt nosnej masky pre jeden datovy konektor Kryt drziaka dvoch datovych konektorov s natocenim 45°

(ref: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3). (ref.: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3).

S popisovym polom pre nalepky. S popisovym polom pre nalepky.

Bez clonky. . B€Z ClONKYy.
biela N2216.1 BL 2CLA221610N1101 10 biela N2216.6 BL 2CLA221660N1101 5
strieborna N2216.1 PL 2CLA221610N1301 10 strieborna N2216.6 PL 2CLA221660N1301 5
antracitova N2216.1 AN 2CLA221610N1801 10 antracitova N2216.6 AN 2CLA221660N1801 5
Sampanska N2216.1 CV 2CLA221610N1901 10 Sampanska N2216.6 CV 2CLA221660N1901 5

Kryt datovej zasuvky dvojnasobny - 2M P Kryt détovej zasuvky s natocenim 45°-2M

Kryt nosnej masky pre dva datové konektory Kryt drziaka datového konektora s natocenim 45°

(ref: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3). _— (ref: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3).

S popisovym polom pre nalepky. S popisovym polom pre nalepky.

Bez clonky. AL - S clonkou.
biela N2216.2 BL 2CLA221620N1101 10 biela N2216.7 BL 2CLA221670N1101 5
strieborna N2216.2 PL 2CLA221620N1301 10 strieborna N2216.7 PL 2CLA221670N1301 5
antracitova N2216.2 AN 2CLA221620N1801 10 antracitova N2216.7 AN 2CLA221670N1801 5
Sampanska N2216.2 CV 2CLA221620N1901 10 Sampanska N2216.7 CV 2CLA221670N1901 5

Kryt datovej zasuvky jednonasobny - 2M e Kyt datovej zasuvky dvojnasobnej, s nato¢enim 45° - 2M

Kryt nosnej masky pre jeden datovy konektor Kryt drziaka dvoch datovych konektorov s natocenim 45°

(ref: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3). = (ref: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3).

S popisovym polom pre nalepky. S popisovym polom pre nalepky.

S clonkou. } - S clonkou.
biela N2216.3 BL 2CLA221630N1101 10 biela N2216.8 BL 2CLA221680N1101 5
strieborna N2216.3 PL 2CLA221630N1301 10 strieborna N2216.8 PL 2CLA221680N1301 5
antracitova N2216.3 AN 2CLA221630N1801 10 antracitova N2216.8 AN 2CLA221680N1801 5
Sampanska N2216.3 CV 2CLA221630N1901 10 Sampanska N2216.8 CV 2CLA221680N1901 5

Kryt datovej zasuvky dvojnasobny - 2M Drziak pre datové zasuvky 1-nasobné

Kryt ddtovej zasuvky jednonasobny - 2M Kryt drZiaka dvoch datovych konektorov

Kryt nosnej masky pre dva datové konektory Drziak pre datové konektory R145, rézne

(ref: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3). zaklapavacie systémy:

S popisovym polom pre nalepky. - 2016: Keystone, 3M a AMP.

S clonkou. - 2016.1: Systimax.

- 2016.2: Panduit.

biela N2216.4 BL 2CLA221640N1101 10 -2016.3: Typ R&M.

. , Pre montdz s krytmi 8516.8, N2216.1, N2218.2, N2216.3,
strieborna N2216.4 PL 2CLA221640N1301 10 N2216.4, N2216.5, N2216.6, N2216.7 a N2218.8.
antracitova N2216.4 AN 2CLA221640N1801 10
Sampanska N2216.4 CV 2CLA221640N1901 10

2016 2CLA201600A1001 10
@sssssssm  Krytdatovejzasuvkyjednonasobnej, s natocenim 45°-2M 2016.1 2CLA201610A1001 10
Kryt drZziaka datového konektora s nato¢enim 45° 2016.2 2CLA201620A1001 10
(ref: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3).
S popisovym polom pre nalepky. 2016.3 2CLA201630A1001 10
= Bez clonky.
biela N2216.5 BL 2CLA221650N1101 5
strieborna N2216.5 PL 2CLA221650N1301 5
antracitova N2216.5 AN 2CLA221650N1801 5
Sampanska N2216.5 CV 2CLA221650N1901 5
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Zenit
7/ / /
Datove zasuvky
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

Datova zasuvka R145 Cat.5e UTP

RJ45 konektor. Cat.5e UTP. Zhoda s normami
ANSI/TIA/EIA 568 B.2, ISO/IEC11801 a EN50173.
Univerzélne oznadenie TIA/EIA 568 A a 568 B.

Puzdro: ABS UL-94-0.

Odolnost: min. 750 zapojeni. (ISO/IEC 11801, IEC 60603-
7-4). 1DC: PC UL94 V-0, pre pevny privod 22-26 AWG.
Kontakt: R145 8P8C, 3~plocha kontaktu pozlatena vrstvou
50 mikrénov. Zapojenie bez nastrojov.

Kéd krytu: N2216.1, N2216.2, N2216.3, N2216.4, N2216.5,
N2216.6, N2216.7 a N2216.8.

2016.50 2CLA201650N1001 10

Datova zasuvka R145 Cat.6 UTP

RJ145 konektor. Cat.6 UTP.

Zhoda s normami ANSI/TIA/EIA 568 B.2, ISO/IEC11801

a EN50173

Univerzalne oznacenie TIA/EIA 568 A a 568 B.

Puzdro: ABS UL-94-0

Odolnost:min. 750 zapojeni. (ISO/IEC11801, IEC 60603-7-4)
IDC: PC UL94 V-0, pre pevny privod 22-26 AWG

Kontakt: RJ45 8P8C, 3~plocha kontaktu pozlatena vrstvou
50 mikrénov. Zapojenie bez nastrojov.

Kéd krytu: N2216.1, N2216.2, N2216.3, N2216.4, N2216.5,
N2216.6, N2216.7 a N2216.8.

2016.60 2CLA201660N1001 10

Datova zasuvka R345 Cat.5e STP

RJ45 konektor.

Cat.5e STP.

V stlade s normou ISO/IEC11801.

Prevod: 1000 V RMA - 60 Hz/1 min.

Kéd krytu: N2216.1, N2216.2, N2216.3, N2216.4, N2216.5,
N2216.6, N2216.7 a N2216.8.

2016.52 2CLA201652N1001 10

Datova zasuvka R145 Cat.6 STP

RJ145 konektor.

Cat.6 STP.

V stlade s normou ISO/IEC11801.

Prevod: 1000 V RMA - 60 Hz/1 min.

Kod krytu: N2216.1, N2216.2, N2216.3, N2216.4, N2216.5,
N2216.6, N2216.7 a N2216.8.

2016.62 2CLA201662N1001 10
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Ovladanie osvetlenia — Otoc¢né stmievace

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

Otocény stmieva¢ LED/univerzalny 220 V - 1M Otocny/tlaéidlovy stmievaé - 2M

Menovité napétie: 230 Vac +10 %. Menovité napatie: 230 Vac *10 %.

Frekvencia: 50-60 Hz. Frekvencia: 50 Hz (250 W/VA)/60 Hz (200 W/VA).

L Vykon (min/max zataz): Vykon (min/max zataz):

- Ziarovky LEDi, NN LEDi s transformatorom typ C, 4 - LEDi, stmievatel'né Ziarivky a NN LEDi
halogénky s transformatorom typ C/LC a klasické s transformatorom (L alebo LC): 2/100 W/VA*.
ziarovky a halogénky: 4/250 W/VA. - Ziarovky/Halogénky: 10/250 W/VA.

- LEDi a NN LEDi Ziarovky s transformatorom typu LC: - NN halogénky s transformatorom (L/LC):
4/60 W/VA*. 10/250 W/VA*.

*max. 10 Ziaroviek. * max. 10 Ziaroviek.

Volba zataze Dvojvodicové zapojenie.

2- alebo 3-vodicové zapojenie. Volitel'né: pridavné zap/vyp cez prepinaé¢ N2X02.

Poloha VYP. Indika¢nd LED je sucastou dodavky.

Elektronicka poistka proti skratu a pretazeniu. Elektronicka poistka proti skratu a pretazeniu.

Vonkajsia teplota: 0 °C az +35 °C. Vonkajsia teplota: 0 °C az +35 °C.

biela N2160.3 BL 2CLA216030N1101 1 biela N2260.3 BL 2CLA226030N1101 1
strieborna N2160.3 PL 2CLA216030N1301 1 strieborna N2260.3 PL 2CLA226030N1301 1
antracitova N2160.3 AN 2CLA216030N1801 1 antracitova N2260.3 AN 2CLA226030N1801 1
Sampanska N2160.3 CV 2CLA216030N1901 1 Sampanska N2260.3 CV 2CLA226030N1901 1

Otocny stmievac LED/univerzalny 110 V - 1M 1-10 V otocny stmievac - 2M

Menovité napétie: 127 Vac +10 %. # '-.II Menovité napatie: 127 - 230 Vac/50 - 60 Hz

Frekvencia: 60 Hz. Regulovatel'ny elektronicky transformator.

L Vykon (min/max zataz): Vstup ovladania 1-10 V.

- Ziarovky LEDi, NN LEDi s transformatorom typ C, J Max. vykon (max. 6 zatazi na zariadenie):
halogénky s transformatorom typ C/LC a klasické 700 VA @ 230 Vac/350 VA @ 127 Vac.
Ziarovky a halogénky: 4/125 W/VA. Indika¢nd LED je stcastou dodavky.

- Ziarovky LEDi a NN LEDi s transformatorom typ LC:

4/30 W/VAX biela N2260.9 BL 2CLA226090N1101 1

*max. 10 Ziaroviek.

Volba zataze strieborna N2260.9 PL 2CLA226090N1301 1

2- alebo 3-vodi¢ové zapojenie. antracitova N2260.9 AN 2CLA226090N1801 1

Poloha VYP. . ,

Sampanska N2260.9 CV 2CLA226090N1901 1

Elektronicka poistka proti skratu a pretazeniu.
Vonkajsia teplota: 0 °C az +35 °C.

biela N2160.8 BL 2CLA216080N1101 1
strieborna N2160.8 PL 2CLA216080N1301 1
antracitova N2160.8 AN 2CLA216080N1801 1
Sampanska N2160.8 CV 2CLA216080N1901 1
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Ovladanie osvetlenia — oneskorenie vypnutia ~ Ovladanie osvetlenia — snimace pohybu
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Spinac s oneskorenim - 2M 110° snimaé pohybu - 1M
Menovité napétie: 230 Vac/50 Hz. @ Menovité napétie: 230 Vac 10 %/50 - 60 Hz

Vykon:

- Ziarovka: 40 - 500 W.

- Halogénové Ziarovky s transformatorom: 40 — 400 VA.
- Elektromotory: 40 — 100 VA.

Dvojvodicové spojenie.

Nastavitel'ny ¢as: od 10 sek. do 10 min.

Nadpradova ochrana: poistkou.

Indika¢na LED je sucastou dodavky.

Prevadzkova teplota: 0 °C az +40 °C.

biela N2262.1 BL 2CLA226210N1101 1
strieborna N2262.1 PL 2CLA226210N1301 1
antracitova N2262.1 AN 2CLA226210N1801 1
Sampanska N2262.1 CV 2CLA226210N1901 1

Ovladanie osvetlenia — elektronicky spinac

Elektronicky spinac - 220 Vac

Menovité napétie: 230 Vac/50 Hz.

Menovity prid: 10 A. Bezpotencidlovy kontakt.
Jednopdlovy.

Vykon:

- LED ziarovky: 400 W.

- Ziarovky/Halogénové lampy: 2000 W.

- NN halogénky s transformatorom (12 V): 1000 W.
- Ziarivky: 600 W (60 WF).

Bez rusenia.

Spotreba standby a prevadzkova: 0 mw.
Rozmery: 61 (46) x 32 x 19 mm (bez rozperiek).
Ovladanie zapinacim ovlada¢om N2X04.X.

e mm

8132.2 2CLA813220A1001 1

14

biela
strieborna
antracitova

Sampanska

Vystupy: 1 x NO kontakt, bezpotencialovy. Bez rusenia.

Max. vykon:

- Ziarovky/Halogénové lampy: 800 W.

- halogénové Ziarovky s elektronickym/vinutym
transformdatorom: 500 VA.

- Ziarivky a fluorescenc¢né lampy 200 VA.

- LED: 200 VA.

Oneskorenie vypnutia: 5 sek (testovanie) a od 30 sek
do 15 min (nastavenie na prednej strane).

Rozsah pokrytia: 7 m polomer (pri 20 °C).

Nastavenie intenzity svetla pre aktivaciu: 5 az 100 Ix
(nastavenie na prednej strane).

Uhol pokrytia: 110° (pri 20 °C).

Pracovna teplota: 0 °C aZ 35 °C.

Poznamka: indtaluje sa do krabic s hibkou 50 mm

alebo viac.

N2141 BL 2CLA214100N1101 1
N2141 PL 2CLA214100N1301 1
N2141 AN 2CLA214100N1801 1
N2141 CV 2CLA214100N1901 1

Elektronicky spinac - 127 Vac

Menovité napétie: 127 Vac/60 Hz.

Menovity prud: 10 A. Bezpotencidlovy kontakt.
Jednopdlovy.

Vykon:

- LED Ziarovky: 200 W.

- Ziarovky/Halogénové lampy: 1000 W.

- NN halogénky s transformatorom (12 V): 500 W.
- Ziarivky: 300 W (60 pF).

Bez rusenia.

Spotreba standby a prevadzkova: 0 mw.
Rozmery: 61 (46) x 32 x 19 mm (bez rozperiek).
Ovlddanie zapinacim ovlddac¢om N2X04.X.

e mm

8132.1 2CLA813210A1001 1
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Zenit

ZENIT DOKONALOST DIZAINU

Regulacia teploty — RTC

Regulacia teploty — Ventilator

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
. n Otocény termostat pre podlahové kurenie =iy Otocény 3-stupriovy ovladac otacok ventilatora - 2M
» . Menovité napatie: 230 Vac +10 %/50-60 Hz. F f = Menovité napatie: 127 Vac/60 Hz.

X 4

biela
strieborna
antracitova

Sampanska

Zatazenie: 2300 W.

Typ zataze: odpor vykurovacej rohoze.

Rozsah reguldcie: +5 °C az +45 °C (zadana hodnota).
Stav VYP: v polohe VYP je termostat vypnuty, takze
nereaguje na teplotu meranu snimacom teploty.
Vystupny kontakt relé je rozopnuty.

Presnost: 0,5 °C.

Hysteréza: 0,5 °C.

Snimac teploty podlahy: NTC, 10 KQ pri 25 °C,

-40 °C a2 80 °C. Kabel s dvojitou izolaciou, dizka 4 m.
Signalna LED: Cervend a zelend

Vonkajsia teplota: -20 °C az 45 °C.

N2240.3 BL 2CLA224030N1101 1
N2240.3 PL 2CLA224030N1301 1
N2240.3 AN 2CLA224030N1801 1
N2240.3 CV 2CLA224030N1901 1

biela
strieborna
antracitova

Sampanska

Menovity prad: 1,5 A.

Typ zataze: stropny ventilator.
4 polohy ovladania:

- 0: Vyp.

- I: Maximalne otacky.

- 1l: Stredné otacky.

- lll: Pomalé otacky.

Vonkajsia teplota: 0 °C az 40 °C.

N2254.1 BL 2CLA225410N1101 1
N2254.1 PL 2CLA225410N1301 1
N2254.1 AN 2CLA225410N1801 1
N2254.1 CV 2CLA225410N1901 1

Termostat priestorovy digitalny - 2M
Menovité napétie: 230 Vac/50-60 Hz.
Spotreba: <1 W.

Rozsah prevadzkovych teplot: +0 °C az 50 °C.
Presnost merania: £2 °C (1 °C s kalibraciou).
Rozlienie: 0,1 °C.

Vystup riadenia:

Bezpotencidlové kontakty relé (NO).

Maximalna zataz: 3 A cos = 0,5.

Pracovné rezimy vystupného relé:

- Hysteréza: 0,5 °C.

- Modulacia PWM: s odchylkou *4 °C od nastavenej
teploty, modulacia v rozmedzi od 100 % do 0 %.
Pre montaz s krytmi N2240.5.

8140.5 2CLA814050A1001 1

biela
strieborna
antracitova

Sampanska

Kryt digitalneho termostatu - 2M
Kryt digitalneho priestorového termostatu, kdd 8140.5.

N2240.5 BL 2CLA224050N1101 5
N2240.5 PL 2CLA224050N1301 5
N2240.5 AN 2CLA224050N1801 5
N2240.5 CV 2CLA224050N1901 5
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61
Zenit
7 4 Vv V.
Systemy NERUSIT/UPRATAT
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Signélna LED NERUSIT - 1M Tladidlo NERUSIT/UPRATAT so signalizaénou LED - 2M
_— Menovité napatie: 127-230 Vac/50-60 Hz. - Menovité napétie: 110 - 250 Vac
Svetelny zdroj: biela LED. Menovity prud: 10 A.
i Svetelny tok: >2 Im vo vzd. 1 m. Sucastou dodavky su Cervend a zelend signalka LED.
f“‘_'-..l Cerveny difuzor. Tladidlo s piktogramom zvonceka.
Piktogram “NERUSIT”. Vyzaduje spojenie s modulmi NERUSIT/UPRATAT
Ovladanie dvojndsobnym prepinacom N2244.5 N2244.4 alebo N2244.5; s elektronickym zvonéekom
NERUSIT/UPRATAT, s blokovanim. N2224 a N2224.1; alebo bzu¢iakom N2119 alebo N2219.
biela N2180.4 BL 2CLA218040N1101 5 biela N2280.4 BL 2CLA228040N1101 5
strieborna N2180.4 PL 2CLA218040N1301 5 strieborna N2280.4 PL 2CLA228040N1301 5
antracitova N2180.4 AN 2CLA218040N1801 5 antracitova N2280.4 AN 2CLA228040N1801 5
Sampanska N2180.4 CV 2CLA218040N1901 5 Sampanska N2280.4 CV 2CLA228040N1901 5
_ uplnd biela N2280.4 BB 2CLA228040N1201 5
— Signaina LED UPRATAT - 1M Uplné antracitova N2280.4 AA 2CLA228040N1601 5

M

biela
strieborna
antracitova

Sampanska

Menovité napatie: 127-230 Vac/50-60 Hz.
Svetelny zdroj: biela LED.

Svetelny tok: >2 Im vo vzd. 1 m.

Zeleny difuzor.

Piktogram UPRATAT.

Ovladanie dvojnasobnym prepinacom N2244.5
NERUSIT/UPRATAT, s blokovanim.

N2180.5 BL 2CLA218050N1101 5
N2180.5 PL 2CLA218050N1301 5
N2180.5 AN 2CLA218050N1801 5
N2180.5 CV 2CLA218050N1901 5

Mo

biela
strieborna
antracitova
Sampanska
Uplna biela

Uplnd antracitova

Spinaé dvojnasobny, NERUSIT/UPRATAT,
s blokovanim - 2M

Menovité napatie: 110 - 250 Vac.
Menovity prud: 16 AX.

Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W.

S blokovanim.
Poloha 1: zeleny piktogram UPRATAT.
Poloha 2: ¢erveny piktogram NERUSIT.

Na ovladanie signdliek N2180.4 a N2180.5 alebo
zapinacieho ovladac¢a N2280.4 NERUSIT/UPRATAT.

N2244.5 BL 2CLA224450N1101 5
N2244.5 PL 2CLA224450N1301 5
N2244.5 AN 2CLA224450N1801 5
N2244.5 CV 2CLA224450N1901 5
N2244.5 BB 2CLA224450N1201 5
N2244.5 AA 2CLA224450N1601 5

biela
strieborna
antracitova
Sampanska
Uplna biela

Uplna antracitova

Spinaé dvojnasobny, NERUSIT/UPRATAT - 2M
Menovité napétie: 110 - 250 Vac.

Menovity prad: 16 AX.

Menovity vykon iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Bez blokovania.

Poloha 1: zeleny piktogram UPRATAT

a ¢ervena signalka LED.

Poloha 2: ¢erveny piktogram NERUSIT

a zelena signalka LED.

Na pripojenie ku schodiskovému modulu N2280.4.

N2244.4 BL 2CLA224440N1101 5
N2244.4 PL 2CLA224440N1301 5
N2244.4 AN 2CLA224440N1801 5
N2244.4 CV 2CLA224440N1901 5
N2244.4 BB 2CLA224440N1201 5
N2244.4 AA 2CLA224440N1601 5
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Zenit
Systémy signalizacie a osvetlenia

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové €. Obj. ¢. Bal./Pocet
Signalna biela LED - 1M Cervena signalna LED - 1M
Menovité napdtie: 127-230 Vac/50-60 Hz. Menovité napatie: 127-230 Vac/50-60 Hz.
Svetelny zdroj: biela LED. Svetelny zdroj: biela LED.
Svetelny tok: >2 Im vo vzd. 1 m. Svetelny tok: >2 Im vo vzd. 1 m.
Biely diftzor. Cerveny difuzor.
biela N2180 BL 2CLA218000N1101 5 cervend N2180 RJ 2CLA218000N1601 5
Signalna tepla biela LED - 1M Signalna zelena LED - 1M
Menovité napétie: 127-230 Vac/50-60 Hz. Menovité napatie: 127-230 Vac/50-60 Hz.
Svetelny zdroj: biela LED. 2700 K. Svetelny zdroj: biela LED.
TImeny svetelny tok: <0,5 Im vo vzd. 0,3 m. Svetelny tok: >2 Im vo vzd. 1 m.
Biely diftizor. Zeleny difuzor.
biela N2180.1 BL 2CLA218010N1101 5 zelena N2180 VD 2CLA218000N1801 5
Signalna LED -2M Vystrazné LED svietidlo - 2M
Menovité napétie: 127-230 Vac/50-60 Hz. Menovité napétie: 230 Vac £10 %/50 - 60 Hz.
Svetelny zdroj: biela LED. Svetelny zdroj: biela LED. Biely difuzor.
Svetelny tok: >2 Im vo vzd. 1 m. Intenzita svetla: 2400 med.
Biely difuzor. Uhol pokrytia: 120°.
Vydrz: 2 hodiny.
Akumulator: Ni-MH (nevymenitelny).
biela N2280 BL 2CLA228000N1101 1 Poznamka: indtaluje sa do krabic s hibkou 50 mm
alebo viac.
Signalna LED NERUSIT/UPRATAT - 2M
Menovité napétie: 127-230 Vac/50-60 Hz. biela N2181 BL 2CLA218100N1101 1
Svetelny zdroj: ¢ervend/zelena LED.
Svetelny tok: >2 Im vo vzd. 1 m. Vyberatel'né vystrazné LED svietidlo - 2M
Biely diftzor. Menovité napétie: 230 Vac +10 %/50 - 60 Hz.
Svetelny zdroj: biela LED. Biely difuzor.
Intenzita svetla: 20 Im.
biela N2280.2 RJ/VD 2CLA228020N1101 1 Uhol pokrytia: 120°.
Vydrz: 2 hodiny.
Stitky pre orientaéné a vystrazné svetld - 2M Akumulétor: Ni-MH (nevymenitel'ny).
* *l Ig} Stitky s kédom piktogramov pre orientaéné a vystrazné Poznamka: indtaluje sa do krabic s hlbkou 50 mm
= WC svetla: N2280, N2280.2 a N2281. alebo viac.
SALIDA Piktogramy: “WC muzi“, “WC Zeny*, “Zakaz faj¢enia“,
ﬁ biela N2281.2 BL 2CLA228120N1101 1

“Smer*, “WC imobil.“, “WC* a stitok bez piktogramu.

N2281.1 2CLA228110N1001 5
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Zenit
Ve 7’ v . / / 7’
Bzuciak/Domovy zvoncek Kryty zaslepovacie/Kablové vyvody
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové €. Obj. ¢. Bal./Podet
Bzuéiak - 1M Kryt zaslepovaci - 0,5M
i) Menovité napétie: 127-230 Vac/50-60 Hz. Technické Gdaje:
eyl Menovity vykon: 8 VA. Kryt zaslepovaci do vol'nych poli.
Nastavitelny ton. Rozmery: 0,5 modulu.
Hlasitost vo vzd. 1 m s krytom: 75 dB. I
_}
biela N2000 BL 2CLA200000N1101 20
strieborna N2000 PL 2CLA200000N1301 20
biela N2119 BL 2CLA211900N1101 10 antracitova N2000 AN 2CLA200000N1801 20
strieborna N2119 PL 2CLA211900N1301 10 Sampanska N2000 CV 2CLA200000N1901 20
antracitova N2119 AN 2CLA211900N1801 10
gampanska N2119 CV 2CLA211900N1901 10 Kryt zaslepovaci - 1M
Kryt zaslepovaci do vol'nych poli.
Rozmery: 1 modul.
Bzuciak - 2M
Menovité napétie: 127-230 Vac/50-60 Hz.
Menovity vykon: 8 VA.
Nastavitelny ton. biela N2100 BL 2CLA210000N1101 10
Hlasitost vo vzd. 1 m s krytom: 75 dB.
strieborna N2100 PL 2CLA210000N1301 10
antracitova N2100 AN 2CLA210000N1801 10
Sampanska N2100 CV 2CLA210000N1901 10
biela N2219 BL 2CLA221900N1101 10
striebornd N2219 PL 2CLA221900N1301 10 Kryt zaslepovaci-2M )
Kryt zaslepovaci do volnych poli.
antracitova N2219 AN 2CLA221900N1801 10 Rozmery: 2 moduly.
Sampanska N2219 CV 2CLA221900N1901 10
Elektronicky dverovy zvonéek 230 Vac - 2M
Menovité napatie: 230 Vac/50-60 Hz. biela N2200 BL 2CLA220000N1101 20
K dispozicii st 4 melodie. strieborna N2200 PL 2CLA220000N1301 20
Hlasitost vo vzd. 1 m s krytom: 72 dB.
antracitova N2200 AN 2CLA220000N1801 20
Sampanska N2200 CV 2CLA220000N1901 20
Kablovy vyvod - 1M
biela N2224 BL 2CLA222400N1101 1 Max. priemer kabla: 6 mm.
Kdblova priechodka v dodavke.
strieborna N2224 PL 2CLA222400N1301 1
antracitova N2224 AN 2CLA222400N1801 1 £
Sampanska N2224 CV 2CLA222400N1901 1
Elektronicky dverovy zvonéek 127 Vac - 2M
Menovité napatie: 127 Vac/60 Hz. biela N2107 BL 2CLA210700N1101 10
K dispozicii st 4 melodie. strieborna N2107 PL 2CLA210700N1301 10
Hlasitost vo vzd. 1 m s krytom: 72 dB.
antracitova N2107 AN 2CLA210700N1801 10
Sampanska N2107 CV 2CLA210700N1901 10
Kablovy vyvod - 2M
biela N2224.1 BL 2CLA222410N1101 1 Max. priemer kabla: 6 mm.
Kdablova priechodka v dodavke.
strieborna N2224.1 PL 2CLA222410N1301 1
antracitova N2224.1 AN 2CLA222410N1801 1 %
Sampanska N2224.1 CV 2CLA222410N1901 1
biela N2207 BL 2CLA220700N1101 10
strieborna N2207 PL 2CLA220700N1301 10
antracitova N2207 AN 2CLA220700N1801 10
Sampanska N2207 CV 2CLA220700N1901 10
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Zenit Soul

Ramceky
01 02
01 Bo¢ny pohlad
4,1 x 85 mm (hr. 4,1 mm plati
pre metalické prevedenia)
Ramceky pre hranaté a okruhle krabice,
Eurépsky systém
02 Ramcek 1-nasobny, 2M
Vyska
3,9 mm.

Zakladny ram
s ultralahkym
profilom,
jeden z naj-
tensich rdmov
na trhu.
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Zenit Soul
Ramceky

BL - biela

PL - strieborna

AN - antracitova

CV -Sampanska

OX - usl'achtila ocel'

MO -svetla kava

NS - zamatova ¢ierna

OM - matna zlata

DN - pieskova

CM -commodore

TP - taupe
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Zenit Soul
Ramceky

Velkost Modul

Typové ¢.

Obj. &.

Bal./Pocet

Velkost Modul Typové €.

Obj. &.

Bal./Pocet

Ramdéeky - 2M - Klasik
Material: polykarbonat.
Rozmery (Sirka x vyska):
-2M: 85 x 85 mm.

Kéd montazneho ramika:
- pre krabicu 2M (rozstup skrutiek 60 mm):

Z2271.91.
biela -logo ABB
2M 2 Z2271.1 BL 2CLA227110Z1101 20
strieborna - logo ABB
2M 2 Z2271.1 PL 2CLA227110Z1301 20
antracitova - logo ABB
2M 2 Z2271.1 AN 2CLA227110Z1801 20
Sampanska - logo ABB
2M 2 Z2271.1 CV 2CLA227110Z1901 20

Raméeky - 2M - metalické
Material: uslachtild ocel's naterom.
Rozmery (Sirka x vyska):

-2M: 85 x 85 mm.

Kéd montazneho ramika:
- pre krabicu 2M (rozstup skrutiek 60 mm):

Z2271.91.

usl'achtila ocel' - logo ABB

2M 2 Z2271.1 OX 2CLA227110Z4001 1
zamatova ¢ierna - logo ABB

2M 2 Z2271.1 NS 2CLA227110Z4101 1
svetla kava - logo ABB

2M 2 Z2271.1 MO 2CLA227110Z4501 1
zamatova zlata - logo ABB

2M 2 Z2271.1 OM 2CLA227110Z24601 1




ZENIT DOKONALOST DIZAINU

Zenit Soul
Ramceky

Velkost Modul Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

Ramdéeky - 2M - Prirodné
Materidl: usl'achtild ocel.
Rozmery (Sirka x vyska):
-2M: 85 x 85 mm.

Kéd montazneho ramika:
- pre krabicu 2M (rozstup skrutiek 60 mm):

Z2271.91.
pieskova - logo ABB
2M 2 Z2271.1 DN 2CLA227110Z4201 1
taupe - logo ABB
2M 2 Z2271.1 TP 2CLA227110Z4301 1

commodore -logo ABB
2M 2 Z2271.1CM 2CLA227110Z4401 1
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Zenit Float
Ramceky pre hranaté a okruhle krabice, Eurdpsky systém

01 Bocny pohlad, 7,5 x 85 mm (8 x 90 mm
o1 02 pre exkluzivne materialy)

1- aZ 5-nasobné ramceky vhodné pre
horizontalnu aj zvisli montaz

02 Ramcek 1-ndsobny, 2M

03 Ramcek 2-nasobny, 2 + 2M

04 Radmcek 3-nasobny, 2 + 2 + 2M, horizontalny
05 Ramcek 3-ndsobny, 2 + 2 + 2M, zvisly

06 Ramcek 4-ndsobny, 2 + 2 + 2 + 2M

07 Ramcek 5-nasobny2 +2 +2 +2 +2M

05

Vyska

7,5 mm.

Vizualne

odlahcéeny

vd'aka efektu 04
dvoch

plavajucich

segmentov.

06

07
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Zenit Float
Ramceky pre hranaté a okruhle krabice, Eurdpsky systém

BL - biela PL - strieborna AN - antracitova CV - Sampanska

CB - biele sklo CN - ¢ierne sklo CH - Sampanské sklo  CF - grafitové sklo

CP - perlové sklo CC -kavové sklo

—_—

PZ - bridlica WG - wenge

OX - usl'achtila ocel'

L
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Zenit Float

Ramceky pre hranaté a okruhle krabice, Eurdpsky systém

Velkost Modul Typové ¢. Obj. ¢.

Bal./Pocet

Velkost Modul

Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

Ramceky 1 aZ 5-nasobné - Klasik

Materidl: polykarbonat.

Rozmery (vyska x Sirka):

- jednonasobny: 85 x 85 mm.

- dvojnasobny: 85 x 156 mm.

- trojndsobny: 85 x 227 mm.

- §tvornasobny: 85 x 298 mm.

- patnasobny: 85 x 369 mm.

Montazny ramik pre krabice s rozstupom

skrutiek 60 mm: N2271.9, N2271.9G, N2272.9

a N2273.9 (N2272.9 a N2273.9 iba pre
horizontalnu montaz).

biela - logo Niessen

jednonasobny 1 N2171 BL 2CLA217100N1101 20 n
jednonasobny 2 N2271 BL 2CLA227100N1101 20
dvojndsobny 2+2 N2272 BL 2CLA227200N1101 10
trojndsobny 2+2+2 N2273 BL 2CLA227300N1101

Stvornasobny 2+2+2+2 N2274 BL 2CLA227400N1101

patnasobny 2+2+2+2+2 N2275BL 2CLA227500N1101

strieborna - logo Niessen

jednonasobny 1 N2171 PL 2CLA217100N1301 20 D
jednonasobny 2 N2271 PL 2CLA227100N1301 20
dvojndsobny 2+2 N2272 PL 2CLA227200N1301 10
trojndsobny 2+2+2 N2273 PL 2CLA227300N1301

Stvornasobny 2+2+2+2  N2274 PL 2CLA227400N1301

patndsobny 2+2+2+2+2 N2275PL 2CLA227500N1301

antracitova - logo Niessen

jednonasobny 1 N2171 AN 2CLA217100N1801 20 D
jednonasobny 2 N2271 AN 2CLA227100N1801 20
dvojnasobny 2+2 N2272 AN 2CLA227200N1801 10
trojnasobny  2+2+2 N2273 AN 2CLA227300N1801 5
Stvornasobny 2+2+2+2 N2274 AN 2CLA227400N1801

patndsobny 2+2+2+2+2 N2275 AN 2CLA227500N1801

Sampanska - logo Niessen

jednonasobny 2 N2271 CV 2CLA227100N1901 20
dvojnasobny 2+2 N2272 CV 2CLA227200N1901 10
trojndsobny  2+2+2 N2273 CV 2CLA227300N1901 5
Stvornasobny 2+2+2+2 N2274 CV 2CLA227400N1901

patnasobny 2+2+2+2+2 N2275CV 2CLA227500N1901

D SIGZi na montaz 1-modulového pristroja.

biele sklo - logo Niessen

Ramceky 1 aZ 4-nasobné - Sklo

Materidl: Sklo s hrdbkou 4 mm.

Rozmery (vyska x Sirka):

- jednondsobny: 90 x 90 mm.

- dvojnasobny: 90 x 161 mm.

- trojndsobny: 90 x 232 mm.

- §tvornasobny: 90 x 303 mm.

Montdzny rdmik pre krabice s rozstupom
skrutiek 60 mm: N2271.9, N2271.9G, N2272.9

a N2273.9 (N2272.9 a N2273.9 iba pre
horizontalnu montdaz).

Kédy krabic pre zapustend montdz: 1099, 1999
a1999.2.

Kdédy krabic pre povrchovid montdaz: 8591, 8592
a 8593.

jednonasobny 2 N2271 CB 2CLA227100N3001 1
dvojndsobny 2+2 N2272 CB 2CLA227200N3001 1
trojndsobny  2+2+2 N2273 CB 2CLA227300N3001 1
Stvorndsobny 2+2+2+2 N2274 CB 2CLA227400N3001 1
cierne sklo - logo Niessen

jednondsobny 2 N2271 CN 2CLA227100N3101 1
dvojnasobny 2+2 N2272 CN 2CLA227200N3101 1
trojndsobny 2+2+2 N2273 CN 2CLA227300N3101 1
Stvornasobny 2+2+2+2 N2274 CN 2CLA227400N3101 1
perlové sklo - logo Niessen

jednondsobny 2 N2271 CP 2CLA227100N3501 1
dvojnasobny 2+2 N2272 CP 2CLA227200N3501 1
trojndsobny  2+2+2 N2273 CP 2CLA227300N3501 1
Stvorndsobny 2+2+2+2 N2274 CP 2CLA227400N3501 1
kavové sklo - logo Niessen

jednondsobny 2 N2271 CC 2CLA227100N3701 1
dvojnasobny 2+2 N2272 CC 2CLA227200N3701 1
trojndsobny  2+2+2 N2273 CC 2CLA227300N3701 1
Stvorndsobny 2+2+2+2 N2274 CC 2CLA227400N3701 1
grafitové sklo - logo Niessen

jednondsobny 2 N2271 CF 2CLA227100N3801 1
dvojnasobny 2+2 N2272 CF 2CLA227200N3801 1
trojndsobny  2+2+2 N2273 CF 2CLA227300N3801 1
Stvornasobny 2+2+2+2 N2274 CF 2CLA227400N3801 1
Sampanské sklo - logo Niessen

jednondsobny 2 N2271 CH 2CLA227100N3901 1
dvojnasobny 2+2 N2272 CH 2CLA227200N3901 1
trojndsobny  2+2+2 N2273 CH 2CLA227300N3901 1
Stvorndsobny 2+2+2+2 N2274 CH 2CLA227400N3901 1
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Zenit Float
Ramceky pre hranaté a okruhle krabice, Eurdpsky systém
Velkost Modul Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Velkost Modul Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

Ramceky 1 aZ 4-nasobné - exkluzivne

Materidl: bridlica alebo drevo wenge

s hribkou 4 mm . [
Rozmery (vyska x Sirka):

- jednonasobny: 90 x 90 mm. =

Ramcéeky 1 aZ 4-nasobné — metalické
Materidl: nehrdzavejlca ocel' s hrdbkou 4 mm.
Rozmery (vyska x Sirka):

- jednondsobny: 90 x 90 mm.

- dvojnasobny: 90 x 161 mm.

- dvojndsobny: 90 x 161 mm. n— - trojndsobny: 90 x 232 mm.
- trojndsobny: 90 x 232 mm. - $tvornasobny: 90 x 303 mm.
- §tvorndsobny: 90 x 303 mm. Montdzny rdmik pre krabice s rozstupom
Montazny ramik pre krabice s rozstupom skrutiek 60 mm: N2271.9, N2271.9G, N2272.9
skrutiek 60 mm: N2271.9, N2271.9G, N2272.9 a N2273.9 (N2272.9 a N2273.9 iba pre
a N2273.9 (N2272.9 a N2273.9 iba pre horizontalnu montaz).
horizontdlnu montaz).
bridlica - logo Niessen usl'achtila ocel' - logo Niessen
jednonasobny 1 N2271 PZ 2CLA227100N2201 1 jednondsobny 1 N2271 OX 2CLA227100N4001 1
dvojnasobny 2+2 N2272 PZ 2CLA227200N2201 1 dvojnasobny 2+2 N2272 OX 2CLA227200N4001 1
trojndsobny  2+2+2 N2273 PZ 2CLA227300N2201 1 trojndsobny  2+2+2 N2273 OX 2CLA227300N4001 1
Stvorndsobny 2+2+2+2 N2274 PZ 2CLA227400N2201 1 Stvornasobny 2+2+2+2 N2274 OX 2CLA227400N4001 1
wenge - logo Niessen
jednonasobny 1 N2271 WG 2CLA227100N2101 1
dvojndsobny 2+2 N2272 WG 2CLA227200N2101 1
trojndsobny 2+2+2 N2273WG  2CLA227300N2101 1
Stvornasobny 2+2+2+2 N2274 WG  2CLA227400N2101 1
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Zenit Solid
Ramceky pre hranaté a okruhle krabice, Eurdpsky systém

01 02 01 Bocny pohlad, 7,5 x 85 mm

1- aZ 4-nasobné ramceky vhodné
pre horizontalnu aj zvisli montaz
02 Ramcek 1-nas., 2M
03 Ramcek 2-nés., 2 + 2M
04 Rdmcek 3-nas., 2 + 2 + 2M, horizontalny
05 Ramcek 3-nds., 2 + 2 + 2M, zvisly
03 06 Ramdcek 4-nas., 2 +2 +2 + 2M

05

04

Hibka
7,5mm,
kompaktny
a pevny pro-
fil. P&ésobi
dojmom
solidnosti

a osobitosti.

06

Zenit Solid
Ramceky pre hranaté a okruhle krabice, Eurdpsky systém

BL - biela PL - strieborna AN - antracitova CV - Sampanska

—



Zenit Solid

ZENIT DOKONALOST DIZAINU

Ramceky pre krabice, Eurdpsky systém

Velkost Modul

Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

biela - logo Niessen
1-nds. 1M

1-nds. 2M

2-nds. 2+2M
3-nds. 2+2+2M

4-nds. 2+2+2+2M

Ramdceky 1 aZ 4-nasobné - Klasik

Material: polykarbonat.

Rozmery (vyska x Sirka):

-1-nds.: 85 x 85 mm.

-2-nds.: 85 x 156 mm.

- 3-nds.: 85 x 227 mm.

- 4-nds.: 85 x 298 mm.

Montazny ramik pre krabice s rozstupom skrutiek
60 mm: N2271.9, N2271.9G, N2272.9 a N2273.9
(N2272.9 a N2273.9 iba pre horizontalnu montdz).

N2171.1 BL 2CLA217110N1101 20
N2271.1 BL 2CLA227110N1101 20
N2272.1 BL 2CLA227210N1101 10
N2273.1 BL 2CLA227310N1101
N2274.1 BL 2CLA227410N1101

strieborna - logo Niessen

1-nds. 2M N2271.1 PL 2CLA227110N1301 20
2-nds. 2+2M N2272.1 PL 2CLA227210N1301 10
3-nds. 2+2+2M N2273.1 PL 2CLA227310N1301
4-nds. 2+2+2+2M N2274.1PL 2CLA227410N1301

antracitova - logo Niessen

1-nds. 2M N2271.1 AN 2CLA227110N1801 20
2-nds. 2+2M N2272.1 AN 2CLA227210N1801 10
3-nds. 2+2+2M N2273.1 AN 2CLA227310N1801
4-nds. 2+2+2+2M N2274.1 AN 2CLA227410N1801

Sampanska - logo Niessen

1-nds. 2M
2-nds. 2+2M
3-nds. 2+2+2M

N2271.1 CV 2CLA227110N1901 20
N2272.1 CV 2CLA227210N1901 10
N2273.1 CV 2CLA227310N1901

4-nds. 2+2+2+2M N2274.1CV 2CLA227410N1901

D Sl4Zi na montaz 1-modulového pristroja.
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Zenit
I
Prehlad
Krabica Zenit Float a Solid Zenit Soul
Systém
Velkost 4z
Zapustena Povrchova Montazny ramik Ramcek M:zrtnaiiny Ramcek
o o
Eurdpsky |
b ‘_|!
, 1x N2271.9 1% N2171
1-nas. 1x1199 1 x 8591 BL alebo 1 x N2271.9G alebo 1 x N2271 1x Z2271.91 1x2Z2271.1
) alebo 1 x N2271.1
2 x N2271.9
2-nas. 2 x 1199 1 x 8592 BL alebo 2 x N2271.9G 1 x N2272
alebo 1 x N2272.1
alebo 1 x N2272.9
3 x N2271.9
3-nas. 3 x1199 1 x 8593 BL alebo 3 x N2271.9G alebtxltzjzg73 1
alebo 1 x N2273.9 :
4 x N2271.9
4-nés. 4x1199 alebo 4 x N2271.9G 1% N2274
alebo 2 x N2272.9 alebo 1 x N2274.1
5 x N2271.9
. alebo 5 x N2271.9G
5-nas. 5 x 1199 alebo N2272.9 + 1 x N2275
N2273.9
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Zenit
Montazne ramiky pre ramceky Float a Solid
Velkost Moduly Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Velkost Moduly Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
T Montazny ramik pre krabicu systém EU Montazny ramik pre krabicu EU
£ 7 N Pre horizontalnu a zvisli montdz. Pre horizontalnu montaz.
EU < Pre montaz s ramcekmi: N2171 a N227X. TRy Pre montdaz s ramc¢ekmi:
1 5 .:Jj Montdazny rdmik pre krabice s rozstupom - g - N2273:1 x N2273.9.
'.':_: - skrutiek 60 mm: 1199, 1199 a 1199.2 alebo krabice . - N2274:1 x N2273.9 + 1 x N2271.9.
g pre povrchovli montaZ: 8591, 8592 a 8593. - N2275:1 x N2273.9 + 1 x N2272.9.
S aretaénymi prvkami pre viacnasobné ramceky. Montézny ramik pre krabice s rozstupom
Volitelné: pruzné prichytky N2071.9. skrutiek 60 mm: 1199, 1199 a 1199.2 alebo krabice
pre povrchovd montdz: 8592 a 8593.
1-nds. 2M N2271.9 2CLA227190N1001 20 S areta¢nymi prvkami pre viacnasobné rdmceky.
ik Montazny ramik pre krabicu EU s chranicom 3-nas. 2+2+2M N2273.9 2CLA227390N1001 20

Pre horizontalnu a zvisli montaz.

Pre montaz s ramcekmi: N2171 a N227X.
Montdazny rdmik pre krabice s rozstupom skrutiek

3

Doplnky pre pruzné prichytky
Umoznuje montdz 1-modulovych pristrojov

60 mm: 1099, 1999 & 1999,2 a 1199.2 alebo krabice ‘y £s S ;
', Prnts na montdzny ramik N2271.9 pruznymi prichytkami
pre povrchovi montdz: 8591, 8592 a 8593. N2071.9 Y P ymip Y
S aretaénymi prvkami pre viacnasobné ramceky. e
Volitelné: pruzné prichytky N2071.9.
Vratane plastového krytu na ochranu pristrojov
pred prachom, farbou a pod.
N2071.8 2CLA207180N1001 10
1-nds. 2M N2271.92 2CLA227192N1001 20
Pruzné prichytky
Montazny ramik pre krabicu EU s rozperkami Pruzné prichytky pre montdzne ramiky: N2271.9.
Pre horizontdlnu a zvisli montaz. i
Pre montdZz s ram&ekmi: N2171 a N227X. “
Montazny ramik pre krabice s rozstupom skrutiek

1-nds.

2M

60 mm: 1199, 1199 & 1199,2 a 1199.2 alebo krabice
pre povrchovi montaz: 8591, 8592 a 8593.

S aretaénymi prvkami pre viacndsobné ramceky.
Sucast dodavky: rozperky.

N2071.9 2CLA207190N1001 20

N2271.9 G 2CLA227191N1001 20

Montazny ramik pre krabicu EU s rozperkami

a chrani¢om

Pre horizontalnu a zvisli montaz.

Pre montaz s ramcekmi: N2171 a N227X.

Montdazny rdmik pre krabice s rozstupom skrutiek
60 mm: 1099, 1999 & 1999,2 a 1199.2 alebo krabice
pre povrchovld montaz: 8591, 8592 a 8593.

S areta¢nymi prvkami pre viacnasobné ramdceky.
Volitelné: pruzné prichytky N2071.9. Sucast
dodavky: rozperky. Vratane plastového krytu

na ochranu pristrojov pred prachom, farbou a pod.

Montdzne ramiky pre ramceky Soul

1-nds. 2M N2271.93 2CLA227193N1001 20 Velkost Moduly Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Montazny ramik pre krabicu EU e P .
i N Pre horizontalnu montaz. Montazpy rafmk pre .kre’xblcu Et,{
- '-..\__I‘.: <] Pre monta? s ramé&ekmi: Pre horizontélnu a zvisld montaz.
i Pre montdz s ramcekmi: Z2271.1.

B

2-nas.

2+2M

- N2272: 1 x N2272.9.

-N2273:1 x N2272.9 + 1 x N2271.9.

- N2274: 2 x N2272.9.

- N2275: 2 x N2272.9 + 1 x N2271.9.

Montazny ramik pre krabice s rozstupom
skrutiek 60 mm: 1199, 1199 a 1199.2 alebo krabice
pre povrchovld montaz: 8592 a 8593.

S areta¢nymi prvkami pre viacnasobné ramceky.

N2272.9 2CLA227290N1001 20 1-nds. 2M

Montdazny ramik pre krabice s rozstupom skrutiek
60 mm: 1099, 1999 a 1199.2 alebo krabice

pre povrchovd montdz: 8591, 8592 a 8593.

S areta¢nymi prvkami pre viacnadsobné rdmceky.

Z2271.91 2CLA22719171001 24
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Zenit
Montazne krabice pre zapustend montaz

ZENIT DOKONALOST DIZAINU

Ramy pre kovové a plastové profily

Velkost Moduly

Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

Velkost Moduly

Typové €. Obj. ¢. Bal./Pocet

Krabica, systém EU - steny tehla a betén
Montézna krabica pre tehlové a beténové steny.
Vzdialenost medzi skrutkami: 60 mm.

Vhodné pre montazne ramiky: N2271.9, N2271.9G,
N2272.9, N2273.9 a Z2271.91.

Umoznuje zalozit 2 chranicky na stranach.
Nadpajatelné pre viacndsobné rdmceky.

Sucast dodavky: 2 skrutky na upevnenie
montadzneho ramika. Skrutky mozno zalozit

Ram pre kovové a plastové profily

Ramy vhodné na plochy s malymi rozmermi, ako su
plastové a kovové profily alebo rosty.

Na pristroje s modulom 1.

Rozmery (Sirka x vyska): 32 x 68 mm.

Rozmer dutiny (Sirka x vySka): 26 x 50 mm.

na kazdu zo 4 stran, takZe rdmceky sa daju 1-nds. 1M N2671 BL 2CLA267100N1101 10
instalovat horizontaine aj zvislo. 1-nés. 1M N2671 PL 2CLA267100N1301 10
1-nds. 1M N2671 AN 2CLA267100N1801 10
1-nds. 2M 1199 2CLA019900A1001 250 1-nds. 1M N2671 CV 2CLA267100N1901 10
Ram pre kovové a plastové profily
Ramy vhodné na plochy s malymi rozmermi, ako su
plastové a kovové profily alebo rosty.
Na pristroje s modulom 1.
Rozmery (Sirka x vy$ka): 32 x 126 mm.
Rozmer dutiny (Sirka x vyska): 26 x 108 mm.
2-nds. 1+1M N2671.2 BL 2CLA267120N1101 5
2-nds. 1+1M N2671.2 PL 2CLA267120N1301 5
2-nds. 1+1M N2671.2 AN 2CLA267120N1801 5
2-nds. 1+1M N2671.2 CV 2CLA267120N1901 5
Ram pre kovové a plastové profily
Ramy vhodné na plochy s malymi rozmermi, ako su
plastové a kovové profily alebo rosty.
Na pristroje s modulom 1 a 2.
Rozmery (Sirka x vyska): 54 x 68 mm.
Rozmer dutiny (Sirka x vyska): 49 x 50 mm.
1-nds. 2M N2672 BL 2CLA267200N1101 6
1-nds. 2M N2672 PL 2CLA267200N1301 6
1-nds. 2M N2672 AN 2CLA267200N1801 6
1-nds. 2M N2672 CV 2CLA267200N1901 6

Montazny ramik na DIN liStu

1-nds.

2M

Adaptér na DIN li$tu - 2M

Adaptér umozZnuje montaz pristrojov Zenit
do 2 modulov v rozvadzacoch na DIN listu.
RAL 9010.

Sirka: 53,5 mm.

N2692 BL 2CLA269200N1101 10
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Do kazdého prostredia
a pre kazdy sposob montaze

Zenit krabice a rdmy pre zapustenud a povrchovld monté?. Styri moZnosti pre vietky
poziadavky pri zapustenej a povrchovej montdzi a v kazdom prostredi.

IP20 krabice pre povrchovii montaz: IP55 krabice pre povrchovii montaz:
« 1-nasobné krabice pre 2 moduly. « 1-, 2- a 3-ndasobné krabice pre 2, 3,2+2
« Stupen krytia: IP20. a2+2+2 moduly.
- Farba: biela RAL 9010. - Stupen krytia: IP55.
- Perfektné rieSenie pre povrchovl montaz « Farba: sivd RAL 7035.
v interiéri v kombinacii s kablovymi chrani¢ckami - Krabica ma kryt z priehl'adnej elastickej félie,
a zl'abmi. ktord umoznuje priame ovladanie spinaca a tiez

otvorenie pod uhlom 120°.

IP40 krabice pre povrchovi montaz: IP55 ramy pre zapusteni montaz:

« 1-, 2- a 3-nasobné krabice pre 2, 3,2+2 «1-a 2-nasobné ramy pre 2, 3 a 2+2 moduly.
a2+2+2 moduly. - Stupen krytia: IP55

- Stupen krytia: IP40. - Farba: biela, siva RAL 7035 a antracitova

- Farba: siva RAL 7035. « RAm ma kryt z priehladnej elastickej folie, ktora

- Perfektné rieSenie pre povrchovi montaz umoznuje priame ovladanie spinaca a tiez
vinteriéri s vy$8im stupniom krytia — parkoviska, otvorenie pod uhlom 120°.

vyrobné priestory, Stadidny a pod.
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Zenit
. 7’ / Vv . / / Vv
IP20 krabice pre povrchovu montaz IP40 krabice pre povrchovd montaz
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
MontdaZna krabica s rAamom pre povrchovi montaz - 2M Krabica pre povrchovii montaz - IP40 - 2M
. Montazna krabica ndstenna pre pristroje 1- a 2- modulové. > Krabica pre povrchovi montdz.
Sucastou dodavky je zaklapdvaci systém na upevnenie 1-nds. - 2M.
pristrojov (bez montazneho ramika). Pre pristroje 1M a 2M.
Sucast dodavky: ram - 2M 4 Rozmery (vy$ka x $irka x hibka): 80 x 65 x 55 mm.
Rozmery (3irka x vy3ka x hibka): 64 x 70 x 47 mm. Farba: siva - RAL 7035.
Predvyseky na 4 stranach pre adaptéry N2999. Stuper krytia: IP40/1K06.
Kuzel'ova priechodka pre chranicky a kable, max. @ 20.
biela N2991.1 BL 2CLA299110N1101 10 Su’c“:ast'Qu doda'tvlfy je zaklapéy?ci syst’ém. na upevnenie
pristrojov (bez rdmu a montazneho ramika).
Montézna krabica nastenna - 2M
Montdzna krabica nastenna pre pristroje 1- a 2- modulové. <.
. . . P N3291.1 2CLA329110N1101 10
L Vhodnd pre 2-modulové montdzne ramiky N2271.9. Ve
Vhodna pre rdmceky N2171 a N2271. - —
Rozmery (3irka x vy&ka x hibka): 86 x 86 x 44 mm. Krabica pre povrchovi montaz - IP40 - 2 +2M
Predvyseky na 4 stranach pre adaptéry N2999. Krabica pre povrchovi montaz.
1 2-nds.-2+2M.
i ' Pre pristroje 1M a 2M.
biela 8591 BL 2CLA859100N1101 6 ® s

siva

Rozmery (vy$ka x irka x hibka): 80 x 130 x 55 mm.

Farba: sivd — RAL 7035.

Stupen krytia: IP40/1K06.

Dve kuzelové priechodky pre chranicky a kdble, max. @ 20.
Sucastou dodavky je zaklapdvaci systém na upevnenie
pristrojov (bez rdmu a montazneho ramika).

N3292.1 2CLA329210N1101 10

FEF

siva

Krabica pre povrchovii montaz - IP40 -2 +2+2M
Krabica pre povrchovi montdz.

3-nds.-2+2+2M.

Pre pristroje 1M a 2M.

Rozmery (vy3ka x Sirka x hibka): 80 x 195 x 55 mm.
Farba: sivd - RAL 7035.

Stuperi krytia: IP40/1K06.

Kuzelova priechodka pre chranicky a kable, max. @ 20.
Sucastou dodavky je zaklapavaci systém na upevnenie
pristrojov (bez rdmu a montazneho ramika).

N3293.1 2CLA329310N1101 5
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Zenit

IP55 sUpravy pre zapustend montaz
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IP55 ramceky pre zapustenld montdz

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Suprava - prepinaé IP55 - zapustend montaz Ramdceky pre zapusteni montaz - IP55 - 2M
Suprava obsahuje: Ramdceky pre zapustend montdz s krytim IP55.
§ - N3271 BL: IP55 ramcek pre zapustend montaz, 1-nds. - 2M.
1-nds. - 2M. Pre pristroje 1M a 2M.
s - N2202 BL: prepinac striedavy/127 - 250 Vac/16 AX. Rozmery (vyska x Sirka): 90 x 90 mm.
- montazny ramik, 1-nas., 2M. Sucast dodavky: 1 ks montazny ramik, 1-nds. 2M.
Stupen krytia: IP55 (so zatvorenym krytom). Stuper krytia: IP55 (so zatvorenym krytom).
Farba: biela. Uhol otvorenia krytu: 120°.
Uhol otvorenia krytu: 120°. Kryt umoziiuje ovladat vypinac aj v zavretej polohe.
Kryt umozriuje ovladat vypinac aj v zavretej polohe. Vhodné pre krabice s rozstupom skrutiek 60 mm.
biela N3271 BL 2CLA327100N1101 10
siva N3271 GR 2CLA327100N1701 10
biela N3002 2CLA300200N1101 10 antracitova N3271 AN 2CLA327100N1801 10
Suprava - ovladaé zapinaci IP55 - zapustena montaz Ramdéeky pre zapustenu montaz - IP55 - 2 +2M
Suprava obsahuje: Ramceky pre horizontdlnu a zvisli zapusteni montaz
. - N3271 BL: IP55 ramcek pre zapustent montdz, s krytim IP55.
1-nds. - 2M. 2-nds.—2+2M.
— - N2204 BL: Ovladac zapinaci/127 - 250 Vac/16 A. Pre pristroje 1M a 2M.
- montazny ramik, 1-nds., 2M. Rozmery (vy$ka x $irka): 161 x 90 mm.
Stupen krytia: IP55 (so zatvorenym krytom). Sucast dodavky: 2 ks montazne ramiky, 1-nas. 2M.
Farba: biela. Stuper krytia: IP55 (so zatvorenym krytom).
Uhol otvorenia krytu: 120°. Uhol otvorenia krytu: 120°.
Kryt umozriuje ovladat vypinac aj v zavretej polohe. Kryt umoziiuje ovladat vypinac aj v zavretej polohe.
Vhodné pre krabice s rozstupom skrutiek 60 mm.
biela N3272 BL 2CLA327200N1101 5
siva N3272 GR 2CLA327200N1701 5
biela N3004 2CLA300400N1101 10 antracitova N3272 AN 2CLA327200N1801 5

biela

Suprava - zasuvka Schuko IP55 - zapustena montaz

Suprava obsahuje:

- N3271 BL: IP55 ramcek pre zapustent montdz,
1-nds. - 2M.

- N2288 BL: Zasuvka Schuko/127 - 250 Vac/16 A.

- montazny ramik, 1-nds., 2M.

Stupen krytia: IP55 (so zatvorenym krytom).

Farba: biela.

Uhol otvorenia krytu: 120°.

N3088 2CLA308800N1101 10
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Zenit
IP55 sUpravy pre povrchovd montaz IP55 krabice pre povrchovd montaz
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

-

Suprava - prepina¢ IP55 - povrchova montaz
Suprava obsahuje:
- N3291: Krabica pre povrchovd montaz

IP55 — 1-nds. — 2M.
- N2202 BL: Prepinac striedavy/127 - 250 Vac/16 AX.
Stupen krytia: IP55 (so zatvorenym krytom).
Farba: pristroj biely/krabica sivd RAL 7035.
Uhol otvorenia krytu: 120°.
Kryt umozriuje ovladat vypinac aj v zavretej polohe.
KuZel'ova priechodka pre chranicky a kable, max. @ 20.
Sucastou dodavky je zaklapavaci systém na upevnenie
pristrojov (bez rdmu a montazneho ramika).

Krabica pre povrchovii montaz - IP55 - 2M

Krabica pre povrchovd montaz s krytim IP55.
1-nds.-2M.

Pre pristroje 1M a 2M.

Rozmery (vy$ka x $irka x hibka): 80 x 65 x 63 mm.
Farba: siva - RAL 7035.

Stuper krytia: IP55 (so zatvorenym krytom).

Uhol otvorenia krytu: 120°.

Kryt umoziiuje ovladat vypinac aj v zavretej polohe.
Kuzel'ova priechodka pre chranicky a kable, max. @ 20.
Sucastou dodavky je zaklapavaci systém na upevnenie
pristrojov (bez rdmu a montdzneho ramika).

siva N3202 2CLA320200N1101 10 siva N3291 2CLA329100N1101 10
Suprava - ovladac zapinaci IP55 - povrchova montaz Krabica pre povrchovi montaz - IP55 - 2 +2M
Suprava obsahuje: Krabica pre povrchovi montdz s krytim IP55.
- N3291: Krabica pre povrchovd montaz 2-nds.-2+2M.

IP55 - 1-nds. - 2M. . - Pre pristroje 1M a 2M.

- N2204 BL: Ovladac zapinaci/127 - 250 Vac/16 A. Rozmery (vyska x Sirka x hibka): 80 x 130 x 63 mm.
Stupen krytia: IP55 (so zatvorenym krytom). Farba: siva - RAL 7035.
Farba: pristroj biely/krabica sivd RAL 7035. Stupen krytia: IP55 (so zatvorenym krytom).
Uhol otvorenia krytu: 120°. Uhol otvorenia krytu: 120°.
Kryt umozriuje ovladat vypinac aj v zavretej polohe. Kryt umozriuje ovladat vypinac aj v zavretej polohe.
Kuzel'ova priechodka pre chrani¢ky a kable, max. @ 20. KuZzel'ova priechodka pre chranicky a kdble, max. @ 20.
Sucastou dodavky je zaklapavaci systém na upevnenie Sucastou dodavky je zaklapavaci systém na upevnenie
pristrojov (bez rdmu a montazneho ramika). pristrojov (bez rdmu a montazneho ramika).

siva N3204 2CLA320400N1101 10 siva N3292 2CLA329200N1101 10
Suprava - zasuvka Schuko IP55 - povrchova montaz Krabica pre povrchovi montaz - IP55 -2 +2 +2M
Suprava obsahuje: Krabica pre povrchovd montdz s krytim IP55.
- N3291: Krabica pre povrchovd montaz 3-nds.-2+2+2M.

IP55 — 1-nds. — 2M. - '. . Pre pristroje 1M a 2M.

- N2288 BL: Zasuvka Schuko/127 - 250 Vac/16 A. Rozmery (vy$ka x $irka x hibka): 80 x 195 x 63 mm
Stupen krytia: IP55 (so zatvorenym krytom). Farba: sivd — RAL 7035.
Farba: pristroj biely/krabica siva RAL 7035. Stupen krytia: IP55 (so zatvorenym krytom).
Uhol otvorenia krytu: 120°. Uhol otvorenia krytu: 120°.
Kryt umozriuje ovladat vypinac aj v zavretej polohe. Kryt umozriuje ovladat vypinad aj v zavretej polohe.
Kuzel'ova priechodka pre chranicky a kable, max. @ 20. KuZzelova priechodka pre chranicky a kdble, max. @ 20.
Sucastou dodavky je zaklapdvaci systém na upevnenie Sucastou doddvky je zaklapavaci systém na upevnenie
pristrojov (bez rdmu a montazneho ramika). pristrojov (bez ramu a montadzneho ramika).

siva N3288 2CLA328800N1101 10 siva N3293 2CLA329300N1101 5
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Zenit — centralizovaneé riadenie

a pracovneé stanice
Spickova konektivita

Za oznacenim centralizované riadenie

a pracovné stanice je kompletna ponuka
elektroinStalacnych a multimedialnych
systémov pre miestnosti aj nabytok,

pre povrchovU a zapustend montaz. A to

so zarukami a podporou, akd opravnene
oCakavate od nasej znacky, spolu s dblezitymi
inovaciami, ktoré tento druh elektroinstalacii
robia eSte viac komfortnejsimi.
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Systémy pre centralizované riadenie

Systémy Zenit pre centralizované riadenie su odpovedou
na potreby zariadeni tretieho sektora, ako su kancelarie,
obchody, hotely, konferencné saly atd. Systém sluzi

na centralizaciu ovlddania r6znych svetiel, Zaluzii alebo
zariadeni v jednej rozvodnici, v jednom bode riadenia.

Z vonkajsSej strany estetické,
vnutri maximalny komfort

Rozvodnice centralizovaného riadenia Zenit su
urcené pre povrchovu aj zapustend montaz.

Krycie ramy v Styroch verzidch tvoria perfektnu
kombinaciu s mnozstvom funkcii dizajnu Zenit:
« BL: Kryci rdm biely a lista

« BP: Kryci ram biely/strieborna lista

« PL: Strieborny kryci ram a liSta

« AN: Antracitovy kryciram a lista

Aj rozvodnice pre povrchovd montdz sa dodavaju
vo farbéach biela, strieborna a antracitova.

Vo vaésine instalacii v zariadeniach tretieho
sektora je potrebné vytvorit miesto na centralne
ovladanie svetiel, zalGzii, kotlov atd'

Systémy Zenit pre centralizované
riadenie umoznuju zoskupit vietky
funkcie do jednej rozvodnice pomocou
krytov a pristrojov najkompletnejsieho
modularneho radu na trhu - Zenit.

Systémy Zenit pre centralizované riadenie
dokazu pokryt vSetky potreby elektroinstalacie,
ktoré mozu v tomto type priestorov vzniknut,

od najjednoduchsich az po funkcie KNX

(snimace pohybu, termostat, ovladanie
osvetlenia ¢i Zaluzii atd'), ako aj elektronické
funkcie — audio systémy, stmievanie,

zvoncek, ovladanie teploty, ¢asovac a iné.
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Rozvodnica pre povrchovi montaz Rozvodnica pre zapustenld montaz



86 ZENIT DOKONALOST DIZAINU

Z vonkajsej strany esteticke,
vnutri maximalny komfort

Systémy Zenit pre centralizované riadenie Kazdy ram ma v hornej ¢asti pohodinu
umoziuju integrovat do jedného systému a velkud plochu na oznacenie, ¢o koncovému
vSetky funkcie, ktoré elektroinstalacia méze uzivatel'ovi umozni identifikovat funkcie spojené
vyzadovat. To vSetko vd'aka najkompletnejSiemu s jednotlivymi pristrojmi.

moduldrnemu programu. Ocefiovany dizajn

a krasne povrchové Upravy celého sortimentu

zvySuju hodnotu elektroinstalacii, spolu

s pokrodilymi funkciami, ktoré zvysSuju

komfort aj uzivatel'ské vlastnosti. Pristroje

s 1M (N2100) alebo 2M (N2200) sa daju vol'ne

rozmiestnit v rozvodniciach troch velkosti:

« 2-radové: pre 12 pristrojov 1-modulovych
alebo 6 pristrojov 2-modulovych.

« 3-radové: pre 18 pristrojov 1-modulovych
alebo 9 pristrojov 2-modulovych.

« 4-radové: pre 24 pristrojov 1-modulovych
alebo 12 pristrojov 2-modulovych.

Systémy Zenit pre centralizované riadenie, ako

aj pracovné stanice Zenit, obsahuju osvedéeny
vyklopny systém, ktory profesionalom
zjednodus$uje instalaciu. Umoznuje vyklopenie
kazdého ramu, a to doprava alebo dol'ava.

To vyrazne ul'ahcuje pracu pri zapajani alebo
vymene pristrojov, kedze nenuti pracovat vnutri
rozvodnice, ale pohodine mimo nej. Po ukonéeni
montaze a zapojeni modularnych pristrojov Zenit
so vSetkymi ich moznostami stadi vyklopeny rdm
vratit na miesto jednoduchym zatlaéenim na doraz, = Systémy Zenit pre centralizované riadenie navyse

kym sa neozve ,,cvak®. ponukaju rézne moznosti ulahéenia montaze
Vyklopné ramy su kovové, ¢o zvySuje pevnost (prispdsobitel'né na akykol'vek typ steny, zapuste-
a tuhost rozvodnice a zarucuje jej trvanlivost né rozvodnice s nezdavislymi rdmami, systémy

bez ohl'adu na to, ako ¢asto je potrebné menit jej jednoduchého lepenia, rdmy montované
konfiguraciu. zaklapavanim).




ZENIT DOKONALOST DIZAINU

Systémy Zenit pre
centralizované riadenie

Rozvodnice pre povrchovd montaz
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i
Rozvodnica pre povrchovl montaz s montaznym ramikom + kryci rdm s liStou + pristroje Zenit
Moznosti vyberu 12 modulov 18 modulov 24 modulov
Rozvodnica pre zapustentd montaz  T1292 XX T1293 XX T1294 XX
Krycirdm T1272 XX T1273 XX T1274 XX
Pristroj Zenit Zenit Zenit
. ' / Vv
Rozvodnice pre zapustenu montaz
F.‘
o
i
Rozvodnica pre zapustend montdz s montaznym ramikom + kryci ram s liStou + pristroje Zenit
Moznosti vyberu 12 modulov 18 modulov 24 modulov
Rozvodnica pre povrchovd montdaz T1092.1 T1093.1 T1094.1
Kryci ram T1272 XX T1273 XX T1274 XX

Pristroje Zenit Zenit Zenit
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Zenit - centralizované riadenie
Rozvodnice pre povrchovd montdz

Rozvodnice pre zapustend montaz

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Rozvodnica pre povrchovi montaz - 12 modulov Rozvodnica pre zapustenii montaz - 12 modulov
p— Rozvodnica pre povrchovi montaz, centralizované Rozvodnica pre zapustend montdz, centralizované

biela
strieborna

antracitova

riadenie Zenit.

2-radova - 6 +6M.

Pre pristroje 1-, 2- a 3-modulové.

Rozmery (vy$ka x §irka x hibka): 204 x 212 x 55 mm.
Sucast dodavky:

- kovové montazne ramy (horizontalne vyklapatelné
pre lahSiu montdz)

- skrutky

- krytky

Vhodné pre ramy: T1272.

T1292 BL 2CLA129200T1001 1
T1292 PL 2CLA129200T1301 1
T1292 AN 2CLA129200T1801 1

riadenie Zenit.

2-radova - 6+6M.

Pre pristroje 1-, 2- a 3-modulové.

Rozmery (vyska x Sirka x hibka): 178 x 186 x 55 mm.
Sucast dodavky:

- kovové montazne ramy (horizontélne vyklapatelné
pre lahsiu montdz)

- prislusenstvo na prepajanie rozvodnic

- skrutky

- krytky

- rozperky pre suchi montaz

Vhodné pre ramy: T1272.

T1092.1 2CLA109210T1001 1

biela
strieborna

antracitova

Rozvodnica pre povrchovi montaz - 18 modulov
Rozvodnica pre povrchovi montdz, centralizované
riadenie Zenit.

3-radova - 6+6+6M.

Pre pristroje 1-, 2- a 3-modulové.

Rozmery (vy$ka x $irka x hibka): 275 x 212 x 55 mm.
Sucast dodavky:

- kovové montazne ramy (horizontalne vyklapatelné
pre lahiu montdz)

- skrutky

- krytky

Vhodné pre ramy: T1273.

T1293 BL 2CLA129300T1001 1
T1293 PL 2CLA129300T1301 1
T1293 AN 2CLA129300T1801 1

(11}

Rozvodnica pre zapustent montaz — 18 modulov
Rozvodnica pre zapusteni montdz, centralizované
riadenie Zenit.

3-radova - 6+6+6M.

Pre pristroje 1-, 2- a 3-modulové.

Rozmery (vy3ka x Sirka x hibka): 249 x 186 x 55 mm.
Sucast dodavky:

- kovové montazne ramy (horizontalne vyklapatelné
pre lahsiu montdaz)

- prislusenstvo na prepajanie rozvodnic

- skrutky

- krytky

- rozperky pre suchi montaz

Vhodné pre ramy: T1273.

T1093.1 2CLA109310T1001 1

biela
strieborna

antracitova

Rozvodnica pre povrchovii montaz - 24 modulov
Rozvodnica pre povrchovi montdz, centralizované
riadenie Zenit.

4-radova-6+6+6+6M.

Pre pristroje 1-, 2- a 3-modulové.

Rozmery (vy$ka x $irka x hibka): 346 x 212 x 55 mm.
Sucast dodavky:

- kovové montazne ramy (horizontalne vyklapatelné
pre lahiu montdz)

- skrutky

- krytky

Vhodné pre ramy: T1274.

T1294 BL 2CLA129400T1001 1
T1294 PL 2CLA129400T1301 1
T1294 AN 2CLA129400T1801 1

nn

Rozvodnica pre zapustenii montaz - 24 modulov
Rozvodnica pre zapustent montdaz, centralizované
riadenie Zenit.

4-radovd —6+6+6+6M.

Pre pristroje 1-, 2- a 3-modulové.

Rozmery (vy$ka x irka x hibka): 320 x 186 x 55 mm.
Sucast dodavky:

- kovové montazne ramy (horizontalne vyklapatelné
pre lahsiu montdz)

- prislusenstvo na prepajanie rozvodnic

- skrutky

- krytky

- rozperky pre suchi montaz

Vhodné pre ramy: T1274.

T1094.1 2CLA109410T1001 1




ZENIT DOKONALOST DIZAINU

Zenit - centralizované riadenie
Krycie ramy

Farba

Typové €. Obj. ¢. Bal./Pocet

biela/biela
biela/strieborna
strieborna

antracitova

Kryci ram pre centr. rozvodnice — 12 modulov

Farba:

- BL: Biely montazny ramik/biely kryci rdm.

- BP: Biely montazny ramik/strieborny kryci ram.

- PL: Strieborny montazny ramik/strieborny kryci ram.
- AN: Antracitovy montazny ramik/antracitovy kryci ram.
Krycie rdmy rozvodnic centralizovaného riadenia Zenit
pre zapustenld montaz T1092.1 a pre povrchovid montaz
T1292.

2-radové - 6 +6M.

Pre pristroje 1-, 2- a 3-modulové.

S popisovacim polom.

Rozmery (vyska x Sirka): 204 x 212 mm.

T1272 BL 2CLA127200T1101 1
T1272 BP 2CLA127200T1201 1
T1272 PL 2CLA127200T1301 1
T1272 AN 2CLA127200T1801 1

biela/biela
biela/strieborna
strieborna

antracitova

Kryci ram pre centr. rozvodnice — 18 modulov

Farba:

- BL: Biely montazny ramik/biely kryci ram.

- BP: Biely montazny ramik/strieborny kryci ram.

- PL: Strieborny montdzny ramik/strieborny kryci ram.
- AN: Antracitovy montazny ramik/antracitovy kryci ram.
Krycie rdmy rozvodnic centralizovaného riadenia Zenit
pre zapustenly montaz T1093.1 a pre povrchovi montaz
T1293.

3-radova - 6+6+6M.

Pre pristroje 1-, 2- a 3-modulové.

S popisovacim polom.

Rozmery (vyska x §irka): 275 x 212 mm.

T1273 BL 2CLA127300T1101 1
T1273 BP 2CLA127300T1201 1
T1273 PL 2CLA127300T1301 1
T1273 AN 2CLA127300T1801 1

i

biela/biela
biela/strieborna
strieborna

antracitova

Kryci ram pre centr. rozvodnice - 24 modulov

Farba:

- BL: Biely montéazny ramik/biely kryci ram.

- BP: Biely montazny ramik/strieborny kryci ram.

- PL: Strieborny montazny ramik/strieborny kryci ram.

- AN: Antracitovy montazny ramik/antracitovy kryci ram.
Krycie rdmy rozvodnic centralizovaného riadenia Zenit
pre zapustend montaz T1094.1 a pre povrchovi montaz
T1294.

4-radova-6+6+6+6M.

Pre pristroje 1-, 2- a 3-modulové.

S popisovacim polom.

Rozmery (vyska x Sirka): 346 x 212 mm.

T1274 BL 2CLA127400T1101 1
T1274 BP 2CLA127400T71201 1
T1274 PL 2CLA127400T1301 1
T1274 AN 2CLA127400T1801 1

89
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Rozvodnice pre pracovné stanice

V kancelariach narasta pocet pracovisk, ktoré vyzaduju
pripojenie k pocitacom a multimedidlnym zariadeniam.
Tento systém umoznuje zoskupit vSetky potreby
pracovného miesta (elektrické zasuvky, telefén, data,
ochrana a multimédia) do jednej rozvodnice.

RieSenia pre ul'ahcenie vasej prace

Standardna konfiguracia vratane 4 dvojnasobnych
modulov obsahuje:

« 4 dvojnasobné zasuvky sietové Schuko,

« 2 dvojndsobné zasuvky UPS Schuko,

. 1 Stvornasobny adaptér pre telefénne alebo
datové konektory

Povrchova Uprava zhodna s pracovnou stanicou
Pracovné stanice Zenit sa dodavaju
- & v troch vyhotoveniach:

. . . « BL: Kryci rdm biely s liStou

« PL: Strieborny kryci rdm a lista

= -

. & w « TT: Kryci ram biely/lista titdnova metalicka

* - Aj rozvodnice pre povrchovd montdz sa

doddvaju vo farbach biela a strieborna.

Speciélna stprava
so Standardnymi zasuvkami.
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Profesionalne komplexné rieSenia

Systémy Zenit pre pracovné stanice umoznuju
zoskupit vSetko potrebné pre efektivnu pracu
v jednej rozvodnici:

« pre povrchovi montaz, so vstupmi pre kablové
chranicky alebo zl'aby,

fal « pre zapusteni montaz, v tehlovych alebo
sadrokarténovych stenach,

« pre montaz v podlahach, tradi¢nych alebo
betdnovych, ako aj v nadstavbach.

To véetko v réznych variantoch rozmerov
a konfiguracii, s ciel'om poskytnit maximalnu
flexibilitu pre kazdu pracovnu stanicu.

A tiez s elektrickymi, hlasovymi a datovymi
dvojzasuvkami, Specidlne navrhnutymi pre tieto
rozvodnice, ked'Ze su v tychto instalaciach
najpouzivanejsie.
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Maximalna jednoduchost

a komfort instalacie

Pracovné stanice Zenit su navrhnuté s vyuzitim inovacii tak, aby
vyriesili akudkolvek instalaciu tym najpohodlnejsim, najrychlejSim

a najjednoduchsim spbsobom.

« 1 Okrem beznych vysekov pre upevnenie na stenu st na dne
krabice pruzné prichytky, ktoré umoznuju spravne
upevnenie na nerovnych a hrubych stenach. Otvory su
usporiadané horizontdlne aj vertikalne, aby bolo mozné
krabicu vyrovnat v oboch smeroch.

« 2 Dno ma odnimatel'ny kryt s niekol'kymi vyrezmi pre rézne
rozmery kablovych zl'abov.

« 3 Vodiace $trbiny hore a dole slizia na zalozenie kovovej
priecky, ktord zabranuje interferencii medzi napajacimi
a hlasovymi/datovymi linkami.

-V zadnej ¢asti ma krabica velky vol'ny priestor pre pohodiné
vedenie kablov.

« Na vSetkych stranach su kablové vstupy pre lahky pristup
k pristrojom.

LA
gl i
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Rozvodnice sa spajaju vel'mi jednoduchym spésobom: jedna
strana sa prestrihne noznicami, spojky vo vnutri krabice

sa pootocia a zatla¢enim sa spoja s druhou krabicou. To
zarucuje dokonalé spojenie, ktoré nemeni tvar krabice

(obr. 1).

Obr.1

- Na ulahcenie zarovnania montaznych ramikov sluzi
prislusenstvo, ktoré spoji a sparuje konce ramikov priich
zaskrutkovani (obr. 2).

Krabice sa vel'mi jednoducho spoja dvoma dielmi, ktoré
slizia na prechod kablov a na ich dobré zarovnanie (obr. 3).

Obr. 3 Obr. 4

« Zapustend rozvodnica ma viacero vstupov pre chranicky
na véetkych stranach.

- Ma tiez Uchytky, ktoré umoznuju spravne osadenie
v sadrokarténovych prieckach (obr. 4).
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Montazny ramik, na ktory sa osadzuju pristroje, je nezavisly
od krabice. To umoziiuje dosiahnut dobry vysledok, a to
bez akychkol'vek problémov:

« Pri zakladani montdzneho ramika do zapustenej
rozvodnice, otvory pre skrutky umoznuju otacat
ramikom tak, aby bol vzdy rovny, aj ked' krabica nie je.

« Nezavisly montdzny ramik je upevneny na stene a nie
na krabici, ¢o zarucuje, Ze kryci ram vzdy dobre sedi, aj
ked'krabica nie je dokonale osadena.

93

« 1 Krycirdm a hlavny ram (biely alebo farebny) sa upevnia
sucasnym zatla¢enim na montazny ramik aj na krabicu,
bez potreby akéhokol'vek nastroja.

» 2 Narame su lahko odnimatel'né zasuvacie Stitky, kde sa
daju vlozit popisky dodané s rdmom alebo iné Stitky.

« 3 Zasuvky su naklonené, pre I'ahSie pouzivanie objemnych
zastrliek alebo nabijaciek.

« 4 Okrem dvojzasuviek vytvorenych Specialne pre pracovné
stanice, systém ma aj adaptér, ktory umozriuje zalozit
akykol'vek modularny pristroj radu Zenit s 1 alebo
2 modulmi.

« 5 Hlasové a datové konektory su zabezpecené ochrannym
krytom, ktory zabraruje vniknutiu nedistot.

Takto je praca ovela jednoduchsia

« 1 Pristroje sa instaluju zaklapnutim, jednoduchym
zatlac¢enim naich vrchnu a spodnu ¢ast.

« 2 Velkou vyhodou pri instalacii a zapajanti je, Ze pristroje sa
vel'mi lahko vyklapaju v oboch smeroch (hore aj dole). To
umoznuje pohodline pracovat mimo krabice.

Po dokoncdeni zapojenia ich vratite na miesto kliknutim
na drziak.

« 3 Skrutky svoriek na zasuvkach st umiestnené na zadnej
strane pre I'ahsie dotiahnutie. Okrem toho
v dvojzasuvkach je zapojenie potrebné iba na jednej
strane, ¢o skracuje ¢as zapojenia na polovicu.

« 4 Vd'aka tomuto inovativhemu vyklapaciemu systému sa aj
kontrolka da l'ahko vymenit zatlacenim, bez odpajania
kablov alebo spojov na zadnej strane pristrojov.

« 5 Kontrolka na dvojzasuvke Schuko umozniuje lahko
identifikovat, ¢ije zasuvka pod napatim.
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Systémy Zenit
pre pracovné stanice

Rozvodnice pre povrchovd montaz na steny a nabytok

Rozvodnica pre povrchovi montaz s montaznym ramikom + kryci ram s liStou + pristroje

Vyberova tabul'ka 3-radova 4-radova 5-radova

Rozvodnica pre povrchovu

montaz T1193 XX T1194 XX T1195 XX

Kryci ram T1173 XX T1174 XX T1175 XX

Pristroj T1088 XX, T1087, T1018.X T1088 XX, T1087 RJ, T1018.X T1088 XX, T1087 R3], T1018.X
Zapusteny kryt (volitelny) T1173.5 T1174.5 T1175.5

Rozvodnice pre zapustend montaz do steny a nabytku

e Ty T i T

Rozvodnica pre zapustenti montaz s montaznym ramikom + kryci ram s liStou + pristroje

Vyberova tabul'ka 3-radova 4-radova

Rozvodnica pre zapustenu montaz T1093 T1094

Kryci ram T1173 XX T1174 XX

Pristroj T1088 XX, T1087 RJ, T1018.X T1088 XX, T1087 RJ, T1018.X

Zapusteny kryt (volitel'ny) T1173.5 T1174.5
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Rozvodnice pre zapustend montaz do podlahy

Podlahova krabica + kryci ram s montaznym ramikom + pristroje
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Vyberova tabul'ka 3-radova

Podlahova krabica T1393, T1393.1

Kryci rdm T1373

Pristroje T1088 XX, T1087 RJ, T1018.X
Kovova skrina pre klasické/betdnové podlahy (volitel'nd) T1393.9

Priklady zostdv pre pracovné stanice

« Rozvodnica na stenu alebo nabytok
« Pre povrchovi montaz
« S prudovymi chrani¢mi Zenit

Rozvodnica pre pracovnu stanicu, 4-radova
(strieborna), 3 sietové zasuvky Schuko, 2 Cervené
zasuvky UPS, jeden drziak pre 4 datové/telefénne
konektory.

« Rozvodnica na stenu alebo nabytok
« Pre zapustenu montaz
« S datovymi a telefonnymi konektormi

Rozvodnica pre pracovnu stanicu, 3-radova (biela)
so zapustenym krytom, 2 sietové zasuvky Schuko,
2 Cervené zasuvky UPS, 1 telefénna a datova
zasuvka CAT5e UTP.

- Pracovna stanica pre montaz do podlahy
« So sietovymi zasuvkami Schuko a datovymi
konektormi

Rozvodnica pre pracovnu stanicu, 3-radova,
1 sietova dvojzasuvka Schuko, 1 ¢ervend zasuvka
UPS, 1 telefénna a datova zasuvka CAT6 FTP.

Popis Obj.c.
Rozvodnica pre povrchovd montaz s montaznym ramikom, strieborna T1194 PL
Kryci ram s liStou, strieborny T1174 PL
Dvojzasuvka Schuko, strieborna T1088 PL
Dvojzasuvka Schuko, strieborna-cervena T1088 RP
Drziak pre 4 datové/telefénne konektory, strieborny T1018.4 BL
Adaptér pre modularne pristroje Zenit T1000
Zasuvka Zenit Schuko, strieborna N2288 PL
Prudovy chrani¢ Zenit (10 A)+ RCD (10 mA), strieborny N2234.2 PL
Popis Obj.c.
Rozvodnica pre zapustend montaz s montaznym ramikom T1093
Kryci ram s listou, biely T1173 BL
Zapusteny kryt T1173.5
Dvojzasuvka Schuko, biela T1088 BL
Dvojzasuvka Schuko, ¢ervend T1088 R]
Adaptér pre modularne pristroje Zenit T1000
Telefénna zasuvka Zenit RJ12 2017.2
Datova zasuvka Zenit R145 CAT5e UTP 2018.5

Zenit jednondasobny kryci rdm pre telefénne a datové zasuvky, biely N2218.1 BL (2 ks)

Popis Obj.c.
Podlahova krabica s antikorovym krytom T1393.1
Kryci rdm s montaznym raméekom T1373
Dvojzasuvka Schuko, biela T1088 BL
Dvojzasuvka Schuko, ¢ervena T1088 R]
Drziak pre 2 datové/telefénne konektory, strieborny T1018.2
Zenit RJ12 telefénna zdsuvka 2017.2
Datova zasuvka Zenit R145 CAT6 FTP 2018.6F
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Zenit - pracovné stanice
Rozvodnice pre povrchovd montdz

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
~ Rozvodnica pre povrchovi montaz - 2-radova Rozvodnica pre povrchovi montaz — 4-radova
r Rozvodnica pre povrchovi montaz. Krabica pre povrchovd montaz.
| 2-radova - 2+2+2+2 moduly. 4-radova —2+2+2+2+2+2+2+2 moduly.
Pre pristroje 1M a 2M. Vhodna aj pre pristroje T10XX. Pre pristroje 1M a 2M. Vhodna aj pre pristroje T10XX.
| Rozmery (vy$ka x $irka x hibka): 176 x 175 x 45 mm. Rozmery (vy$ka x $irka x hibka): 176 x 295 x 45 mm.
Sucast dodavky: Sucast dodavky:
- MontdZne ramiky (zvislé vyklapanie pristrojov - Montdzne ramiky (zvislé vyklapanie pristrojov
pre ulah¢enie montaze) pre ulahcenie montaze)
- Prislusenstvo na prepajanie rozvodnic - PrisluSenstvo na prepajanie rozvodnic
- Skrutky - Skrutky
- Krytky - Krytky
- Boc¢ny kryt pre chranicky kablov, kovova priec¢ka - Bo¢ny kryt pre chranicky kablov, kovova prie¢ka
na oddelenie datovych liniek od siete. na oddelenie datovych liniek od siete.
Vhodné pre ramy: T1172. Vhodné pre ramy: T1174.
biela T1192 BL 2CLA119200T1001 1 biela T1194 BL 2CLA119400T1001 1
strieborna T1192 PL 2CLA119200T1301 1 strieborna T1194 PL 2CLA119400T1301 1
Rozvodnica pre povrchovi montaz - 3-radova Rozvodnica pre povrchovi montaz — 5-radova
Ea Krabica pre povrchovi montaz. Krabica pre povrchovi montdz.
3-radova —-2+2+2+2+2+2 moduly. 5-radova-2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 moduly.
Pre pristroje 1M a 2M. Vhodna aj pre pristroje T10XX. Pre pristroje 1M a 2M. Vhodna aj pre pristroje T10XX.
Rozmery (vyska x Sirka x hibka): 176 x 235 x 45 mm. Rozmery (vyska x Sirka x hibka): 176 x 355 x 45 mm.
Sucast dodavky: Sucast dodavky:
- MontdZne ramiky (zvislé vyklapanie pristrojov - Montdzne ramiky (zvislé vyklapanie pristrojov
pre ulahéenie montaze) pre ulahéenie montaze)
- Prislusenstvo na prepajanie rozvodnic - Prislusenstvo na prepajanie rozvodnic
- Skrutky - Skrutky
- Krytky - Krytky
- Bo¢ny kryt pre chranicky kablov, kovova priec¢ka - Bo¢ny kryt pre chranicky kablov, kovova prie¢ka
na oddelenie datovych liniek od siete. na oddelenie datovych liniek od siete.
Vhodné pre ramy: T1173. Vhodné pre rdmy: T1175.
biela T1193 BL 2CLA119300T1001 1 biela T1195 BL 2CLA119500T71001 1
strieborna T1193 PL 2CLA119300T1301 1 strieborna T1195 PL 2CLA119500T1301 1
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Zenit - pracovné stanice
Rozvodnice pre zapustend montdz

Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

Rozvodnica pre zapustenli montaz - 2-radova Rozvodnica pre zapusteni montaz - 4-radova

V Rozvodnica pre zapusteni montaz. jassseas e ROZvodnica pre zapustend montéz.
2-radova —2+2+2+2 moduly. "nl 4eradové —2+2+2+2+2+2+2+2 moduly.

Pre pristroje 1M a 2M. Vhodna aj pre pristroje T10XX. Pre pristroje 1M a 2M. Vhodna aj pre pristroje T10XX.

Rozmery (vy$ka x $irka x hibka): 150 x 151 x 45 mm.

Sucast dodavky:

- Montdzne ramiky (zvislé vyklapanie pristrojov
pre ulah¢enie montaze)

- Prislusenstvo na prepajanie rozvodnic

- Skrutky

- Krytky

- Kovova priecka na oddelenie datovych liniek od siete,
rozperky pre suchu stavbu

Vhodné pre ramy: T1172.

T1092 2CLA109200T1001 1

Rozmery (vy$ka x $irka x hibka): 150 x 271 x 45 mm.
Sucast dodavky:
- Montdzne ramiky (zvislé vyklapanie pristrojov
pre ulahcenie montaze)
- PrisluSenstvo na prepajanie rozvodnic
Skrutky
- Krytky
Kovova priecka na oddelenie datovych liniek od siete,
rozperky pre suchu stavbu
Vhodné pre ramy: T1174.

T1094 2CLA109400T1001 1

Rozvodnica pre zapusteni montaz - 3-radova
Rozvodnica pre zapusteni montaz.
3-radova —-2+2+2+2+2+2 moduly.
Pre pristroje 1M a 2M. Vhodna aj pre pristroje T10XX.
Rozmery (vyska x Sirka x hibka): 150 x 211 x 45 mm.
Sucast dodavky:
- MontdaZne ramiky (zvislé vyklapanie pristrojov
pre ulahcenie montdaze)
- Prislusenstvo na prepajanie rozvodnic
- Skrutky
- Krytky
- Kovova priec¢ka na oddelenie datovych liniek od siete,
rozperky pre suchu stavbu
Vhodné pre ramy: T1173.

T1093 2CLA109300T1001 1
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Zenit — pracovné stanice
Krycie ramy

Zapustené veko

Farba

Typové ¢. Obij. ¢. Bal./Pocet

Farba

Typové €. Obj. ¢. Bal./Pocet

biela

strieborna

Ram rozvodnice pre pracovné stanice — 2-radové
Farba:

- BL: Biely montazny ramik/biely kryci rdm

- PL: Strieborny montazny ramik/strieborny kryci rdm

- TT: Biely montazny ramik/kryci rdm titanova metalicka
Pracovné stanice Zenit, krycie ramy pre zapustené
rozvodnice T1092 a ndstenné rozvodnice T1192.
2-radova, 4-ndsobnd —2+2+2+2 moduly.

Pre pristroje 1M a 2M. Vhodny aj pre pristroje TLOXX.
Rozmery (vyska x $irka): 176 x 175 mm.

T1172 BL
T1172 PL

2CLA117200T1101 1
2CLA117200T1301 1

dierna
dierna

cierna

Zapustené veko pre pracovné stanice - éierne
Zapustené veko na prekrytie pristrojov a kdblov
v rozvodnici.

- T1173.5: pre 3-radové rozvodnice.

- T1174.5: pre 4-radové rozvodnice.

- T1175.5: pre 5-radové rozvodnice.

Je to volitel'ny doplnok pre nastenné a zapustené
rozvodnice.

T1173.5 2CLA117350T1001 1
T1174.5 2CLA117450T1001 1
T1175.5 2CLA117450T1001 1

biela

strieborna

Ram rozvodnice pre pracovné stanice - 3-radové
Farba:

- BL: Biely montézny ramik/biely kryci ram

- PL: Strieborny montazny ramik/strieborny kryci ram

- TT: Biely montazny ramik/kryci ram titdnova metalicka
Pracovné stanice Zenit, krycie ramy pre zapustené
rozvodnice T1093 a nastenné rozvodnice T1193.
3-radova, 6-ndsobnd -2+2+2+2+2+2 moduly.

Pre pristroje 1M a 2M. Vhodny aj pre pristroje TI0XX.
Rozmery (vyska x Sirka): 176 x 235 mm.

T1173 BL
T1173 PL

2CLA117300T1101 1
2CLA117300T1301 1

biela

strieborna

Ram rozvodnice pre pracovné stanice — 4-radové
Farba:

- BL: Biely montazny ramik/biely kryci rdm

- PL: Strieborny montéazny ramik/strieborny kryci rdm

- TT: Biely montazny ramik/kryci rdm titanova metalicka
Zenit pracovné stanice, krycie rdmy pre zapustené
rozvodnice T1094 a nastenné rozvodnice T1194.
4-radovd, 8-ndsobnd —2+2+2+2+2+2+2+2 moduly.
Pre pristroje 1M a 2M. Vhodny aj pre pristroje TLOXX.
Rozmery (vyska x Sirka): 176 x 295 mm.

T1174 BL
T1174 PL

2CLA117400T1101 1
2CLA117400T1301 1

W —

biela

strieborna

Ram rozvodnice pre pracovné stanice - 5-radové
Farba:

- BL: Biely montéazny ramik/biely kryci ram

- PL: Strieborny montazny ramik/strieborny kryci ram
- TT: Kryci rdm biely/kryci ram titdnova metalicka
Pracovné stanice Zenit, krycie ramy pre nastenné
rozvodnice T1195.

5-radovd, 10-nasobna —

2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 moduly.

Pre pristroje 1M a 2M. Vhodné aj pre pristroje T10XX.
Rozmery (vyska x $irka): 176 x 355 mm.

T1175 BL
T1175 PL

2CLA117500T1101 1
2CLA117500T1301 1
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Zenit - pracovné stanice
Podlahové krabice
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Montazne ramiky pre podlahové krabice

Farba

Typové ¢. Obij. ¢.

Bal./Pocet

Farba

Typové €. Obj. ¢. Bal./Pocet

Tmavosiva

Podlahova krabica - 3-radova - veko hr. 5 mm
Rozvodnica s vekom hr. 5 mm. pre koberec, linoleum
a pod.

Stupen krytia:

- IP52 medzi krabicou a podlahou, so zabezpec¢enym
tesnenim.

- IP4x na okraji veka.

- IP2x na vstupe kabla.

Pevnost veka: 1500 N podl'a DIN VDE 0364.
Odolnost proti chemikalidm v beznych &istiacich
prostriedkoch.

Priama montdZ do technickych podlah a nadstavieb.
Montaz do tradi¢nych podlah s vyuZzitim zapustenej
kovovej skrine T1393.9.

Farba: tmavosiva RAL 7021.

Rozmery (vySka x $irka x hibka): 235 x 300 x 100 mm.

Rozmer otvoru (vyska x Sirka): 211 x 275 mm.
Vhodny montazny ramik: T1373 a T1371.4.

T1393 M109020000 1

biela

Montazny ramik pre podlahovu krabicu - 3-radovy
3-radovy adaptér pre montdz pristrojov Zenit

a zariadeni T10XX do podlahovej krabice: T1393
aT1393.1.

3-radovy —2+2+2+2+2+2 moduly.

Pre pristroje 1M a 2M. Vhodny aj pre pristroje TLOXX.
Sucast dodavky:

- Montéazne ramiky.

- Ram.

- Skrutky.

T1373 2CLA137300T1101 20

Tmavosiva

Podlahova krabica - 3-radova - antikorové veko
Rozvodnica s protiSmykovou Upravou povrchu
antikorového veka.

Stupen krytia:

- IP52 medzi krabicou a podlahou, so zabezpecenym
tesnenim.

- IP4x na okraji veka.

- IP2x na vstupe kabla.

Pevnost veka: 1500 N podl'a DIN VDE 0364.
Odolnost proti chemikalidm v beznych Cistiacich
prostriedkoch.

Priama montdz do technickych podlah a nadstavieb.
Montdz do tradi¢nych podlah s vyuzitim zapustenej
kovovej skrine T1393.9.

Farba: tmavosiva RAL 7021.

Rozmery (vyska x $irka x hibka): 235 x 300 x 100 mm.

Rozmer otvoru (vyska x Sirka): 211 x 275 mm.
Vhodny montazny ramik: T1373 a T1371.4.

T1393.1 M109030000 1

Tmavosiva

Doska adaptéra pre podlahovi krabicu - 4 moduly
4-modulové doska adaptéra pre montaz pristrojov
Zenit do podlahovych krabic: T1393 a T1393.1.

V kombindcii so 4-modulovymi montaznymi ramikmi
Zenit N1374.9 a ramom N2374.1.

Pre pristroje 1-, 2- a 3-modulové.

Sucast dodavky: skrutky.

T1371.4 M109190000 6

Dvojzasuvky

'

Kovova skrina pre zapustenti montaz
Prislusenstvo pre montaz podlahovych krabic T1393
a T1393.1 do tradi¢nych/beténovych podlah.

Sucastou dodavky je ochranné veko a kryty pre kablové
vstupy 70 x 30 mm, 95 x 30 mm a kable @ 25 mm a 32 mm.
Rozmery (vy$ka x $irka x hibka): 230 x 305 x 105 mm.

T1393.9 M109300000 1

biela/biela
striebornd/strieborna
biela/Eervena

strieborna/Cervena

Dvojzasuvka Schuko

Menovité napétie: 250 Vac.

Menovity prud: 16 A.

Typ F: 2P + E.

S clonkami na ochranu deti.

Skrutkové svorky (spolo¢né pre obe zasuvky).
Skladaci systém pre lahkd montaz.

S popisovym polom.

Volitelné: kontrolka LED: 6192.

Vhodné pre krabice T1193, T1194, T1195, T1093 a T1094
a montazne ramiky T1373.

Farby RJ a RP sa pouzivaju na oznaéenie $pecialnych
obvodov.

T1088 BL
T1088 PL
T1088 R]
T1088 RP

2CLA108800T1001
2CLA108800T1301
2CLA108800T7001
2CLA108800T7301

u o o u,

biela/biela

biela/Cervenad

Zasuvka s ochrannym kolikom

Menovité napétie: 250 Vac.

Menovity prud: 16 A.

Typ E: 2P + E.

S clonkami na ochranu deti.

Skrutkové svorky (spolo¢né pre obe zasuvky).
Skladaci systém pre lahkd montdz.

S popisovym polom.

Volitel'né: kontrolka LED: 6192.

Vhodné pre krabice T1193, T1194, T1195, T1093 a T1094
a montazne ramiky T1373.

Farba RJ sa pouziva pre Specidlne obvody.

T1087 BL
T1087RJ

2CLA108700T1001 5
2CLA108700T7001 5
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Zenit — pracovné stanice

/
Adaptery
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
2-nas. vyvod rovny bez clonky 4-nas. vyvod $ikmy 45° bez clonky
Vyvod rovny bez clonky. 2-nas. Vyvod Sikmy 45° bez clonky. 4-nas.
S popisovym polom. S popisovym polom.
Bez clonky. Bez cloniek.
Vhodné pre krabice T1193, T1194, T1195, T1093 a T1094 Vhodné pre krabice T1193, T1194, T1195, T1093 a T1094
a montazne ramiky T1373. a montazne ramiky T1373.
Pouziva sa s adaptérmi konektorov 2016, 2016.1, 2016.2 Pouziva sa s adaptérmi konektorov 2016, 2016.1, 2016.2
alebo 2016.3. alebo 2016.3.
Sucast dodavky: 2 x adaptéry konektorov 2016. Sucast dodavky: 4 x adaptéry konektorov 2016.
biela T1016.1 BL 2CLA101610T1001 10 biela T1016.6 BL 2CLA101660T1001 5
strieborna T1016.1 PL 2CLA101610T1301 10 strieborna T1016.6 PL 2CLA101660T1301 5
4-nas. vyvod rovny bez clonky 2-nas. vyvod rovny s clonkou
Vyvod rovny bez clonky. 4-nas. Vyvod rovny s clonkou. 2-nds.
S popisovym polom. S popisovym polom.
Bez clonky. S clonkou.
Vhodné pre krabice T1193, T1194, T1195, T1093 a T1094 Vhodné pre krabice T1193, T1194, T1195, T1093 a T1094
a montazne ramiky T1373. a montazne ramiky T1373.
Pouziva sa s adaptérmi konektorov 2016, 2016.1, 2016.2 Pouziva sa s adaptérmi konektorov 2016, 2016.1, 2016.2
alebo 2016.3. alebo 2016.3.
Sucast dodavky: 4 x adaptéry konektorov 2016. Sucast dodavky: 2 x adaptéry konektorov 2016.
biela T1016.2 BL 2CLA101620T1001 10 biela T1016.3 BL 2CLA101630T1001 10
strieborna T1016.2 PL 2CLA101620T1301 10 strieborna T1016.3 PL 2CLA101630T1301 10
2-nas. vyvod Sikmy 45° s clonkou 4-nas. vyvod Sikmy 45° s clonkou
Vyvod §ikmy 45° s clonkou. 2-nas. Vyvod §ikmy 45° s clonkou. 4-nds.
S popisovym polom. S popisovym polom.
S clonkou. S clonkou.
Vhodné pre krabice T1193, T1194, T1195, T1093 a T1094 Vhodné pre krabice T1193, T1194, T1195, T1093 a T1094
a montazne ramiky T1373. a montazne ramiky T1373.
Pouziva sa s adaptérmi konektorov 2016, 2016.1, 2016.2 PouZiva sa s adaptérmi konektorov 2016, 2016.1, 2016.2
alebo 2016.3. alebo 2016.3.
Sucast dodavky: 2 x adaptéry konektorov 2016. Sucast dodavky: 4 x adaptéry konektorov 2016.
biela T1016.7 BL 2CLA101670T1001 5 biela T1016.8 BL 2CLA101680T1001 10
striebornd T1016.7 PL 2CLA101670T1301 5 strieborna T1016.8 PL 2CLA101680T1301 10
4-nas. vyvod rovny s clonkou Ramik adaptéra pre pristroje na DIN listu
Vyvod rovny s clonkou. 4-nas. Adaptér pre moduldrne pristroje ABB System Pro M
S popisovym polom. na DIN listu.
S clonkou. 2 moduly.
Vhodné pre krabice T1193, T1194, T1195, T1093 a T1094 Pre pristroje 1M a 2M.
a montazne ramiky T1373. Vhodné pre krabice T1193, T1194, T1195, T1093 a T1094
Pouziva sa s adaptérmi konektorov 2016, 2016.1, 2016.2 a montazne ramiky T1373.
alebo 2016.3.
Sucast dodavky: 4 x adaptéry konektorov 2016.
biela T1016.4 BL 2CLA101640T1001 10 biela T1034 BL 2CLA103400T1001 10
strieborna T1016.4 PL 2CLA101640T1301 10 strieborna T1034 PL 2CLA103400T1301 10
2-nas. vyvod Sikmy 45° bez clonky Ramik adaptéra pre pristroje Zenit.
Vyvod $ikmy 45° bez clonky. 2-nds. Adaptér pre pristroje Zenit.
S popisovym polom. 2+2 moduly.
Bez clonky. Pre pristroje 1M a 2M.
Vhodné pre krabice T1193, T1194, T1195, T1093 a T1094 S popisovym polom.
a montazne ramiky T1373. Vhodné pre krabice T1193, T1194, T1195, T1093 a T1094
Pouziva sa s adaptérmi konektorov 2016, 2016.1, 2016.2 a montazne ramiky T1373.
alebo 2016.3.
Sucast dodavky: 2 x adaptéry konektorov 2016.
biela T1016.5 BL 2CLA101650T1001 5 T1000 2CLA100000T1001 10

strieborna T1016.5 PL 2CLA101650T1301 5
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Poznamky
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Audio systém
Ozvucenie v kazdom priestore

VylepsSite zvuk svojich projektov. Prvy audio
systéem prispdsobeny sicasnemu spdsobu
pocUvania hudby a radia. S Bluetooth a USB
vstupom na pripojenie k vasim mobilnym
zariadeniam a s funkciou Multiroom,

aby ste poculi rozne skladby v kazdom
priestore alebo rovnaku vo vsetkych
miestnostiach. Audio systém Zenit je
inovativne riesenie, ktoré vdaka mnohym
vyhodam mobzete ponuknut zakaznikom
ako pridanu hodnotu vasho zariadenia.

S kvalitou ABB, ktord uz poznate a s velmi
jednoduchou a nenarocnou instalaciou.
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Hudba z akéhokol'vek zariadenia

Kazdy Clovek ma svoj vlastny hudobny svet. Vlastny vyber

umelcov, ktori nas sprevadzaju na smartfdne, tablete, pocitaci
alebo aj v ,cloude* ¢i streamovacom systéme. Audio systém
Zenit je brana, cez ktord ma kazdy pristup k svojmu hudobnému

vesmiru, v kazdej miestnosti domova alebo na pracovisku,
a to jednoducho a s maximalnou kvalitou zvuku.

Systém je kompatibilny s opera¢nymi systémami
i0S, Android, Windows Phone, Mac OS, Windows...
Audio systém Zenit ponuka tiez moznost

pocuvat hudbu zo streamovacich platforiem ako
Spotify, Google Play Music, Apple Music, Amazon
Music Unlimited, Napster alebo l'ubovolného
poskytovatela online streamovania hudby ¢i radia.

Bluetooth Usbe-<—

Bluetooth a USB: umoziuju ovladat hudbu
zo smartfénu alebo tabletu cez Bluetooth alebo
prehravat hudbu uloZenu v zariadeniach USB.

GosgePiy  dutunein € Spotify @MUSIC
1 Tube

amazon fice  (Synapster redier

Fi
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Multiroom

V kazdej miestnosti ind hudba alebo rovnaka
vo vsetkych miestnostiach —je to vasa volba.

InStalacia umoznuje ovladat, aka hudba bude
zniet v kaZzdej miestnosti, a v kazdom pripade si
ju prisposobit. Clovek tak moze v izbe poduvat
rock, kym v kuchyni znie klasicka hudba. A to isté
aj v pracovnych priestoroch, ked'ze v kazdej kan-
celarii ¢i zasadacke si moéZete naladit ind hudbu.
Ale vd'aka funkcii multiroom si moézete kedykol'vek
pustit rovnaku hudbu vo vsetkych miestnostiach
vybavenych audio systémom Zenit.

Do vasho domova prinasa inovacie

Aj vasim zdkaznikom systém umozni pocuvat ind
hudbu v kazdej miestnosti, a to vo vysokej kvalite.
Navyse, avantgardny dizajn audio systému Zenit
sa dokonale zladi s akymkol'vek interiérom.
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V jednoduchosti je krasa

Jednoduchad instalacia. Aby ste si mohli audio systém Zenit
vychutnat, nemusite prerabat interiér, lebo sa inStaluje
rovnako ako vypinac, staci len otvor s napajanim.

Ci uz ide o novu indtalaciu alebo rekonétrukciu,
montdaz audio systému Zenit je skuto¢ne jedno-
ducha. Ak pouzijete stropny modul, nebudete
potrebovat ziadnu dalSiu kabeldz okrem privodu
zo siete, pretoze komunikdcia medzi stropnym
modulom a ndstennym dialkovym ovladacom je
bezdrétova — a mate pristup k vSetkym funkciam
FM radia alebo Bluetooth.

i b
-

e e—
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Vhodny aj pre renovacie

Prispbsobi sa potrebam kazdého priestoru. Ak uz mate
starsf audio systém ABB alebo inej znacky, staré pristroje
mbzete vymenit za nové moduly systému Zenit a nadalej
pouzivat uz nainstalované reproduktory. Nebudete musiet
mat v stene viac otvorov okrem existujucich, mdozete vyuzit
otvory po prvkoch vasho starého audio systému.

Ak nemate audio systém, dialkové ovladanie
mozete lahko nainstalovat na stenu v mieste,
kde st dva Standardné vypinace. Tieto dva
jednonasobné vypinace je mozné v jednej krabici
zmenit na dvojnasobny prepinac a v druhej
uvol'nenej krabici osadit dialkovy ovlada¢ audio
systému Zenit. Potom uz staci nainstalovat

do stropu jeden alebo viacero 5” reproduktorov
(az 4 reproduktory na 1 kanal) a vedl'a otvoru

pre reproduktor umiestnit stropny modul.
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Zenit — Audio systém
Multiroom Bluetooth systém

FM radio s budikom

Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Multiroom audio modul Modul FM radia a alarmu - 2M
m Menovité napatie: 127-230 Vac *15 %; 50-60 Hz. Menovité napéatie: 230 Vac *15 %; 50-60 Hz.

Max. spotreba: 200 mA.

Spotreba standby: 0,3 W.

Vykon zosilfiovaca: 6 +6 W; <1 % skreslenie (4 Q).
Impedancia reproduktorov: 4 Q (2 +2 W audio).

Digitalny tuner FM radia s RDS.

Budik s bzu¢iakom, predvol'by radia a funkcia snooze.
Bluetooth prijimac: Bluetooth® v2.1 2.4 GHz IEEE 802.15.1.
K dispozicii je funkcia Multiroom (1 master a az 14 slave
zariadent).

Dial'kové ovladanie pomocou pristroja 9368.2 (ZigBee

2.4 GHz IEEE 802.15.4).

Volitel'né: pridavny modul 9368.3 pre 1/0 (1 mini-jack stereo
vstup a 1 mini-jack stereo vystup) a funkcie pripojenia USB.

9368.1 2CLA936810A1001 1

Max. spotreba: 100 mA.

Spotreba standby: 0,2 W.

Vykon zosilfiovacda: 2 +2 W; <1 % skreslenie (16 Q).
Impedancia reproduktorov: 16 Q (2+2 W audio).

Digitalny tuner FM radia s RDS.

Budik s bzu¢iakom, predvolby radia a funkcia snooze.
Volitel'né: pridavny modul 9368.3 pre 1/0 (1 mini-jack stereo
vstup a 1 mini-jack stereo vystup), USB pripojenie a funkcie
Bluetooth prijimaca.

MontdZna maska sa dodava s krytom (bez prichytiek).

Koéd krytu: N2268.

9368 2CLA936800A1001 1

Dial'kové ovladanie pre multiroom audio modul - 2M
Menovité napatie: 127-230 Vac *15 %; 50-60 Hz.

Max. spotreba: 15 mA.

Spotreba standby: 0,5 W.

Na ovladanie modulu 9368.1 (1 dialkovy ovladac pre kazdy
modul).

Bezdrbtové spojenie medzi 9368.1 a 9368.2 (ZigBee

2,4 GHz IEEE 802.15.4).

Volitel'né: pridavny modul 9368.3 pre I/0 (1 mini-jack stereo
vstup a 1 mini-jack stereo vystup) a funkcie pripojenia USB.
V pripade pouZitia modulu 9368.3 musi byt spojenie medzi
modulmi 9368.1 a 9368.2 kablové (3 vodice).

Kod krytu: N2268.

9368.2 2CLA936820A1001 1

Modul FM radia a alarmu - 2M

Menovité napatie: 127 Vac *15 %; 50-60 Hz.

Max. spotreba: 100 mA.

Spotreba standby: 0,2 W.

Vykon zosilfiovaca: 2 +2 W; <1 % skreslenie (16 Q).
Impedancia reproduktorov: 16 Q (2 +2 W audio).

Digitalny tuner FM radia s RDS.

Budik s bzuc¢iakom, predvolby radia a funkcia snooze.
Volitel'né: pridavny modul 9368.3 pre /0 (1 mini-jack stereo
vstup a 1 mini-jack stereo vystup), USB pripojenie a funkcie
Bluetooth prijimaca.

Koéd krytu: N2268.

9368.7 2CLA936870A1001 1

biela
strieborna
antracitova

Sampanska

Kryt pre moduly radia a dial'kového ovladania
Kryt pre modul FM radia a pre moduly dialkového
ovladania: 9368, 9368,2 a 9368.7.

N2268 BL 2CLA226800N1101 1
N2268 PL 2CLA226800N1301 1
N2268 AN 2CLA226800N1801 1
N2268 CV 2CLA226800N1901 1

biela
strieborna
antracitova

Sampanska

Kryt pre moduly radia a dial'kového ovladania
Kryt pre modul FM radia a pre modul dialkového ovladania:
9368, 9368,2 a 9368.7.

N2268 BL 2CLA226800N1101 1
N2268 PL 2CLA226800N1301 1
N2268 AN 2CLA226800N1801 1
N2268 CV 2CLA226800N1901 1
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Zenit — Audio systém
Pridavny modul Reproduktory
Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

Pridavny modul - 2M

Nap4ajanie cez moduly 9368, 9368.2 alebo 9368.7.

Max. spotreba: 200 mA.

Spotreba standby: 0,4 W.

Bluetooth prijimac: Bluetooth® v2.1 2.4 GHz IEEE 802.15.1.
USB konektor: pre sibory MP3 a WAV. Max. spotreba
pripojeného zariadenia: 100 mA @5 Vdc.

2" reproduktor 2 W

Menovity vykon: 2 W (RMS).
Frekven¢ny rozsah: 150 - 16 000 Hz.
Impedancia: 16 Q.

Montéazna hibka: 34 mm.

Kod krytu: N2229.

Vstup: 1 x mini-jack stereo 3,5 mm. 9329 2CLA932900A1001 1
Vystup: 1 x mini-jack stereo 3,5 mm.
Kéd krytu: N2268.3. Kryt 2” reproduktora
e Kryt 2" reproduktora, kéd: 9329.
:
9368.3 2CLA936830A1001 1
Kryt pre I/O + USB + Bluetooth modul biela N2229 BL 2CLA222900N1101 5
o Kryt pre I/O + USB + Bluetooth modul kéd: 9368.3. strieborna N2229 PL 2CLA222900N1301 5
antracitova N2229 AN 2CLA222900N1801 5
» Sampanska N2229 CV 2CLA222900N1901 5
- HiFi vstavany stropny reproduktor - 5”
biela N2268.3 BL 2CLA226830N1101 1 . 2-pasmovy systém.
strieborna N2268.3 PL 2CLA226830N1301 1 v+ Pre zapustenl montdz do steny a stropu.
. " S pruzinovymi rozperkami.
t t N2268.3 AN 2CLA226830N1801 1 R
antracitova Kordzii odolnd konstrukcia.
Sampanska N2268.3 CV 2CLA226830N1901 1 S integrovanou mriezkou reproduktora.
Menovity vykon: 30 W.
. Frekvenény rozsah: 50 - 20000 Hz.
Bluetooth audio modul Impedancia: 8 Q.
Priemer otvoru: 165 mm.
Bluetooth audio modul -2M Montazna hibka: 72 mm.
Menovité napatie: 110-230 Vac *15 %; 50-60 Hz
Max. spotreba: 7 W. 8226/10 EB 2CKA008200A0202 1
Spotreba standby: 0,2 W.
. R 10 X
Vykon zos!lnovaca. 2+2 W; <1 % skreslenie (1§ Q). V strope initalovany reproduktor - 5”
Impedancia reproduktorov: 16 Q (2 +2 W audio). v . s
. = So Sirokopdasmovou charakteristikou.
Audio vstupy: . , x
ey . . *  Pre zapustenu montdz do steny a stropu.
- Bluetooth: stereo prijimac Bluetooth® verzia 4 s profilom ' S pruginovymi rozperkami
AZDP_tSINK a pamatou pre 8 I]mek. o Kordzii odolna konstrukcia.
- Predny vstup (AUX): 1 x mini-jack stereo 3,5 mm. X sy
b . X . S integrovanou mriezkou reproduktora.
- Zadny vstup (TV): skrutkova svorkovnica s 3 kontaktmi R
(stereo) Menovity vykon: 30 W.
: Frek ény h:50-2 Hz.
Kod krytu: N2268.4. re vencny rozsah: 50 - 20000 Hz
Impedancia: 8 Q.
Priemer otvoru: 165 mm.
Montéazna hibka: 72 mm.
9368.4 2CLA936840A1001 1 8226 EB 2CKA008200A0201 1
Kryt pre Bluetooth auc'ilo modul , V strope instalovany reproduktor - 3”
Kryt pre Bluetooth audio modul, kéd: 9368.4. Pre zapustenti montaz do steny a stropu.
‘@ S pruzinovymi rozperkami.
N’ Korézii odolna konstrukcia.
= S integrovanou mriezkou reproduktora.
Menovity vykon: 10 W.
Frekven¢ny rozsah: 90 - 20000 Hz.
Impedancia: 8 Q.
Priemer otvoru: 90 mm.
MontéaZna hibka: 38 mm.
biela N2268.4 BL 2CLA226840N1101 1
strieborna N2268.4 PL 2CLA226840N1301 1 8225 EB 2CKA008200A0200 1
antracitova N2268.4 AN 2CLA226840N1801 1
Sampanska N2268.4 CV 2CLA226840N1901 1
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Zenit a ABB-free@home®
Automatizacia domacnosti
je teraz jednoduchsia

Inteligentny systém. ABB-free@home® zmeni

dom alebo byt na inteligentny domov. Zvladne
ovlddanie zallzii, osvetlenia, kdrenia, klimatizacie,
domovy telefon alebo scény. Jednoduché dialkové
ovladanie pomocou vypinaca na stene, notebooku
alebo smartfonu. Velmi pohodiné. Mimoriadne
pohodIné. S vysokou energetickou ucinnostou.

A navysSe vel'mi atraktivne: naklady su len minimalne
v porovnani s klasickymi elektroinstalaciami.
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SLOBODA

Inteligentna domacnost
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Tak, ako sa vam to paci
Inteligentny dom

Dokonaly denny rezim. S ABB-free@home®

a prvkami Zenit je mozné cely dom ovladat nielen
pomocou spinacoy, ale teraz esSte praktickejSie:
smartfonom alebo tabletom a dotykovym alebo
hlasovym ovladanim. To umoznuje riadit domacu
automatizaciu spdsobom, ktory je mobilny

a inteligentny, presny a flexibilny. Ak napriklad chcete
zmenit svetelnd atmosféru, poklepanim na dotykovu
obrazovku alebo jednoduchym hlasovym povelom
sa posunie zaluzia alebo sa zmeni farba svetiel.
Zazite buducnost inteligentného byvania uz dnes.
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Slobodna vol'ba
Zite podla svojho srdca

Inteligentny systém. ABB-free@home® premeni dom alebo
byt na inteligentny domov. Ci uz ide o Zallzie, osvetlenie,
kurenie, klimatizaciu alebo domovy komunikdciu — komfort,
bezpeclnost a efektivitu mbzete konecne ovladat na dialku.
Pomocou spinaca na stene, hlasovym ovladanim alebo
prostrednictvom smartfénu, tabletu ¢i osobného poditaca.
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Krasa je v jednoduchosti
ABB-free@home® ulahcuje
kazdodenny zivot. Jedinym systémom
mozete ovladat zallzie, svetld, karenie,
klimatizaciu a domovy telefén.
Smartfén sa premeni na dialkovy
ovlada¢ domacnosti. Umozni vam
zdvihnut zallGzie a zapnut radio

Kurenie

L°4
mm

[
Zaltzie

-

Domovy telefén

Otvorte sa novym napadom

S ABB-free@home® si kazdy mbze sam
urcit, ako chce vyuZivat technolégie
inteligentného byvania. Implementovat
mébzete jednotlivé funkcie, ako su

v kuchyni stlacenim tlacidla, ked' ste
eSte v posteli — alebo vypnut vSetky
svetld a zariadenia pomocou vypinaca
pri odchode z domu. Velmi pohodiné.
Mimoriadne pohodiné. S vysokou
energetickou uc¢innostou. Nastavenie
réznych scén je skutocne jednoduché -
podla nalady alebo situacie.

4
1
\ / -
- — N
Klimatizacia
Osvetlenie

kurenie alebo ovladanie zallzii, ale aj
kombinaciu réznych funkcii. Postupom
¢asu je tiez mozné systém flexibilne
rozsirovat podla novych poziadaviek.
Slobodna vol'ba za kazdych okolnosti.

=9

Hlasové ovladanie

Energeticky
manazment

117

Domaci
spotrebi¢
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Vsetko v jednej sieti
Zaluzie, osvetlenie, kurenie,
klimatizacia, domova komunikacia

Komfort hned' od zaciatku. Zacina sa uvedenim do prevadzky a pokracuije,
aj ked' sa stane sucastou kazdodenného Zivota. S ABB-free@home®
suU vsetky aplikdcie v domdcnosti UZzasne l'ahko kombinovatelné.

ZalGzie

Ci st to zallzie, rolety, markizy alebo rolovacie
dvere — s ABB-free@home® st ochrana pred
slnkom a Uspory energie skuto¢ne jednoduché.
Otvaranie a zatvaranie, ako aj nastavovanie
lamiel je mozné automatizovat a ovladat
pomocou spina¢ov ABB SmartTouch® 10",
ABB-free@homeTouch 4,3" alebo aplikacie

pre smartfdn a tablet. Okrem toho mozno
vyuzit meteostanicu na ochranu pocas burky,
¢asovac alebo funkciu Astro. Automaticky
nastavuje roletu podla vychodu a zapadu sinka.
Prislusné Gdaje sa kombinuju v pristupovom
bode systému a su okamzite implementované.
Na displeji sa zobrazuje komplexny prehlad
vSetkych nameranych hodnét a nastaveni.
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Poskytuje viacero moznosti ovladania v zavislosti
od intenzity svetla, teploty, zrdZzok a rychlosti vetra
Zobrazuje Udaje o pocasi

na smartfdne, tablete a displeji

Spolahlivo chrdni Zaltzie a markizy

pred poveternostnymi vplyvmi

Optimalizuje energeticku U¢innost

|

™ gl
g

7

Meteostanica

Jedna vec je istd: pocasie sa neda presne
predpovedat. Meteostanica zaznamenava
intenzitu svetla, teplotu, dazd' a rychlost
vetra v okoli domu. Udaje o pocasi sa
odosielaju okamzite a su prepojené

s ovlada¢mi na automatické ovladanie
funkcii. VSetky déleZité Gdaje su prehladne
zobrazené v aplikacii ABB-free@home®.

—
L

Zaltziovy ovladaé
| "M Zvladne vSetky prevadzkové rezimy. Staci kratke

alebo dlhé stla¢enie tlacidla a vnutorné, vonkajsie
zaluzie a markizy presne reaguju, vratane nastavenia
sklonu lamiel. V kombinacii s veternym snimac¢om

sa externé zalUzie a markizy v pripade silného

vetra Uplne zatvoria a zaistia proti poskodeniu.
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Pre pocit istoty. R6zne moduly navzajom bez problémov spolupracuju
a poskytuju pohodlie, bezpecnost a vysoku efektivitu. Kazdy detail je
esteticky nasvieteny vonku aj vnutri domu.

Domovy telefén Obrazky sa zobrazuju na displeji

Domovy komunikacny systém ABB-Welcome mozno Je to praktické a pohodIné. Snimky zaznamenané
integrovat aj do ABB-free@home®. Domovu komunikaciu videokamerou je mozné zobrazit na tablete alebo

a domacu automatizaciu je mozné pouzit spolu s ABB smartféne prostrednictvom aplikdcie ABB-Welcome.
SmartTouch® 10”. Napriklad, ked' zazvoni zvoncek, To umoznuje rozpoznat navstevnikov, ktori zazvonia,
zapne sa svetlo, aby ste ndvstevnikov lepsie videli. aj ked' nie ste doma (potrebujete na to branu

A z bezpecnostnych dévodov kamera zaznamenava IP ABB-Welcome a vonkajsiu video stanicu ABB-Welcome).

zabery navstevnikov pri dverach, ked' nikto nie je doma.

- Velky dotykovy displej (10”7, 25 cm), Inteligentné ovladanie aplikaciou a hlasom
@_ na rozpoznanie, kto je pri dverach Smartfdn alebo tablet sa stavaju centralnou riadiacou
- Jednoduché tlac¢idla na otvorenie jednotkou vstupnej komunikacie. Aplikacia ABB-Welcome
dveri, funkcia stimenia zvuku a svetla umoznuje aj dial'kové ovladanie cez internet. To dovol'uje
« Obrazky st ulozené v pamati komunikaciu s kazdym navstevnikom. Teraz ste vSade doma.

MozZnost konfiguracie ,Uvitacich
scén®, ked' navstevnik zazvoni
alebo sa otvoria dvere
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Ovladanie osvetlenia

Zivot za¢ina svetlom. S ABB-free@home® sa svetlo
da optimdlne vyuzit, ¢i uz na osvetlenie jednotlivych
miestnosti alebo celého domu. Napriklad s vyraznymi
svetelnymi scénami - ako naladové osvetlenie

a podla okolnosti. Prijemnym vedlajsim efektom je
tiez Usporné a ekologické vyuzivanie energie.

Philips hue LED

Systém Philips hue LED jednoducho
integrujte do svojho systému a ovladajte
cez ABB-free@home®. To umoziuje
pohodine ovladat farebné svetla
pomocou ovladaca na stene alebo

v scéne spolu s inymi svietidlami, aj ked'
nemadte poruke smartfén alebo tablet.

- Jednoduché nastavenie svetelnych scén
- Centralne alebo dialkové ovladanie

- Rychla aktivacia nidzového osvetlenia

- Podpora energetickej u¢innosti

- Flexibilné pouzitie

- Integracia Philips hue LED

Stmievac a snimac pohybu

S ABB-free@home® je mozné osvetlit miestnosti alebo
celé budovy podla vasich poZiadaviek. Kazda situacia
dostane primerané osvetlenie — ¢i uz napadné svetelné
scény alebo nudzové. Vsetky svetld sa daju zapnut naraz.
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Je to prijemné aj ekonomické. Nastavenie optimalnej izbovej teploty pocas
dna aj noci je vysledkom presného riadenia. Systém ABB free@home®
spaja vsetky komponenty pre dokonale vyladenu klimu v interiéri.

Kurenie a klimatizacia Idedlna teplota nie je nikdy rovnaka. V zavislosti od dennej
Maximalny komfort a Uspora energie. Optimalnu izbovu doby regulator izbovej teploty sa postard o vasu osobnu
teplotu je mozné nastavit pomocou ABB-free@home® podla  prijemnu teplotu. Ventily Ustredného kurenia su ovladané
aktudlnej poziadavky. V rezime ECO sa teplota automaticky bezdrotovo - radiom riadenymi termoelektrickymi

znizi v noci alebo ked' nikto nie je doma. Pri otvoreni okien je hlavicami. Regulatory izbovej teploty je mozné integrovat
mozné kurenie automaticky vypnut. Tym sa znizuje spotreba  do kombinacie spinacov. Bezdrotovo prepojené su aj
energie - ¢i su to konvektory alebo podlahové vykurovanie. okenné kontakty. Inteligentné aj efektivne rieSenie.
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Inteligentny termostat

Hlavice radiatorovych termostatov su aktivnymi
komponentmi regulacie teploty v jednotlivych
miestnostiach. Ovladaju ventil prislusného radiatora.
Tieto pohony vyuzivaju elektromotor na otvaranie
alebo zatvaranie ventilov kirenia. SU napajané

z batérie a pracuju bezhlucne. Siet systému ABB-free@
home® umoznuje implementovat aj najjemnejsie
nuansy pre dokonalu klimu za kazdych okolnosti.
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~ Uspory " | Spotreba

Uspora energie vd'aka individualnemu riadeniu
vykurovania v zavislosti od dennej doby

« Jednoducha dodato¢na montaz
- Vypina klimatizaciu alebo kurenie
pri otvorenych oknach

Vykurovanie podla individualnych
poziadaviek: v zavislosti od
beznych dennych ¢innosti a nie
podla Specifickych poziadaviek
Pre klasické ohrievace alebo
podlahové kurenie

Podpora energetickej u¢innosti
ECO rezim

Miestne alebo dial'kové ovladanie
cez aplikaciu pre smartfén a tablet



124 ZENIT DOKONALOST DIZAINU

Bezproblémové integrovanie modernych domacich spotrebicov
do ABB-free@home® ponuka viacero moznosti pre pohodiné
pouzivanie. VSetky na siet pripojené zariadenia s ich piktogramami
sa zobrazuju v aplikacii a na paneli ABB-free@home® a mozno ich
tak ovladat. Vsetky funkcie je mozné ovladat aj priamo pomocou
nastennych ovlddacov, Co umoznuje len systém free@home.

VSetky zariadenia s podporou
Smart-Home od Miele a Home
Connect je mozné bez problémov
integrovat do ABB-free@home®.
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Pracka a susicka po ukonceni
programu to okamzite signalizuju

na paneli a v aplikacii free@home.

Je to praktické a Setri to ¢as. Pretoze
nemusite stale chodit kontrolovat
spotrebice — ony ,pridu” za vami.

Aj varenie sa stava pohodInejsim. Pretoze
teraz mézete do ,,scény kuchyne* integrovat aj
osvetlenie a ¢innost odsavaca par. A cez ,scénu
vypnutia“ sa odsavac par da uplne vypnut.
Alebo iba jeho svetlo, ak si to zelate. Vietky
domace spotrebi¢e mozno dokonca pohodine
ovladat (bez aplikacie!) pomocou nastennych
ovladacov - exkluzivne iba s ABB-free@home®.

Zaciatok dna je stdle lepsi a lepsi. Pretoze pri
zvoleni ,scény na dobré rano* sa aj kdvovar sam
zapne — akoby mdvnutim ¢arovného prutika.

Vzdy tie neprijemné pochybnosti! Zhasol som
svetlo v pivnici? Nezabudol som zavriet dvere
na chladni¢ke? S ABB-free@home® méozete
na tieto starosti zabudnut. Pretoze aplikacia
vas okamzite informuje a upozoriiuje.

E—
1505

Rura musi byt vypnutd, ked' nikto nie je doma.
Systém ABB-free@home® zaisti, Ze sa vypne
hned, ako opustite dom. Spolahlivy a bezpecny.
D& vam istotu a nemate dévod na obavy.
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ABB free@home®]e lahko ovladatel ny
N flexibilny a prispdsobitelny
kazdodennym situaciam alebo
vynimocnym momentom v zivote.

Celé scény je mozné automaticky
prehrat alebo ich nastavit Ci

aktivovat spontanne podla nalady.
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Pohodova atmosféra dotykom oviadaca
Podla osobne zvolenej scény

Pre dokonaly vecCer po dlhom dni v praci. Jednoducho stlacenim ovladaca.
ABB-free@home® sa postara o priatel'ské prijatie po prichode domov.

S farebnym osvetlenim, prijemnou izbovou teplotou a vasou obl'Ubenou
hudbou. Presne ta sprdavna atmosféra na relax.
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Sonos Philips hue LED

E$te nikdy nebol pdzitok z hudby tak poho- Vsetky funkcie systému Philips

dine dostupny vo vSetkych izbach. Pretoze hue LED je mozné integrovat
bezdrétovy domaci audio systém Sonos do scény. Okrem jasu mozno v scéne
sa vie dokonale spojit s ABB-free@home®. nastavit aj farebny odtien.

Vsetky reproduktory Sonos mozno jednodu-

cho ovladat: cez ndstenné snimace a doty-
kové panely free@home alebo cez aplikaciu
ABB-free@home®. Prehravanie hudby, vyber
obl'ibenych skladieb Sonos alebo ovladanie
hlasitosti uz nemozu byt jednoduchsie.

Rychla zmena scény

Na vyvolanie kompletnej scény stadi jediny
dotyk tlac¢idla na smartféne alebo tablete

ABB SmartTouch® 10”. Tak napriklad — obyvaciu
izbu mozete v priebehu niekol'kych sekind
premenit podla situacie — na privitanie

hosti alebo na prijemny vecerny relax.

Jednoducha konfiguracia scén

Vytvarat alebo menit svoje vlastné individualne
scény je s ABB-free@home® detskou hrackou.
Inteligentny asistencny sprievodca pomaha zostavit
pozadované funkcie. Prostrednictvom binarneho
vystupu mozete sucasne zapnut pracovné osvetlenie,
digestor aj internetové radio a zaroven stimit svetlo
nad jedalenskym stolom — opét stlacenim tlacidla.
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Pritomny, a predsa nie doma
Simulovanie pritomnosti

Doma je vSetko v Uplnom poriadku. Pretoze ABB-free@home®
prinasa zivot aj do miestnosti, ktoré s obcas neobyvané.

Na tento Ucel systém zaznamenava zvyky obyvatelov, ked' su
doma a nasledne ich zapina pocas ich nepritomnosti.

Simulovanie pritomnosti

Vzdy budete mat dobry pocit. Pretoze funkcia
simulovania pritomnosti ABB-free@home® zaznamenava
¢innost vSetkych zariadeni v domacnosti pocas

tyzdna. Na zaklade toho potom presvedcivo simuluje
pritomnost majitel'ov. Nezdlezi na tom, ¢i s na sluZzobnej
ceste, dovolenke alebo len na ndkupoch za rohom.

Dojem zostava vzdy rovnaky: niekto je doma.

- Bezplatna aplikacia pre zariadenia
so systémom iOS a Android

- Integrovand obrazova pamat

- Jednoduché dialkové ovladanie cez portal
MyBuildings v ramci ABB Ability

@ Portdal MyBuildings

VSetko mate pod kontrolou

Prostrednictvom pripojenia k portalu MyBuildings, ktory
vyuziva ABB Ability, mozno teraz vacsinu funkcii ABB-
-free@home® ovladat a aktivovat pomocou dial'kového
ovladania. To umoznuje mat vsetko doma pod kontro-
lou - dokonca aj na dovolenke, s maximalnou ochranou
sukromia. Ti, ktori nepouzivaju dialkové ovladanie,
mo&zu svoj systém ABB-free@home® ovladat cez cloud.
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—
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Perimetricka ochrana

Inovativna funkcia ABB-free@home® Geofencing
(perimetrickd ochrana) umoznuje majitelom vytvorit
okolo domu alebo inych priestorov imaginarny

plot. Ak niekto do definovanej zény vstupi alebo

ju opusti, systém free@home automaticky

zareaguje vopred zadefinovanymi akciami.

Systém napriklad vypne svetla a upravi kurenie, aby
Setril energiu, ked' vSetci obyvatelia opustia dom. Alebo
upravi izbovu teplotu hned, ako ¢lovek vecer opusti

pracovisko, aby po prichode domov bolo teplo a prijemne.
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Vsetko vypnuté pomocou jedinej funkcie
Pocit istoty

Najjednoduchsi spdsob vypnutia. ABB-free@home® ponuka tuto
moznost s funkciou Uplného vypnutia. Je to praktické najma pri odchode
z domu. Sucasne vypne sietové zariadenia vo vsetkych miestnostiach.

Bud'te si isti

Funkcia vypnutia funguje v principe rovnako ako Funkcia vypnutia je obzvlast prakticka, ked' je ¢lovek uz
prednastavend scéna. V tomto pripade sa vSetky v posteli. Pred zaspanim je mozné celé osvetlenie vdome
sietové zariadenia vypnu sucasne vo vsetkych vypnut jedinym stlacenim tlacidla. Vel'mi prakticka
miestnostiach. Okrem zvySenia bezpecnosti funkcia, lebo zvysuje pocit pohodlia a bezpecnosti.

sa tym zlepsuje aj energeticka ucinnost.
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- Programovatel'ny centralny vypinac
- Lahko ovladatelny

Blizko aj d'aleko

Centralny vypina¢ méze byt umiestneny na stene pri
vchodovych dverach a, samozrejme, aj na akomkol'-
vek inom mieste vdome. A pre mobilné pouZitie sa

da zobrazit v aplikacii na smartféne alebo tablete.
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Jednoduché pouzivanie
R&zne moznosti ovladania

Nova forma nezdvislosti. Vytvorenie dokonalej klimy v interiéri
alebo idedlneho osvetlenia je teraz mozné pomocou flexibilného

a presného dialkového ovladania — dotykom prsta alebo hlasovymi
prikazmi. Pouzivanie systému je skuto¢ne jednoduché.

JUST ASK
amazon alexa

Alexa a Google Assistant

Pomocou aplikacii Amazon Echo a Google Home
mozete ovlddat osvetlenie, termostaty, prehravanie
hudby, prijem sprav a mnoho dalSieho - a to vSetko
jednoducho pomocou hlasového ovladania.

Tablet a smartfén

Koncepcia ovladania poskytuje najvyssiu flexibilitu

a mobilitu, pretoze kazdy ma moznost ovladat funkcie
aj mobilne cez smartfén alebo tablet. A vd'aka aplikacii

ABB-free@home® aj povestnym ,prstom na mape*, ked'

ste na cestach. Jednoduchsie ako kedykol'vek doteraz.

@4 orkswiththe
Google Assistant

ABB SmartTouch® a ABB-free@homeTouch

S dvomi displejmi réznych velkosti (10" a 4,3")

a ¢iernym alebo bielym rozhranim si urcite najdete
ovladaci panel, ktory bude vyhovovat vasim
potrebam a dizajnu interiéru. Obidva ponukaju
intuitivne a jednoduché ovladanie poklepanim alebo
potiahnutim - navyse s jednoduchym nastavenim.
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N L -

Moderné ovladacie prvky

Najjednoduchsie ovladanie je také, na aké su vSetci
zvyknuti. Preto je moderny nastenny ovladac

vzdy na spravnom mieste. Je to tak najma preto,
Ze bezdrotova verzia robi dodato¢nu kabeldz
zbytocnou. Spinace a prepinace su proste lepSie.
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Rozhrania tlac¢idlové

Rozhrania tla¢idlové/akcné cleny spinacie

Produkt

Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

Produkt

Typové €. Obj. ¢. Bal./Pocet

free@home rozhranie tlac¢idlové - 2M

Vysiela prikazy do akéného ¢lena ABB-free@home®

na prepinanie, stmievanie a ovladanie zaluzii. Pouziva sa

s 2-nasobnymi tladidlovymi spina¢mi ABB free@home®.
Ovladaci ¢len: spinacie kontakty hore/dole.

Zobrazovacie ¢leny: orienta¢na LED alebo zobrazenie stavu
spinaca.

Stupen krytia: IP20.

Montéazna hibka: 14,1 mm.

Pre montaz s krytmi SR-2-N2.

SU-F-1.0.PB.1 2CKA006220A0222 1

free@home rozhranie tlac¢idlové 2-nas. - 2M

Vysiela prikazy do akéného ¢lena ABB-free@home®

na prepinanie, stmievanie a ovladanie zaluzii. Pouziva sa
so 4-nasobnymi tlac¢idlovymi spinaémi ABB-free@home®.
Ovladaci ¢len: spinacie kontakty hore/dole.

Zobrazovacie prvky: orienta¢nd LED alebo zobrazenie
stavu spinaca.

Stupen krytia: IP20.

Montazna hibka: 14,1 mm.

Pre montaz s krytmi SR-4-N2.

SU-F-2.0.PB.1 2CKA006220A0223 1

free@home rozhranie tlacidlové/akény clen
spinaci 2/2-nas. - 2M

Na spinanie zariadeni 127/230 V~. S 1 integrovanym
spinacim akénym ¢lenom. Spinacia funkcia je
predkonfigurovana.

Pouziva sa s ABB-free@home® 4-ndasobnymi tlacidlovymi
spinaémi.

Vystupy: 2 x bezpotencialovy kontakt (NO).
Menovity prid pre odporové zataze: 10 A.

Menovity vykon: 2 x 1200 W.

Menovity prdd pre kapacitné zataze: 10 AX.

Stuper krytia: IP20.

Montazna hibka: 31,5 mm.

Pre montdz s krytmi SR-4-N2.

SSA-F-2.2.PB.1 2CKA006220A0234 1

Rozhrania tlacidlové/stmievace

Rozhrania tlac¢idlové/akené Cleny spinacie

free@home rozhranie tlac¢idlové /akény ¢len

spinaci 1/1-nas. - 2M

Na spinanie zariadeni 127/230 V~.

S 1integrovanym spinacim akénym ¢lenom. Spinacia funkcia
je predkonfigurovana.

Pouziva sa s ABB-free@home® 2-ndsobnymi tlacidlovymi
spina¢mi.

Vystupy: 1 x bezpotencidlovy kontakt (NO).

Menovity prid pre odporové zétaze: 10 A.

Menovity vykon: 2300 W.

Menovity prad pre kapacitné zataze: 10 AX.

Stupen krytia: IP20.

Montézna hibka: 31,5 mm.

Pre montdaZ s krytmi SR-2-N2.

SSA-F-1.1.PB.1 2CKA006220A0232 1

free@ rozhranie tlacidlové/akény clen

spinaci 2/1-nas. - 2M

Na spinanie zariadeni 127/230 V~. S 1 integrovanym spinacim
akénym ¢lenom. Spinacia funkcia je predkonfigurovana.
Pouziva sa s ABB-free@home® 4-ndsobnymi tlacidlovymi
spina¢mi.

Vystupy: 1 x bezpotencialovy kontakt (NO).

Menovity prud pre odporové zataze: 10 A.

Menovity vykon: 2300 W.

Menovity prud pre kapacitné zataze: 10 AX.

Stupen krytia: IP20.

Montézna hibka: 31,5 mm.

Pre montdz s krytmi SR-4-N2.

SSA-F-2.1.PB.1 2CKA006220A0233 1

free@home rozhranie tlac¢idlové/stmievac 1/1-nas. - 2M
Na stmievanie zatazi 127/230 V~. S integrovanym
univerzalnym stmieva¢om.

Ak¢ny ¢len na ovladanie réznych svietidiel. Funkcia
stmievania je predkonfigurovana.

Pouziva sa s ABB-free@home® 2-ndas. tlac¢idlovymi
spinaémi.

Vystupy: 1 x kandl stmievania.

Vhodné pre: 230 V a NN klasické Ziarovky.
Halogénové ziarovky s vinutym/elektronickym
transformatorom.

Transformatory.

Menovity vykon: 10-180 W/VA.

Vhodné pre: LEDi a Usporné Ziarovky.

Menovity vykon: 2-80 W/VA.

Stuperi krytia: IP20.

Montazna hibka: 31,5 mm.

Pre montdaz s krytmi SR-2-N2.

SDA-F-1.1.PB.1 2CKA006220A0235 1

free@home rozhranie tlac¢idlové/stmievaé 2/1-nas. - 2M
Na stmievanie 230 V zatazi. S integrovanym univerzalnym
stmieva¢om na ovladanie réznych svetelnych zdrojov.
Funkcia stmievania je predkonfigurovana. Pouziva sa

s ABB-free@home® 4-nas. tlac¢idlovymi spina¢mi.
Vystupy: 1 x kanal stmievania.

Vhodné pre: 230 V~ klasické Ziarovky a NN halogénky,

s vinutymi/elektronickymi transformatormi.

Menovity vykon: 10-180 W/VA.

Vhodné pre: LEDi a Usporné Ziarovky.

Menovity vykon: 2-80 W/VA.

Stuperi krytia: IP20.

Montazna hibka: 31,5 mm.

Pre montaz s krytmi SR-4-N2.

SDA-F-2.1.PB.1 2CKA006220A0236 1
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Rozhrania tlacidlové/oviddace Zaluzii Snimace pohybu a akéné cleny

Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Produkt

Typové €. Obj. ¢. Bal./Pocet

free@home rozhranie tlac¢idlové/ovladac zaluzie
1/1-nas.-2M

Na ovladanie motorov Zalizii a markiz. S integrovanym
zaltziovym ovladdacom. Funkcie ovladania zaluzii su
predkonfigurované.

Pouziva sa s 2-nas. tla¢idlovymi spina¢mi
ABB-free@home®.

Vystupy: 1 x prepinaci kontakt, napatovy, NO.
Menovity vykon: 920 VA.

Menovity prud: 4 A.

Vhodné pre: prevadzkovy rezim zaluzii.

Stupen krytia: IP20.

Montazna hibka: 31,5 mm.

Pre montaz s krytmi SR-2-N2.

SBA-F-1.1.PB.1 2CKA006220A0237 1

i

free@home snimac pohybu 180° - 2M

So Specidlnymi SoSovkami na detekciu zvierat. Sluzi
na automatické spinanie akénych ¢lenov ABB-free@
home® na zaklade pohybu alebo jasu. PouZziva sa s krytmi
snimaca pohybu ABB-free@home® Zenit.

Rozsah pokrytia: dopredu 6 m, do stran 3 m.

Uhol pokrytia: 180°.

Limitnd hodnota jasu: 1 - 500 Ix.

Stupen krytia: 1P20.

Montézna hibka: 14,1 mm.

Pre montdz s krytmi CP-MD-N2.

MD-F-1.0.PB.1 2CKA006220A0229 1

free@home rozhranie tlac¢idlové/ovladac

zalGzie 2/1-nas. - 2M

Na ovladanie motorov Zaluzii a markiz. S integrovanym
zaliziovym ovladacom. Funkcie ovladania Zaluzii su
predkonfigurované.

Pouziva sa so 4-nasobnymi tla¢idlovymi spina¢mi
ABB-free@home®.

Vystupy: 1 x prepinaci kontakt, napatovy, NO.
Menovity vykon: 920 VA.

Menovity prud: 4 A.

Vhodné pre: prevadzkovy rezim zZaluzii.

Stupen krytia: IP20.

Montézna hibka: 31,5 mm.

Pre montaz s krytmi SR-4-N2.

SBA-F-2.1.PB.1 2CKA006220A0238 1

Rozhrania tlacidlové/regulatory teploty

i

free@home snimac pohybu/akény ¢len 180° - 2M

So Specidlnymi SoSovkami na detekciu zvierat.
Sucastou dodavky je integrovany akény ¢len na spinanie
230 V~ zariadeni. Pouziva sa s krytmi snimaca pohybu
ABB-free@home® Zenit.

Vystupy: 1 x bezpotenciadlovy kontakt (NO).

Menovity prdd pre odporové zataze: 10 A.

Menovity vykon: 2300 W.

Menovity prdd pre kapacitné zataze: 10 AX.

Rozsah pokrytia: dopredu 6 m, do stran 3 m.

Uhol pokrytia: 180°.

Limitnd hodnota jasu: 1 - 500 Ix.

Stupen krytia: 1P20.

Montazna hibka: 31,5 mm.

Pre montdz s krytmi CP-MD-N2.

MSA-F.1.1.PB.1 2CKA006220A0231 1

free@home regulator teploty - 2M

Funkcia reguldcie izbovej teploty slizi na ovladanie
beznych pohonov ventilov alebo analégovych pohonov
(spojitych regulatorov).

So zobrazenim nastavenej teploty. Pouziva sa len s krytmi
reguldtora teploty ABB-free@home® Zenit.
Zobrazovacie prvky: LCD displej zobrazuje rezimy
prevadzky.

Stupern krytia: IP20.

Montézna hibka: 17,9 mm.

Pre montdaz s krytmi CP-RTC-N2 alebo CP-RTC-FC-N2.

RTC-F-1.PB 2CKA006220A0276 1
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Rozhrania tlac¢idlové — bezdrotové

Rozhrania tlacidlové/akeéné ¢leny
spinacie — bezdrbtové

Produkt

Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

free@home rozhranie tlac¢idlové bezdrétové 1-nas. - 2M
Bezdrétova komunikacia so systémom.

Vysiela prikazy do akéného ¢lena ABB-free@home®

na prepinanie, stmievanie a ovladanie Zaluzii. Pouziva sa
s 2-nasobnymi tla¢idlovymi spina¢mi ABB-free@home.
Ovladaci ¢len: Spinacie kontakty hore/dole.
Zobrazovacie prvky: Orienta¢nd LED alebo zobrazenie
stavu spinaca.

Stuperi krytia: IP20.

Montazna hibka: 14,1 mm.

Pre montaz s krytmi SR-2-N2.

SU-F-1.0.PB.1-WL 2CKA006200A0106 1

free@home rozhranie tlac¢idlové bezdrétové 2-nas. - 2M
Bezdrotova komunikdcia so systémom.

Vysiela prikazy do akéného ¢lena ABB-free@home®

na prepinanie, stmievanie a ovladanie zaluzii. Pouziva sa
so 4-nasobnymi tlac¢idlovymi spinaémi ABB-free@home.
Ovladaci ¢len: Spinacie kontakty hore/dole.
Zobrazovacie prvky: Orientacna LED alebo zobrazenie
stavu spinada.

Stupen krytia: IP20.

Montazna hibka: 14,1 mm.

Pre montaz s krytmi SR-4-N2.

SU-F-2.0.PB.1-WL 2CKA006200A0107 1

free@home rozhranie tlacidlové/akény Elen spinaci
bezdrétovy, 2/2-nas. - 2M

Bezdrétova komunikdcia so systémom.

Na spinanie zariadeni 230 V~. S 1 integrovanym
spinacim akénym ¢lenom. Spinacia funkcia je
predkonfigurovana.

Pouziva sa s ABB-free@home® 4-nasobnymi
tla¢idlovymi spinac¢mi.

Vystupy: 2 x bezpotencialovy kontakt (NO).
Menovity prud pre odporové zataze: 10 A.
Menovity vykon: 2 x 1200 W.

Menovity prud pre kapacitné zataze: 10 AX.
Stupen krytia: IP20.

Montazna hibka: 31,5 mm.

Pre montaz s krytmi SR-4-N2.

SSA-F-2.2.PB.1-WL  2CKA006200A0110 1

Rozhrania tlacidlové/stmievace —
bezdrbtové

Rozhrania tlacidlové/akeéné &leny
spinacie — bezdrotové

free@home rozhranie tlac¢idlové/akény ¢len spinaci
bezdrétovy, 1/1-nas. - 2M

Bezdrétova komunikacia so systémom.

Na spinanie zariadeni 230 V~. S 1 integrovanym spinacim
akénym ¢lenom. Spinacia funkcia je predkonfigurovana.
PouZiva sa s ABB-free@home® 2-nasobnymi tlacidlovymi
spina¢mi.

Vystupy: 1 x bezpotencialovy kontakt (NO).

Menovity prud pre odporové zataze: 10 A.

Menovity vykon: 2300 W.

Menovity prud pre kapacitné zataze: 10 AX.

Stupen krytia: IP20.

Montazna hibka: 31,5 mm.

Pre montaz s krytmi SR-2-N2.

SSA-F-1.1.PB.1-WL 2CKA006200A0108 1

free@home bezdrdtové rozhranie tlac¢idlové/stmievac
1/1-nas.-2M

Bezdrétova komunikdcia so systémom.

Na stmievanie 230 V~ zatazi. S integrovanym univerzalnym
stmievacom.

Akény ¢len na ovladanie réznych svietidiel.

Funkcia stmievania je predkonfigurovana. Pouziva sa

s ABB-free@home® 2-nas. tlacidlovymi spinac¢mi.
Vystupy: 1 x kanal stmievania.

Vhodné pre: 230 V a NN klasické Ziarovky.

Halogénové Ziarovky s vinutym/elektronickym
transformatorom.

Menovity vykon: 10-180 W/VA.

Vhodné pre: LEDi a Usporné Ziarovky.

Menovity vykon: 2-80 W/VA.

Stupen krytia: IP20.

Montazna hibka: 31,5 mm.

Pre montaz s krytmi SR-2-N2.

SDA-F-1.1.PB.1-WL  2CKA006200A0111 1

free@home rozhranie tlac¢idlové/akény €len spinaci
bezdrétovy, 2/1-nas. - 2M

Bezdrétova komunikacia so systémom.

Na spinanie zariadeni 230 V~. S 1 integrovanym spinacim
akénym ¢lenom. Spinacia funkcia je predkonfigurovana.
Pouziva sa s ABB-free@home® 4-nasobnymi tlac¢idlovymi
spina¢mi.

Vystupy: 1 x bezpotencialovy kontakt (NO).

Menovity prud pre odporové zataze: 10 A.

Menovity vykon: 2300 W.

Menovity prdd pre kapacitné zataze: 10 AX.

Stupen krytia: IP20.

MontéaZna hibka: 31,5 mm.

Pre montaz s krytmi SR-4-N2.

SSA-F-2.1.PB.1-WL 2CKA006200A0109 1

free@home bezdrétové rozhranie tlacidlové/stmievaé
2/1-nas. -2M

Bezdrétova komunikacia so systémom.

Na stmievanie 230 V~ zatazi. S integrovanym univerzalnym
stmievacom na ovladanie réznych svetelnych zdrojov.
Funkcia stmievania je predkonfigurovana.

PouZiva sa s ABB-free@home® 4-nasobnymi tlac¢idlovymi
spina¢mi.

Vystupy: 1 x kanal stmievania.

Vhodné pre: 230 V klasické Ziarovky a NN halogénky,

s vinutymi/elektronickymi transformatormi.

Menovity vykon: 10-180 W/VA.

Vhodné pre: LEDi a Usporné Ziarovky.

Menovity vykon: 2-80 W/VA.

Stupen krytia: IP20.

Montazna hibka: 31,5 mm.

Pre montaz s krytmi SR-4-N2.

SDA-F-2.1.PB.1-WL  2CKA006200A0112 1
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Zenit
Rozhrania tlacidlové/ovlddace
zalUziové — bezdrdtové

Rozhrania tlacidlové/regulatory
teploty — bezdrétové

Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

free@home bezdrétové rozhranie tlacidlové/zaluziovy
ovladaé 1/1-nas. - 2M

Bezdrétova komunikdcia so systémom.

Na riadenie motorov zaluzii a markiz. S integrovanym
ZalGziovym ovladacom. Funkcie ovlddania Zzalizii su
predkonfigurované.

Pouziva sa s 2-nasobnymi tla¢idlovymi spinaémi
ABB-free@home®.

Vystupy: 1 x prepinaci kontakt, napatovy, NO.
Menovity vykon: 920 VA.

Menovity prad: 4 A.

Vhodné pre: prevadzkovy rezim zaluzii.

Stuperi krytia: IP20.

Montazna hibka: 31,5 mm.

Pre montaz s krytmi SR-2-N2.

SBA-F-1.1.PB.1-WL 2CKA006200A0113 1

free@home bezdrdtové rozhranie tlac¢idlové/regulator
teploty - 2M

Bezdrétova komunikdcia so systémom.

Funkcia regulacie izbovej teploty slizi na ovladanie
beznych pohonov ventilov alebo analégovych pohonov
(spojitych regulatorov).

So zobrazenim nastavenej teploty.

Zobrazovacie prvky: LCD displej zobrazuje rezimy
prevadzky.

Montazna hibka: 17,9 mm.

Pre montdaz s krytmi CP-RTC-N2 alebo CP-RTC-FC-N2.

RTC-F-1.PB-WL 2CKA006200A0115 1

free@home bezdr6tové rozhranie tlacidlové/zaltziovy
ovladaé 2/1-nas. - 2M

Bezdrétova komunikacia so systémom.

Na riadenie motorov Zallzii a markiz. S integrovanym
zaluziovym ovladacom. Funkcie ovladania zallzii su
predkonfigurované.

PouZiva sa so 4-nasobnymi tla¢idlovymi spina¢mi
ABB-free@home®.

Vystupy: 1 x prepinaci kontakt, napatovy, NO.
Menovity vykon: 920 VA.

Menovity prud: 4 A.

Vhodné pre: prevadzkovy rezim zaluzii.

Stupen krytia: IP20.

Montazna hibka: 31,5 mm.

Pre montaz s krytmi SR-4-N2.

SBA-F-2.1.PB.1-WL 2CKA006200A0114 1

free@home bezdrétové rozhranie tlacidlové/ovladac
kudrenia - 2M

Bezdrétova komunikacia so systémom.

Prevadzka kurenia/chladenia.

Regulaény prvok s funkciou regulatora izbovej teploty.
So zobrazenim nastavenej teploty.

S integrovanym spinacim akénym ¢lenom, napr. na riadenie
termoelektrickych hlavic v systémoch kurenia a chladenia
alebo elektrického podlahového kurenia.

Funkcia regulatora izbovej teploty je predkonfigurovana.
3-vodicové zapojenie (potrebny je N vodic).

Ovladaci ¢len: Integraény regulator s volbou nastavenych
hodnét a pracovnych rezimov.

Zobrazovacie prvky: LCD displej zobrazuje rezimy
prevadzky.

Menovité napatie: 230 V~/50-60 Hz.

Vystupy: 1 napatovy kontakt, NO.

Menovity prid pre odporové zataze: 16 A.

Vystupné napatie: 230 V-~.

Menovity vykon: 3680 W.

Montazna hibka: 32 mm.

Pre montaz s krytmi CP-RTC-N2.

RTC-F-2.1-1.PB-WL  2CKA006200A0116 1

Snimac pohybu a akény clen — bezdrbtovy

free@home bezdrdtovy snima¢ pohybu 180°/akény
¢len -2M

Bezdrétova komunikacia so systémom.

So $pecidlnymi SoSovkami na detekciu zvierat. Stcastou
dodavky je integrovany akény ¢len na spinanie 230 V~
zariadeni. PouZiva sa s krytmi snimacéa pohybu
ABB-free@home® Zenit.

Vystupy: 1 x bezpotencialovy kontakt (NO).

Menovity prud pre odporové zataze: 10 A.

Menovity vykon: 2300 W.

Menovity prud pre kapacitné zataze: 10 AX.

Rozsah pokrytia: dopredu 6 m, do stran 3 m.

Uhol pokrytia: 180°.

Limitna hodnota jasu: 1 - 500 Ix.

Stupen krytia: IP20.

MontéZna hibka: 31,5 mm.

Pre montaz s krytmi CP-MD-N2.

MSA-F-1.1.1-WL 2CKA006200A0117 1
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Zenit
Kryty pre rozhrania tlacidlové/akéné ¢leny  Tlacidla s piktogramom

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
free@home kryt rozhrania 1-nas. - 2M free@home tlacidlo s piktogramom
I-I-D Kryty pre rozhrania tlacidlové a kombinované rozhrania/ paN d Tlacidlo s piktogramom pre kryty snimaca pohybu
ovlddace free@home 1-nas. SU-F-1.0.PB.1, SSA-F-1.1.PB.1, hd a snimaca/ovlddaca free@home: SR-2-N2 a SR-4-N2.
E} SDA-F-1.1.PB.1 a SBA-F-L1.PB.L E E - SBL: piktogram lampa.
Sucast dodavky: 2 tlacidla bez piktogramu. - SBB: piktogram Zzaluzia.

- SBS: piktogram scéna.
- SBD: piktogram stmievac.

biela SR-2-N2 BL 2CLA222620N1102 5
strieborna SR-2-N2 PL 2CLA222620N1302 5
antracitova SR-2-N2 AN 2CLA222620N1802 5 biela SBL-N2 BL 2CLA202610N1102 20
Sampanska SR-2-N2 CV 2CLA222620N1902 5 siva SBL-N2GR 2CLA202610N1402 20
biela SBB-N2 BL 2CLA202620N1102 20
free@home kryt rozhrania 2-nas. - 2M .
& . v . . ) . siva SBB-N2GR 2CLA202620N1402 20
u G Kryty pre rozhrania tlag¢idlové a kombinované rozhrania/
ovlddace free@home 2-nds SU-F-2.0.PB.1, SSA-F-2.1.PB.1, biela SBS-N2 BL 2CLA202630N1102 20
@ © SSA-F-2.2.PB.1, SDA-F-2.1.PB.1 a SBA-F-2.LPB.L siva SBS-N2GR SCLAZO2630N1402 20
- Stcast dodévky: 4 tlacidla bez piktogramu.
biela SBD-N2 BL 2CLA202640N1102 20
siva SBD-N2GR 2CLA202640N1402 20
biela SR-4-N2 BL 2CLA222640N1102 5
strieborna SR-4-N2 PL 2CLA222640N1302 5
antracitova SR-4-N2 AN 2CLA222640N1802 5
Sampanska SR-4-N2 CV 2CLA222640N1902 5

free@home kryt regulatora teploty - 2M
Kryt s piktogramom RTC pre free@home regulator teploty

RTC-F-1.PB.
biela CP-RTC-N2 BL 2CLA224060N1102 5
strieborna CP-RTC-N2 PL 2CLA224060N1302 5
antracitova CP-RTC-N2 AN 2CLA224060N1802 5
Sampanska CP-RTC-N2 CV 2CLA224060N1902 5
free@home kryt regulatora fan-coilu - 2M
. Kryt s piktogramom fan-coilu pre free@home regulator
teploty RTC-F-1.PB.
biela CP-RTC-FC-N2 BL 2CLA225420N1102 5
strieborna CP-RTC-FC-N2 PL 2CLA225420N1302 5
antracitova CP-RTC-FC-N2 AN 2CLA225420N1802 5
Sampanska CP-RTC-FC-N2 CV 2CLA225420N1902 5

free@home kryt snimaca pohybu - 2M
Kryt pre free@home snimace pohybu a snimace/ovladace:
MD-F-1.0.PB.1 a MSA-F.1.1.PB.1.

biela CP-MD-N2 BL 2CLA224160N1102 5
strieborna CP-MD-N2 PL 2CLA224160N1302 5
antracitova CP-MD-N2 AN 2CLA224160N1802 5
Sampanska CP-MD-N2 CV 2CLA224160N1902 5
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Zenit
/ . . / 7/ 7
Dotykove displeje Pristupovy bod systému (SAP)
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
ABB-free@homeTouch 7” Pristupovy bod systému (SAP) 2.0
Pre centralne riadenie az 16 konfigurovatelnych funkcii Na uvedenie do chodu a dialkové riadenie systému
ABB-free@home® typu: spinanie, stmievanie, Zallzie, ABB-free@home®.
regulacia teploty, scény, Philips HUE. S integrovanou bezdrétovou anténou free@home.
Displej video zaznamu vonkajsej kamery domového S integrovanym ngrmcovym spojenim frvee@hor_ne.
vratnika systému ABB-Welcome. Podporuije realizaciu programoyv astro a ¢asovania.
Vhodny aj ako rozsirovacia jednotka regulatora Uvedenie do chodu a dialkové riadenie cez webové
rozhranie alebo aplikaciu.
teploty (max. 8). . bny Siadny dalsi softvé
NAstenna mont&s Nie je potrebny Ziadny dalsi softvér.
Prinoienie k zb " Joenei Kovni Jednoduché uvedenie do chodu v rezime WLAN ad hoc.
ripojenie k zbernici pomocou priloZenej svorkovnice. Rezimy WLAN sa prepinajt v lokalnom regime.
Rozmery a rozliSenie displeja: 17,8 cm (77)/800 x 480. Pripojenie k domécej sieti cez rezim klienta WLAN alebo
Pocet jednotiek: 11. k&blom CAT.
Zobrazovacie prvky: farebny dotykovy displej. Pripojenie k zbernici pomocou priloZzenej svorkovnice.
Rozmery: (v x § x h) 155 x 218 x 29 mm. Zobrazovacie prvky: LED pre zobrazenie stavu.
Programovanie iba s pripojenym zbernicovym napatim Menovité napatie: 230 V~; 50/60 Hz.
cez webové rozhranie pristupového bodu SAP. Napatie zbernice: 24 V.
Zdroj napdjania cez regulator systému ABB-Welcome Rozmery: (v x.§ x h) 107 x 109 x 30 mm.
alebo je potrebny samostatny zdroj ABB 24 V, ak Programovanie cez webové rozhranie SAP.
sa pouziva panel ABB-free@home bez systému PouZziva sa ako stolové zariadenie alebo namontovany
ABB-Welcome. nastenu. , . .,
Stupef krytia: IP30. 2 x USB zasuvky pre buduce rozsirenie funkcii.
Rozsah tepldt (pristroj): -5 °C az 40 °C. 2,4 GHz a 5 GHz WLAN.
biela DP7-5-611 2CKA008300A0356 1 SAP/S3 2CKAOD6200A0155 1
gierna DP7-S-625 2CKAO008300A0357 1 - - - -
Externa anténa - bezdrétova
Pre pouzitie s pristupovym bodom systému SAP-S-2
ABB-free@homeTouch 4.3 a SAFf—VS—127.2. . o »
Na centralne riadenie aZ 16 konfigurovatelnych funkcii Prenasa bezdrétovy signal free@home do exteriéru, ked'
ABB-free@homee®. jeinternd anténa SAP tienena konstrukciou stavby.
Na zobrazenie sprav konfigurovatelného systému. S ,rvnagn:atlckym drziakom.
Primarna konfigurovatelna funkcia sa da aktivovat Dlzka kabla: 1,5 m.
viacdotykovym gestom.
Kapacitna dotykova obrazovka so sklenym povrchom. SAP-1-WL 2CKA006200A0100 1
S integrovanym regulatorom izbovej teploty a teplotnym
snimacom.
V spojeni s teplotnym snimacom 6226/T je mozné ]
reguldtor izbovej teploty doplnit o vzdialeny snimac. M eteostanica
Vhodny aj ako rozs$irovacia jednotka regulatora teploty
(max. 8). Meteostanica

biela

gierna

Vyzaduje pridavny zdroj ABB 24 Vdc.

Rozmery a rozliSenie displeja: 10,9 cm (4,3”) /480 x 854,
Montézna hibka: 8 mm.

Ovladaci ¢len: vol'ne programovatel'na dotykova plocha.
Zobrazovacie prvky: LCD displej.

Napatie zbernice: 24 V.

Rozmery: (v x § x h) 104 x 143 x 53 mm.

Programovanie iba s pripojenym zbernicovym napatim
cez webové rozhranie pristupového bodu SAP.

Stupen krytia: IP20.

Rozsah teplét (pristroj): -5 °C az 40 °C.

DP4-1-611
DP4-1-625

2CKA006220A0119 1
2CKA006220A0120 1

gierna

Krabica pre zapusteni montaz

Pre zapustenu montaz ABBfree@homeTouch 4,3”
do dutinovych stien. Odolna vetru.

Montazne rozmery (v x § x h) 82 x 123 x 50 mm.
Montézna hibka: 50 mm.

Bez halogénov.

DP4-F 2CKA006220A0389 1

Pre zaznam a prenos Udajov o jase, teplote, rychlosti
vetra a dazdi.

Udaje o pocasi je mozné prepojit s ovladaémi

na automatické ovladanie funkcii.

Udaje o pocasi je mozné zobrazit na webovom rozhrani
a v aplikacii free@home.

Rozsah merania rychlosti vetra 2 - 30 m/s.

Pripojenie k zbernici pomocou prilozenej svorkovnice.
Menovité napatie: 110 V~ - 230 V~; 50/60 Hz.

Napadtie zbernice: 24 V.

Vstupy: 4.

Rozsah tepldt (snimad):

Limitnd hodnota jasu: 1 Ix - 100 000 Ix.

Rozmery: (v x § x h) 108 x 121 x 227 mm.

Stupen krytia: IP44.

Rozsah teplét (pristroj): -20 °C az 55 °C.

ws-1 2CKA006220A0390 1

Napajaci zdroj

Snimac teploty

Sluzi ako vzdialeny snimac pre ABB-free@homeTouch 4,3".

Typ spojenia: HO3 VV-F.
Dlzka kabla: 4 m.
Typ: NTC 10 kQ.

DP4-T-1 2CKA006220A0721 1

Napajaci zdroj

Zdroj napajania s timivkou.

Rychla diagnostika funkénosti a porich pomocou LED.
Pripojenie k zbernici pomocou priloZenej svorkovnice.
Zobrazovacie prvky: LED v prevadzke/pretazenie.
Menovité napatie: 127 - 230 V~, +10/-15 %; 50/60 Hz.
Sekundar: 30V, +2 /-2 V.

Vystupy: 1.

Menovity prdd: 640 mA.

Stupen krytia: 1P20.

Rozsah teplot (pristroj): -5 °C az 45 °C.

Rozmery: (v x § x h) 90 x 72 x 64 mm.

Modulova Sirka (DIN lista): 4M.

PS-M-64.1.1 2CDG510001R0011 1
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Binarne vstupy

Akcné Cleny spinacie

Produkt

Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

Produkt

Typové €. Obj. ¢. Bal./Pocet

Binarny vstup 2-nasobny

Klasické spinace alebo pomocné kontakty je mozné
pripojit cez 2 kanaly. Informécie vyhodnoteného signalu

je mozné pouzit na ovladanie akénych ¢lenov ABB-free@
home® alebo na zaznam stavu zariadenia. Dopytovacie
napatie kontaktu je mozné vyviest zo samotného
binarneho vstupu. Di?ka prepojovacich vodi¢ov max. 10 m.
Zapustena montaz pristroja do 60 mm pristrojovej alebo
distribucnej krabice.

Pripojenie k zbernici pomocou prilozenej svorkovnice.
Programovanie iba s pripojenym zbernicovym napéatim cez
webové rozhranie pristupového bodu SAP.

Napadtie zbernice: 24 V.

Vstupy: 2.

Dopytovacie napatie: 20 V.

Rozmery: (d x § x h): 39 x 40 x 12 mm.

BI-F-2.0.1 2CDG510002R0011 1

Binarny vstup 4-nasobny

Konven¢né spinace alebo pomocné kontakty mézu

byt pripojené cez 4 kandly. Informacie vyhodnoteného
signalu je mozné pouzit na ovladanie akénych ¢lenov
ABB-free@home® alebo na zaznam stavu zariadenia.
Dopytovacie napatie kontaktu je mozné vyviest

zo samotného bindrneho vstupu. Dizka prepojovacich
vodic¢ov max. 10 m.

Zapustena montaz pristroja do 60 mm pristrojovej alebo
distribucnej krabice.

Pripojenie k zbernici pomocou prilozenej svorkovnice.
Programovanie iba s pripojenym zbernicovym napéatim cez
webové rozhranie pristupového bodu SAP.

Napadtie zbernice: 24 V.

Vstupy: 4.

Dopytovacie napatie: 20 V.

Rozmery: (d x § x h): 39 x 40 x 12 mm.

BI-F-4.0.1 2CDG510003R0011 1

Binarny vstup/spinaci akény ¢len 8/8-nasobny

Ma 8 binarnych vstupov a 8 spinacich kontaktov.

K 8 kandlom je mozné pripojit zapinacie ovladace
Zenit alebo pomocné kontakty. Tie je mozné pouzit
na ovladanie akénych ¢lenov ABB-free@home® alebo
na zaznam stavu zariadenia.

Maximélna dizka kabla s prierezom 1,5 mm? <100 m.
Na spinanie 8 nezavislych zatazi 127/230 V~.

Nie je potrebny Ziadny d'al$i softvér.

Napatie zbernice: 24 V.

Vstupy: 8.

Dopytovacie napatie: 32 V.

Vystupy: 8 bezpotencidlovych kontaktov, NO.
Vhodné pre: AC1 (Vystupné napatie: 230 V~).
Menovity prid: 6 A, cos ¢ 0,8.

Vhodné pre: AC3 (vystupné napdtie: 230 V~).
Menovity prad: 6 A, cos ¢ 0,45.

Modulova Sirka (DIN lista): 8M.

SA-M-8.8.1 2CDG510007R0011 1

Spinaci akény clen 4-nasobny

Na spinanie 4 nezavislych zatazi 127/230 V~.
Kazdy kontakt s funkciou manudlneho ovladania,
nezavisle od pomocného napatia, pre dodato¢né
zobrazenie stavu kontaktu.

Ovladaci ¢len: relé.

Zobrazovacie prvky: relé.

Stratovy vykon: 4 W.

Napatie zbernice: 24 V.

Vystupy: 4.

Vhodné pre: AC1 (vystupné napatie: 230 V~).
Menovity prad: 16 A, cos ¢ 0,8.

Vhodné pre: AC3.

Menovity prad: 8 A, cos ¢ 0,45.

Modulova Sirka (DIN lista): 4M.

SA-M-0.4.1 2CDG510006R0011 1

Binarny vstup 4-nasobny

Pristroj deteguje AC/DC signaly 10 — 230 V pomocou

4 kanalov. Informacie vyhodnoteného signalu je mozné
pouzit na ovladanie akénych ¢lenov ABB-free@home®
alebo na zdznam stavu zo zariadenia.

Pripojenie k zbernici pomocou prilozenej svorkovnice.
Programovanie iba s pripojenym zbernicovym napatim
cez webové rozhranie pristupového bodu SAP.

Napadtie zbernice: 24 V.

Vstupy: 4.

Modulova Sirka (DIN lista): 2M.

BI-M-4.0.1 2CDG510004R0011 1

Zallziovy ovlddac

ZaltGziovy ovladaé 4-nasobny

Na ovladanie 4 nezavislych obvodov Zaluzii alebo roliet.
Vystupy su inverzne blokované.

Stratovy vykon: 2 W.

Napatie zbernice: 24 V.

Vystupy: 4.

Vhodné pre: AC3 (vystupné napdtie: 230 V~).

Menovity prud: 6 A, cos ¢ 0,45.

Modulova Sirka (DIN lista): 4M.

BA-M-0.4.1 2CDG510011R0011 1
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Zenit
Akcny clen stmievania Akcné Cleny kurenia a fan-coilu
Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet

Akeny clen stmievania 4-nasobny - 230 Vac
Viackanalovy univerzalny akény ¢len na stmievanie LED
Ziaroviek, klasickych Ziaroviek, 230 V nizkonapéatovych
a stmievatel'nych Uspornych halogénovych Ziaroviek

s vinutym/elektronickym transformatorom.

Na stmievanie retrofitovych LEDi Ziaroviek.

Umozriuje prepojenie kandlov pre zvy$enie vystupného
vykonu.

Vystupy je mozné paralelne prepojit v lubovolnej
kombinacii.

Vystupy automaticky rozpozndvaju pripojenu zataz.
Prevadzkovy rezim je mozné zvolit aj ru¢ne.

Indikdcia stavu kanélov signalkami LED.

Pripojenie k zbernici pomocou priloZenej svorkovnice.
Zobrazovacie prvky: LED na indikaciu stavu vystupov.
Programovanie iba s pripojenym zbernicovym napatim
cez webové rozhranie pristupového bodu SAP.
Menovité napétie: 230 V~; 50/60 Hz.

Napatie zbernice: 24 V.

Vystupy: 4 kandly stmievania.

Vhodné pre: klasické Ziarovky 230 V a nizkonapatové
halogénové Ziarovky s vinutym/elektronickym
transformatorom.

Menovity vykon: 10 - 315 W/VA.

Vhodné pre: LEDi a Usporné ziarovky; najbeznejsie.
Menovity vykon: 2 - 80 W/VA.

Stupen krytia: 1P20.

Rozsah teplot (pristroj): -5 °C az 45 °C.

Rozmery: (d x § x h): 90 x 144 x 64 mm.

Modulova Sirka (DIN lista): 8M.

DA-M-0.4.2 2CKA006220A0395 1

AkEny clen kurenia 6-nasobny

Na ovladanie termoelektrickych hlavic vo vykurovacich/
chladiacich systémoch.

Vystupy su chranené proti skratu alebo pretazeniu.
Pripojenie k zbernici pomocou priloZenej svorkovnice.
Programovanie iba s pripojenym zbernicovym napatim
cez webové rozhranie pristupového bodu SAP.
Stratovy vykon: 2 W.

Napadtie zbernice: 24 V.

Vystupy: 6.

Menovity prdd pre odporové zataze: 160 mA.

Modulova Sirka (DIN lista): 4M.

HA-M-0.6.1 2CDG510008R0011 1

Akény €len kurenia 12-nasobny

Na ovladanie termoelektrickych hlavic vo vykurovacich/
chladiacich systémoch.

Vystupy su chranené proti skratu alebo pretazeniu.
Pripojenie k zbernici pomocou prilozenej svorkovnice.
Programovanie iba s pripojenym zbernicovym napatim
cez webové rozhranie pristupového bodu SAP.
Stratovy vykon: 4 W.

Napatie zbernice: 24 V.

Vystupy: 12.

Menovity prud pre odporové zataze: 160 mA.

Modulova Sirka: 8M.

HA-M-0.12.1 2CDG510009R0011 1

Akény len stmievania 4- nasobny - 127 Vac
Viackandlovy univerzélny stmievaci akény ¢len

na stmievanie LED Ziaroviek, klasickych Ziaroviek,
nizkonapatovych a stmievatelnych Uspornych
halogénovych Ziaroviek s vinutym/elektronickym
transformatorom. Na stmievanie retrofitovych
LEDi Ziaroviek.

Umoznuje prepojenie kandlov pre zvysenie
vystupného vykonu.

Vystupy je mozné paralelne prepojit.

Vystupy automaticky rozpozndvaju pripojenu zataz.
Prevadzkovy rezim je mozné zvolit aj ru¢ne.
Indikacia stavu kandlov signalkami LED.
Zobrazovacie prvky: LED na indikaciu stavu vystupov.
Menovité napatie: 127 V~; 50/60 Hz.

Napadtie zbernice: 24 V.

Vystupy: 4 kanaly stmievania.

Vhodné pre: 127 V klasické Ziarovky a nizkonapatové
halogénové ziarovky s vinutym/elektronickym
transformatorom.

Menovity vykon: 5 - 150 W/VA.

Vhodné pre: LEDi a Usporné ziarovky; najbeznejsie.
Menovity vykon: 2 - 40 W/VA.

Modulova $irka (DIN lista): 8M.

DA-M-0.4.127.1 2CKA006220A0239 1

Akény €len fan-coilu

Na ovladanie teplovzdu$nych konvektorov. Podporuje
systémy kurenia a chladenia 2- a 4-rdrkové. Rychlost
otdcok ventilatora je mozné prepinat pomocou prepinaéa
alebo krokového spinaca.

Tri kontakty na spinanie trojstupriového ventilatora.
Dva kontakty na ovladanie vykurovacich/

chladiacich ventilov.

Podporuje ventily na24 Va230 V.

Dva binarne vstupy na pripojenie kontaktov

rosného bodu a kondenzacie.

Dopytovacie napatie doddava pristroj.

Pripojenie k zbernici pomocou priloZenej svorkovnice.
Programovanie iba s pripojenym zbernicovym napatim
cez webové rozhranie pristupového bodu SAP.
Napatie zbernice: 24 V.

Vstupy: 2.

Dopytovacie napatie: 10 V.

Vystupy: 3 bezpotencialové kontakty, NO.

Vhodné pre: AC3 (vystupné napdtie: 230 V~).
Menovity prad: 6 A.

Modulova Sirka (DIN lista): 6M.

FCA-M-2.3.1 2CDG510010R0011 1
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Zenit a ABB i-bus® KNX
Detaily a rieSenia pre inteligentné
riadenie budov

KNX ozivi vas domov. Pohodlne, bezpecne

a s prehladom. V obyvacke je v spravny Cas prijemne
teplo, v spalni zostava prijemne chladno, osvetlenie
sa nezavisle prispdsobuje situacii a zaluzie

sa samy prispdsobuju pocasiu alebo dennej

dobe. Je pekné, ked' pohodlie mbzete brat ako
samozrejmost. S inteligentnym riadenim od ABB.
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INTELIGENTNA BUDOVA

Priestory s inteligenciou.

Moderna automatizacia budov

sa stala efektivnejsou nez

kedykol'vek v minulosti, aby /

splnila rézne poziadavky ludi :

Zijucich a pracujlcich v budovach.

Adaptabilné systémy premenia

modernu funk<énu budovu

na inteligentnud budovu. Vytvaraju —m

prostredie, v ktorom sa komunikacia

a kreativita mézu slobodne | !
~ prejavit. Idealne pre efektivitu,

l
idedlne pre buducnost.
|I ..Ill al = _-'_'—: - ———
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Zenit KNX
Vhodny pre kazdu potrebu

Zenit je zalozeny na koncepte kombinovatelnosti a jeho komplexny
sortiment je vhodny pre vsetky potreby. Umozniuje optimalizovat
pohodlie, bezpecnost a efektivnost v domdacnostiach i budovach.
Poskytuje komfortné rieSenia pre vSetky potreby a typy

projektov. Garantuje bezpecnost a ochranu 0séb aj majetku.

Setr{ energie, lebo vyuZiva iba nevyhnutne potrebné mnozstvo.

L AN
e e e
01 03 04
05
A—  ——
o7 09 10
01 Rozhranie tlac¢idlové 2-nas. 07 Rozhranie tlacidlové
2-nas. 1M
02 Rozhranie tlad¢idlové 4-nas. —
08 Snimac pohybu 180°
03 Rozhranie tla¢idlové 6-nas. —
09 Priestorovy termostat
04 Rozhranie tlac¢idlové 6-nas. IR —
10 Priestorovy termostat
05 Rozhranie tladidlové/ —
; _2 akény ¢len 1-nds. 11 Citaka karty zasuvna
1

06 Rozhranie tla¢idlové 2-nas. 2M 12 Citacka karty dotykova
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Zenit ponuka dva rézne montdzne rdmiky
pre snimade KNX, ktoré zodpovedaju
réznym trhovym Standardom:

Stvorcové krabice so vzdialenostou
skrutiek 60 mm a obd(Znikové krabice

so vzdialenostou skrutiek 83,5 mm.

000
0

- Viac funkcii: spinanie, stmievanie,
Zallzie, odosielanie Gdajov, scény atd.

- Vratane 10 logickych kanalov

« Sekvencény pohon

- Logické brany

« Ovlddaci prvok: spinacie kontakty

« Zobrazovacie prvky: LED
na indikaciu funkcie

149
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INTELIGENTNA BUDOVA

Dokonalé spojenie. Prijemné

a produktivne prostredie vd'aka
automatizacii budov, ktora
funguje ako holisticky systém

a kombinuje rézne funkcie.
Dnes aj zajtra.
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Zenit - ABB i-bus® KNX
Rozhrania tlac¢idlové

Koliskové kryty pre rozhrania tlacidlové

Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Pa— KNX rozhranie tlaé¢idlové — 1/2-nas. - 1M Kryt koliskovy, bez piktogramu - 1M
[ | '_" Funkcia tladidiel: spinanie, stmievanie, Kryt koliskovy, bez piktogramu pre
l' 1 zallzie alebo scéna. i KNX rozhranie tladidlové/akény Elen.
] 4 Zobrazovacie prvky: LED na indikaciu funkcie. . Vhodné pre: RS/U 1.1 a l'avé/pravé strany RS/U 2.1,
l-ltﬂll Pre montaz s koliskovymi krytmi N2121, N2121.1, N2121.3, _] RA/U1.16.1aRA/U/28.1.
N2121.5, N2121.8, N2121.9 alebo N21.
biela N2121 BL 2CLA212100N1101 10
strieborna N2121 PL 2CLA212100N1301 10
antracitova N2121 AN 2CLA212100N1801 10
RS/U 1.1 2CSY244490R1012 1
Sampanska N2121 CV 2CLA212100N1901 10
KNX rozhranie tlaéidlové - 2/4-nas. - 2M Uplna biela N2121 BB 2CLA212100N1201 10
Funkcia tladidiel: spinanie, stmievanie, Gplnd antracitovd N2121 AA 2CLA212100N1601 10
zaluzie alebo scéna.
Zobrazovacie prvky: LED na indikaciu funkcie. ; ’ "
Kryt koliskovy, b kt -2M
Pre montas s koliskovymi krytmi N2121, N2121.1, N2121.3, K:yt k;],'ssk;\;'?’ beiz ‘i’l'(t:?;:::" .
N2121.5, N2121.8, N2121.9 alebo N21. y y, bez piktogramu b
KNX rozhranie tlac¢idlové/akény ¢len.
j Vhodné pre: RB/U 1.1.
RS/U2.1 2CSY247450R1003 1 biela N2221 BL 2CLA222100N1101 10
strieborna N2221 PL 2CLA222100N1301 10
Rozhrania tlacidlové/akcné éleny antracitova N2221 AN 2CLA222100N1801 10
Sampanska N2221 CV 2CLA222100N1901 10
KNX rozhranie tlacidlové/akény Clen - Gplna biela N2221 BB 2CLA222100N1201 10
2/1-nas.-2M . B - 5
Funkcia tla¢idiel: spinanie, stmievanie, Zaluzie Uplna antracitova  N2221 AA 2CLA222100N1601 10

alebo scéna.

Zobrazovacie prvky: LED na indikaciu funkcie.

Vystupy: 1 x bezpotenciadlovy kontakt.

Menovity prud: 16 A.

Pre montaz s koliskovymi krytmi N2121, N2121.1, N2121.3,
N2121.5, N2121.8, N2121.9 alebo N21.

RA/U1.16.1 2CSY249580R1103 1

KNX rozhranie tlac¢idlové/akény clen -

2/2-nas. -2M

Funkcia tladidiel: spinanie, stmievanie, Zaltzie

alebo scéna.

Zobrazovacie prvky: LED na indikaciu funkcie.

Vystupy: 2 x bezpotencialové kontakty.

Menovity prud: 8 A.

Pre montaz s koliskovymi krytmi N2121, N2121.1, N2121.3,
N2121.5, N2121.8, N2121.9 alebo N21.

RA/U2.8.1 2CSY242150R1106 1

Rozhranie tla¢idlové/ovladac zallzii

KNX rozhranie tlac¢idlové/ovladaé zalGzii -
1/1-nas.-2M

Funkcia tladidiel: spinanie, stmievanie, zaltzie

alebo scéna.

Zobrazovacie prvky: LED na indikaciu funkcie.

Vystupy: 1 x prepinaci kontakt.

Menovity prud: 8 A.

Pre montaz s koliskovymi krytmi N2221, N2221.1, N2221.3,
N2221.5, N2221.8, N2221.9 alebo N22.

RB/U 1.1 2CSY247240R1105 1
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Zenit - ABB i-bus® KNX
/ / . Ve /
Koliskoveé kryty pre rozhrania tlacidlove
Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Kryt koliskovy, piktogram lampy - 1M Kryt koliskovy, piktogram zZaltzie - 1M
| Kryt koliskovy s piktogramom lampy pre KNX rozhranie | Kryt koliskovy s piktogramom zalGzie pre
i tlacidlové/akény ¢len. KNX rozhranie tladidlové/akény Elen.
- a4 Vhodné pre: RS/U 1.1 a l'avu stranu RS/U 2.1, RA/U Vhodné pre: RS/U 1.1 a l'avé/pravé strany RS/U 2.1,
j 1.16.1aRA/U/ 2.8.1. b RA/U1.16.1aRA/U/28.1.
biela N2121.1 BL 2CLA212110N1101 10 biela N2121.3 BL 2CLA212130N1101 10
strieborna N2121.1 PL 2CLA212110N1301 10 strieborna N2121.3 PL 2CLA212130N1301 10
antracitova N2121.1 AN 2CLA212110N1801 10 antracitova N2121.3 AN 2CLA212130N1801 10
Sampanska N2121.1 CV 2CLA212110N1901 10 Sampanska N2121.3 CV 2CLA212130N1901 10
Uplna biela N2121.1 BB 2CLA212110N1201 10 Uplna biela N2121.3 BB 2CLA212130N1201 10
Uplnd antracitovd N2121.1 AA 2CLA212110N1601 10 Uplnad antracitovd N2121.3 AA 2CLA212130N1601 10
Kryt koliskovy, piktogram lampy - pravy - 1M Kryt koliskovy, piktogram Zaltzie - 2M
| Kryt koliskovy s piktogramom lampy pre J Kryt koliskovy s piktogramom zallzie pre
KNX rozhranie tladidlové/akény ¢len. KNX rozhranie tladidlové/akény Clen.
& Vhodné pre: prava stranu RS/U 2.1, RA/U 1.16.1 a RA/U/ Vhodné pre: RB/U 1.1.
2.8.1. -
biela N2121.1R BL 2CLA212112N1101 10
biela N2221.3 BL 2CLA222130N1101 10
strieborna N2121.1R PL 2CLA212112N1301 10
strieborna N2221.3 PL 2CLA222130N1301 10
antracitova N2121.1R AN 2CLA212112N1801 10
. " antracitova N2221.3 AN 2CLA222130N1801 10
Sampanska N2121.1R CV 2CLA212112N1901 10
" L Sampanska N2221.3 CV 2CLA222130N1901 10
Uplna biela N2121.1R BB 2CLA212112N1201 10
o o Gplna biela N2221.3 BB 2CLA222130N1201 10
Uplna antracitova N2121.1R AA 2CLA212112N1601 10
Uplnad antracitovd N2221.3 AA 2CLA222130N1601 10
- Kryt koliskovy, piktogram lampy - 2M
ﬂ Kryt koliskovy s piktogramom lampy pre
18 KNX rozhranie tlac¢idlové/akény ¢len.
5 j Vhodné pre: RB/U 1.1.
biela N2221.1 BL 2CLA222110N1101 10
strieborna N2221.1 PL 2CLA222110N1301 10
antracitova N2221.1 AN 2CLA222110N1801 10
Sampanska N2221.1 CV 2CLA222110N1901 10
Uplna biela N2221.1 BB 2CLA222110N1201 10
Uplnd antracitovd N2221.1 AA 2CLA222110N1601 10
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Zenit - ABB i-bus® KNX

Koliskové kryty pre rozhrania tlacidlové

Farba Typové €. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové €. Obj. ¢. Bal./Pocet
Kryt koliskovy, piktogram ZAP/VYP - 1M Kryt koliskovy, piktogram stmievaca - 1M
Kryt koliskovy s piktogramom ZAP/VYP Kryt koliskovy s piktogramom stmievaca
pre KNX rozhranie tladidlové/akény ¢Elen. pre KNX rozhranie tla¢idlové/akény ¢len.
- Vhodné pre: RS/U 1.1 a l'avu stranu RS/U 2.1, RA/U T Vhodné pre: RS/U 1.1 a I'avd stranu RS/U 2.1, RA/U
3 1.16.1aRA/U/ 2.8.1. J 1.16.1aRA/U/2.8.1.
biela N2121.5 BL 2CLA212150N1101 10 biela N2121.8 BL 2CLA212180N1101 10
strieborna N2121.5 PL 2CLA212150N1301 10 strieborna N2121.8 PL 2CLA212180N1301 10
antracitova N2121.5 AN 2CLA212150N1801 10 antracitova N2121.8 AN 2CLA212180N1801 10
Sampanska N2121.5 CV 2CLA212150N1901 10 Sampanska N2121.8 CV 2CLA212180N1901 10
Uplna biela N2121.5 BB 2CLA212150N1201 10 Uplna biela N2121.8 BB 2CLA212180N1201 10
Uplnd antracitovd N2121.5 AA 2CLA212150N1601 10 Uplnad antracitovd N2121.8 AA 2CLA212180N1601 10

— L

biela
strieborna
antracitova
Sampanska
Uplna biela

Uplnd antracitova

Kryt koliskovy, piktogram ZAP/VYP -

pravy -1M

Kryt koliskovy s piktogramom ZAP/VYP

pre KNX rozhranie tladidlové/akény ¢Elen.
Vhodné pre: pravu stranu RS/U 2.1, RA/U1.16.1
aRA/U/2.8.1.

N2121.5R BL 2CLA212152N1101 10
N2121.5R PL 2CLA212152N1301 10
N2121.5R AN 2CLA212152N1801 10
N2121.5R CV 2CLA212152N1901 10
N2121.5R BB 2CLA212152N1201 10
N2121.5R AA 2CLA212152N1601 10

biela
strieborna
antracitova
Sampanska
Uplna biela

Uplna antracitova

Kryt koliskovy, piktogram stmievaca —

pravy - 1M

Kryt koliskovy s piktogramom stmievaca

pre KNX rozhranie tlac¢idlové/akény ¢len.
Vhodné pre: pravu stranu RS/U 2.1, RA/U1.16.1
aRA/U/28.1.

N2121.8R BL 2CLA212182N1101 10
N2121.8R PL 2CLA212182N1301 10
N2121.8R AN 2CLA212182N1801 10
N2121.8R CV 2CLA212182N1901 10
N2121.8R BB 2CLA212182N1201 10
N2121.8R AA 2CLA212182N1601 10

|
4l

strieborna

biela

antracitova
Sampanska
Uplna biela

Uplnd antracitova

Kryt koliskovy, piktogram ZAP/VYP - 2M
Kryt koliskovy s piktogramom ZAP/VYP
pre KNX rozhranie tladidlové/akény ¢Elen.
Vhodné pre: RB/U 1.1.

N2221.5 BL 2CLA222150N1101 10
N2221.5 PL 2CLA222150N1301 10
N2221.5 AN 2CLA222150N1801 10
N2221.5 CV 2CLA222150N1901 10
N2221.5 BB 2CLA222150N1201 10
N2221.5 AA 2CLA222150N1601 10

-

4
J

biela
strieborna
antracitova
Sampanska
Uplna biela

Uplnd antracitova

Kryt koliskovy, piktogram stmievaca - 2M
Kryt koliskovy s piktogramom stmievaca
pre KNX rozhranie tla¢idlové/akény ¢len.
Vhodné pre: RB/U 1.1.

N2221.8 BL 2CLA222180N1101 10
N2221.8 PL 2CLA222180N1301 10
N2221.8 AN 2CLA222180N1801 10
N2221.8 CV 2CLA222180N1901 10
N2221.8 BB 2CLA222180N1201 10
N2221.8 AA 2CLA222180N1601 10
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Zenit - ABB i-bus® KNX
/ / . Vo / / / . /
Koliskové kryty pre rozhrania tlacidlove Kryty koliskové na objednavku
Farba Typové €. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
Kryt koliskovy, piktogram scéna - 1M Kryt koliskovy, piktogram volitel'ny - 1M
Kryt koliskovy s piktogramom scéna Kryt koliskovy s piktogramom volitelnym
1 pre KNX rozhranie tla¢idlové/akény ¢len. - pre KNX rozhranie tla¢idlové/akény ¢len.
= = Vhodné pre: RS/U 1.1 a l'avd stranu RS/U 2.1, RA/U Rozmer piktogramu 5,6 x 5,6 mm.
: .J 1.16.1aRA/U/2.8.1. s Vhodné pre: RS/U 1.1 a I'avd stranu RS/U 2.1, RA/U
- 1.16.1aRA/U/2.8.1.
biela N2121.9 BL 2CLA212190N1101 10 biela N2121.01 BL 2CLA212101N1101 10
strieborna N2121.9 PL 2CLA212190N1301 10 strieborna N2121.01 PL 2CLA212101N1301 10
antracitova N2121.9 AN 2CLA212190N1801 10 antracitova N2121.01 AN 2CLA212101N1801 10
Sampanska N2121.9 CV 2CLA212190N1901 10 Sampanska N2121.01 CV 2CLA212101N1901 10
Uplna biela N2121.9 BB 2CLA212190N1201 10 Uplna biela N2121.01 BB 2CLA212101N1201 10
Uplna antracitovd N2121.9 AA 2CLA212190N1601 10 Uplnad antracitovd N2121.01 AA 2CLA212101N1601 10

i N
CSSSE Y —

biela
strieborna
antracitova
Sampanska
uplna biela

Uplna antracitova

Kryt koliskovy, piktogram scéna - pravy - 1M
Kryt koliskovy s piktogramom scéna

pre KNX rozhranie tlac¢idlové/akcny ¢len.
Vhodné pre: pravu stranu RS/U 2.1, RA/U 1.16.1
aRA/U/2.8.1.

N2121.9R BL 2CLA212192N1101 10
N2121.9R PL 2CLA212192N1301 10
N2121.9R AN 2CLA212192N1801 10
N2121.9R CV 2CLA212192N1901 10
N2121.9R BB 2CLA212192N1201 10
N2121.9R AA 2CLA212192N1601 10

biela
strieborna
antracitova
Sampanska
Uplna biela

Uplnd antracitova

Kryt koliskovy, piktogram volitel'ny — pravy - 1M
Kryt koliskovy s piktogramom volitelnym

pre KNX rozhranie tlacidlové/akény Elen.
Rozmer piktogramu 5,6 x 5,6 mm.

Vhodné pre: pravu stranu RS/U 2.1, RA/U 1.16.1
aRA/U/28.1.

N2121.02 BL 2CLA212102N1101 10
N2121.02 PL 2CLA212102N1301 10
N2121.02 AN 2CLA212102N1801 10
N2121.02 CV 2CLA212102N1901 10
N2121.02 BB 2CLA212102N1201 10
N2121.02 AA 2CLA212102N1601 10

]
ot |

biela
strieborna
antracitova
Sampanska
uplna biela

Uplnd antracitova

Kryt koliskovy, piktogram scéna - 2M
Kryt koliskovy s piktogramom scéna
pre KNX rozhranie tlac¢idlové/akény ¢len.
Vhodné pre: RB/U 1.1.

N2221.9 BL 2CLA222190N1101 10
N2221.9 PL 2CLA222190N1301 10
N2221.9 AN 2CLA222190N1801 10
N2221.9 CV 2CLA222190N1901 10
N2221.9 BB 2CLA222190N1201 10
N2221.9 AA 2CLA222190N1601 10

]
i

biela
strieborna
antracitova
Sampanska
Uplna biela

Uplnd antracitova

Kryt koliskovy, piktogram volitel'ny - 2M
Kryt koliskovy s piktogramom volitelnym
pre KNX rozhranie tla¢idlové/akény ¢len.
Rozmer piktogramu 5,6 x 5,6 mm.
Vhodné pre: RB/U 1.1.

N2221.01 BL 2CLA222101N1101 10
N2221.01 PL 2CLA222101N1301 10
N2221.01 AN 2CLA222101N1801 10
N2221.01 CV 2CLA222101N1901 10
N2221.01 BB 2CLA222101N1201 10
N2221.01 AA 2CLA222101N1601 10
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Zenit - ABB i-bus® KNX
Vytvorenie ID c&isla

Koliskové kryty na objednavku
pre RS/U 1.1 a l'avl stranu RS/U 2.1,
RA/U1.16.1aRA/U/2.8.1:

N21.XXX.YYY BL

Koliskové kryty na objednavku pre pravu

stranu RS/U2.1,RA/U 1.16.1a RA/U/ 2.8.1:

N21R.XXX.YYY BL

Koliskové kryty pre pravu stranu RS/U 1.1:

N22.XXX.YYY BL

ID Cislo pre koliskovy kryt na objednavku zadajte takto:

1) Udaj XXX zapiste ako 3-¢iselné ¢islo piktogramu,
ktory ma byt vytlaceny na hornej strane krytu

2) Udaj YYY zapidte ako 3-¢iselné &islo piktogramu,
ktory ma byt vytlaceny na dolnej strane krytu

Piktogramy
Piktogram Piktogram €. Piktogram Piktogram €. Piktogram Piktogram €.
000 919 038
Bez pikto- E Zaluzia ﬂ Eco
gramu stred symbol
001 020
Svetlo Zallzia 039
s . Ventilator
- zap. zavriet
' 002 - 2 940 s
Svetlo vyp. amely epeina
- otvorit ochrana
W', 003 - 022 041
-' = Svetlo II Lamely Scéna
- detail zap. stred volnd
004 023
A Svietidlo I II Lamely ﬁ g42
~ plné zavriet cena
005 024
e Svietidlo Markiza E@ 24: .
linka otvorit ekvencia
006 025 ?
A Stropna Markiza 'I:I' g::na ders
¥4 lampa stred
007 026
x Ndstenna Markiza ( z‘c‘)i
4 lampa zavriet
~ 008 027
Y Podlahové ’ ‘ Opona E cs):éGna noc
svietidlo otvorit (
028
‘ 009. . Opona C 0‘,1'7
Stmievat - Party
zavriet
Q 010
029 048
Svetlo' ‘ss Kurenie j‘ Velera
- timené
Q 011 030 049
+ Jas pridat Chladenie Jedalen
O 012 *Y < z?:z.amrz - ] \(;zlt‘)né
-] timit ~ b : ' X
- as stimi ** nut linka
013 051
Q Jas -+ _?32' ¢ Pritom-
+ pridat/ e?f’t. a nost
¥ = stimit Zvysi doma
‘ 014 033 \ /
p Bodové a — Teplota ‘ g]stz ni
svetlo znizit ame
015
¥ Bodové + 034 053
' svetlo = Regulacia TV
. teploty <SS
piné
[ ]
o= 016 o 035 054
Dvere C Teplota °C v Upratat
°
mm| o1 o_ 036 R o
HE ° B
Okno F Teplota °F o cia
018 .j 056
D Zallzia g 237 r Prezenta-
otvorit ECO Eco s cia
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Zenit - ABB i-bus® KNX
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Piktogramy
Piktogram Piktogram €. Piktogram Piktogram €. Piktogram Piktogram €. Piktogram Piktogram €. Piktogram Piktogram €. Piktogram Piktogram €.
057 095 114 152
‘+ Nudzové I (Z)lent]t' H Prva N Skok < %I:I?:vo :* Nabijanie
volanie P pomoc vpred telefénu
058 + 096 115 134 r‘: 153
‘o Osvetlenie O 377n0t' v Defibrila- ") Reproduk- A Sipka hore @b Nabijanie
¥ exteriéru yP tor tor plnd bicykla
—~ 078 [ 116 135
059 = 918 w007 . 154
“‘ Bowling D C]tE'lea ' Lekar % Reproduk- v Slplfadole i\# Nabfjagka
kariet tor vyp. plnd
136
. Sipka
@ 060 079 f:faren 1) 17 Sipk 155
AW Bazén .25':'.. Kapelfia RX Kanal vpravo Stvorec
plna
[ ) 099 118 137
061 080 P I yvin & 156
n Recepcia Pracoviia Lekaren .I Zvysit < Sipka ON Zap
— Nemecko postupne vlavo plna
062
] . lTF o081 119 138
\v 2;2?::: . Holiaci E ]F;?)('s)ta nuu Znizit 2\ Sipkahore OFF 3'/57
R , (}'\ strojéek postupne obrys ye
miestnost
\ 101 139
. 063 W os2 F\M Telef. 120 N Sipkadole
a» Relax -— Kava centrala Info obrys
140
064 083 102 ' :,f],lstro‘ Sipka
Pracovisko Wellness Telefonat Ja ) vpravo
P obrys
141
122 &
065 084 Q® w«: z Sipka
% Nerusit )\ Satnik \ Mikrofén O Etr::it;s]at' 4 vlavo
obrys
066 —~ 104 123
¢ > 085 [ ) " s a 142
Boze, T 0 A Lketer el 2 oknor
067 w 086 105
E Umyvacka OSetrova- @ Intercom ’ ]l:lza4stavenia v 1K‘::kdole
riadu * tel vnutorny
_—
2 gﬁ:ﬁa ﬁ 087 0)) Tft?ercom pumm 125 144
oJeo . Parkovanie , === Menu Hodiny
sporaka externy
g 069 Ry 088 107 126 145
Mikrovinka 'v Vytah Audio Aktivny Casova¢
o
E gzgana h 089 > 108 + 127 '®‘ 146
pedenie - Schodisko Spustit Plus Budik
oo y) 147
071 090 109 128 /' M
E Pracka ' ' wcC II Pauza Minus / 5;[/:ncek
072 = 091 110 r" 129 ((‘ 148
Otvorit ' WC muzi Stop m Jazyk - Zvoncek
o0l o= B 092 4= A\ 0 149
Vyvod ' WC Zeny Dozadu Hore Zaznam
I 074 [ ~
. 093 112 131 (] 150
Externa ~ » v
\/
“ kamera N Baby box Dopredu Dole N Ochrana
[ 094 113 r\‘: 151
< I ’ (Z’Zs/v ré WC pre K Preskocit > :-/32ravo . Nabijanie
p/VYP imobilnych dozadu P auta
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Zenit - ABB i-bus® KNX
Rozhrania tlac¢idlové

Kryty pre rozhrania tlacidlové

Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Farba Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
KNX rozhranie tlaé¢idlové — 1/2-nas. - 2M Kryt KNX rozhrania 1/2-nas. - 2M
Funkcie rozhrania: spinanie, stmievanie, zaluzie, Kryt pre KNX rozhrania 1/2-nas., kéd 6125/98-509.
odosielanie Gdajov, scény atd.
Sucast dodavky: 10 logickych kanalov (akéné ¢leny scény,
sekvencie, logické brany atd').
Prilozeny piktogram je mozné nahradit piktogramom
osvetlenia, Zaluzii, termostatu, scény a fan-coilu.
Ovladaci ¢len: spinacie kontakty. biela N2221.2 BL 2CLA222120N1101 1
Zobrazov::aine prvky:' LED na indikdaciu funkcie. striebornd N2221.2 PL 2CLA222120N1301 1
Pre montdz s krytmi N2221.2.
antracitova N2221.2 AN 2CLA222120N1801 1
Sampanska N2221.2 CV 2CLA222120N1901 1
6125/98-509 2CKA006115A0444 1 Kryt KNX rozhrania 2/4-nas. - 2M
Kryt pre KNX rozhrania 2/4-nas., kéd 6126/98-509.
KNX rozhranie tlacidlové - 2/4-nas. - 2M
Funkcie rozhrania: spinanie, stmievanie, zaluzie,
odosielanie Udajov, scény atd.
Sucast dodavky: 10 logickych kandlov (akéné ¢leny scény,
sekvencie, logické brany atd.).
PriloZeny piktogram je mozné nahradit piktogramom biela N2221.4 BL 2CLA222140N1101 1
osvetlenia, zallzii, termostatu, scény a fan-coilu. strieborna N2221.4 PL 2CLA222140N1301 1
Ovladaci ¢len: Spinacie kontakty. o
Zobrazovacie prvky: LED na indikdciu funkcie. antracitova N2221.4 AN 2CLA222140N1801 1
Pre montdaz s krytmi N2221.4. Sampanska N2221.4 CV 2CLA222140N1901 1
Kryt pre KNX rozhrania 3-nas. - 2M
Kryt pre KNX rozhrania 3/6-nas., kéd 6129/96-509.
6126/98-509 2CKAO006116A0219 1
KNX rozhranie tla¢idlové - 3/6-nas. - 2M
Funkcie rozhrania: spinanie, stmievanie, zallzie,
odosielanie udajov, scény atd. -
Sucast dodavky: 10 logickych kanélov (akéné ¢leny scény, biela N2221.6 BL 2CLA222160N1101 1
sekvencie, logické brany atd.). strieborna N2221.6 PL 2CLA222160N1301 1
PriloZeny piktogram je mozné nahradit piktogramom L, N2221.6 AN P CLAZ22160N1801 1
osvetlenia, Zaluzii, termostatu, scény a fan-coilu. antracitova .
Ovladaci ¢len: Spinacie kontakty. Sampanska N2221.6 CV 2CLA222160N1901 1
Zobrazovacie prvky: LED na indikaciu funkcie.
Pre montaz s krytmi N2221.6. Kryt pre KNX rozhrania 3-nas. - 2M
Kryt pre KNX rozhrania 3/6-nds., kéd 6129/96-509.
6129/96-509 2CKAO06118A0105 1
KNX rozhranie tlac¢idlové s IR prijima¢om - 3/6-nas. — 2M .
Funkcie rozhrania: spinanie, stmievanie, zaltzie, biela N2221.7 BL 2CLA222170N1101 1
odosielanie Udajov, scény atd. strieborna N2221.7 PL 2CLA222170N1301 1
Sucast o'lodavk.y: 1[0 Io’glckych kandlov (akéné ¢leny scény, antracitové N2221.7 AN 2CLA222170N1801 1
sekvencie, logické brany atd').
PriloZeny piktogram je mozné nahradit piktogramom Sampanska N2221.7 CV 2CLA222170N1901 1
osvetlenia, Zaluzii, termostatu, scény a fan-coilu.
Ovladaci ¢len: Spinacie kontakty. KNX tlaéidlo s piktogramom
Zobrazovacie prvky: LED na indikaciu funkcie. O Tlagidlo s piktogramom ABB i-bus® KNX pre kryty
Pre montaz s krytmi N2221.7. — rozhrania tla¢idlového:
Farba: siva
6129/96-509 2CKA006118A0108 1
Svetla 6123/20-500 2CKA006123A0001 1
ZalGzia 6123/21-500 2CKA006123A0002 1
Scéna 6123/22-500 2CKA006123A0003 1
Regulator teploty 6123/23-500 2CKA006123A0004 1
Lampa 6123/24-500 2CKA006123A0005 1
Fan-coil 6123/26-500 2CKA006123A0006 1
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Zenit - ABB i-bus® KNX
/ / 4
Regulator teploty Snimac pohybu
Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
KNX regulator teploty - 2M KNX 180° snimac pohybu - 2M
Na aktivovanie akénych €lenov kurenia, ventilacie Snimac pohybu so 4 kanalmi.
a fan-coilu. Termostat pre fan-coily s 2 a 4-rdrkovymi Rozsah pokrytia: dopredu 6 m, do stran 6 m.
systémami a pre klasické vykurovacie a chladiace systémy. ! Limitna hodnota jasu: 5 - 150 Ix.
Otécky ventilatora je mozné ovladat v ruénom alebo m Uhol pokrytia: 180°.
automatickom rezime. Pre povrchovi montaz.
Spinacie kontakty na volbu reZzimu prevadzky, nastavenie Montazna vyska: 1,1 m.
Ziadanej hodnoty alebo otacok ventilatora. Pre montaz s krytmi N2241.4.
Zobrazovacie prvky: LCD displej zobrazuje rezimy
prevadzky.
Pre montdaz s krytmi N2240.4.
6124/98-509 2CKA006134A0297 1 6122/98-509 2CKA006132A0307 1
Kryt KNX regulatora teploty - 2M Kryt KNX regulatora teploty - 2M
- .y Kryt pre KNX regulatory teploty, kéd 6124 /98-509. Kryt pre KNX regulatory teploty, kéd 6124 /98-509.
b &
biela N2240.4 BL 2CLA224040N1101 1 biela N2241.4 BL 2CLA224140N1101 1
strieborna N2240.4 PL 2CLA224040N1301 1 strieborna N2241.4 PL 2CLA224140N1301 1
antracitova N2240.4 AN 2CLA224040N1801 1 antracitova N2241.4 AN 2CLA224140N1801 1
Sampanska N2240.4 CV 2CLA224040N1901 1 Sampanska N2241.4 CV 2CLA224140N1901 1
KNX priestorovy termostat - 2M
"'ﬁ" = Standardny KNX termostat s podsvietenym
- .:.' 5 LCD displejom a 4 tladidlami na prednej strane
na ovladanie nasledujucich funkcii: prepinanie rezimu
i ] “ !F ! prevadzky, ru¢né prepinanie otacok fan-coilu, ru¢né
nastavenie Zziadanej hodnoty.
Moznost volby réznych spdsobov riadenia:
2-bodové ZAP/VYP, PWM, priebezné, fan-coil.
Sucastou dodavky je kryt.
biela RT/U 1.1.ZW 2CSY244280R1202 1
strieborna RT/U 1.1.ZS 2CSY242280R1202 1
antracitova RT/U1.1.ZA 2CSY249370R1202 1
Sampanska RT/U1.1.ZC 2CSY247370R1202 1




160

ZENIT DOKONALOST DIZAINU

Zenit - ABB i-bus® KNX
Drziak transpondera

Citacka transpondera

Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet Produkt Typové ¢. Obj. ¢. Bal./Pocet
KNX drziak transpondera - 2M KNX &itacka transpondera - 2M
Drziak transpondera - elektronického Cita¢ka transpondera — elektronického
identifikdtora - je nastenny pristroj podla s identifikatora - je nastenny pristroj podla
British Standard, sucast systémov kontroly vstupu v British Standard, sucast systémov kontroly vstupu
» s podporou komunikacie po zbernici KNX. Je vybaveny 1 s podporou komunikacie po zbernici KNX. Je vybavena
jednym relé (4 A @24 V AC/DC) a jednym binarnym jednym relé (4 A @24 V AC/DC) a jednym vstupom, ktory
vstupom, ktory slizi na spojenie s externym tlac¢idlovym slzi na spojenie s externym beznym drziakom karty
ovladac¢om na spinanie, stmievanie a ovladanie zaluzii (napr. Zenit).
alebo na vytvorenie okenného kontaktu a pod. Vystup Vystup sa da vol'ne naprogramovat tromi spésobmi:
sa da vol'ne naprogramovat ako ,pripojeny na kontrolu ako ,pripojeny na kontrolu vstupu“ - v tom pripade prijima
vstupu“ - v tom pripade prijima prikazy prepinania prikazy prepinania zo samotného zariadenia (v zavislosti
zo samotného zariadenia (v zavislosti od vsunutia/vybratia od overenia karty); ako Standardny spinaci akény ¢len KNX,
karty); alebo ako Standardny spinaci akény ¢len KNX, ktory sa da ovladat kazdym Standardnym pristrojom KNX;
ktory sa da ovladat kazdym Standardnym pristrojom KNX. ako ,pripojeny na drziak karty“, ¢o znamena, ze relé
Biela blikajuca LED na Celnej ploche pristroja umoziiuje sa prepne podla kontaktu interného vstupu
monitorovat jeho prevadzku a moze tiez zmenou farieb zavriet /otvorit na ¢itacke transpondera. Dvojfarebna
podla schémy KNX signalizovat stavy ZAP/VYP. Citacka LED (¢ervend/zelend) na ¢elnej ploche pristroja umoziuje
transpondera vyzaduje externy zdroj 12...24 V AC/DC monitorovat jeho funkciu a méze tiez zmenou farby
pre zaistenie funkénosti pri vypadku zbernicového napatia. podl'a KNX telegramu signalizovat stavy ZAP/VYP
Sucastou dodavky je kryt. (alebo aj NERUSIT/UPRATAT). Citacka transpondera
sa da konfigurovat pomocou softvéru ABB, aby fungovala
ako programovacie zariadenie transpondera. Citacka
transpondera vyZaduje externy zdroj 12...24 V AC/DC
pre zaistenie funkénosti pri vypadku zbernicového napatia.
Sucastou dodavky je kryt.
biela TH/U 1.1.ZW 2CSY244340R5200 1 biela TR/U 1.1.ZW 2CSY244410R5000 1
strieborna TH/U 1.1.Z2S 2CSY242070R5200 1 strieborna TR/U 1.1.ZS 2CSY242210R5000 1
antracitova TH/U 1.1.ZA 2CSY249430R5200 1 antracitova TR/U 1.1.ZA 2CSY249500R5000 1
Sampanska TH/U1.1.Z2C 2CSY247160R5200 1 Sampanska TR/U1.1.Z2C 2CSY247300R5000 1




Poznamky
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Technickeé detaily

Viac informacii na www.abbvypinace.sk
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Technické detaily
Zenit
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Technické detaily

Zenit

Spinace a prepinace
Volitel'né: orientac¢né svetlo

Spinac jednopdlovy

N
L LED
Ziarovka
N2191
N
N2101 XX R @
N2201 XX N2-01.-XX
N2801 XX =
N2301 XX ToAx 2500 ~
X os
zelend
Prepinac striedavy
N
L LED
Ziarovka
N2192
N2102 XX NIESSEN NIESSEN
N2202 XX N2-02.-XX N2.02.-XX
N2802 XX
N2302 XX
30 o ®
Cervend
Prepinac dvojpélovy
L
NIESSEN NIESSEN NIESSEN
N2-02.-XX N2-10.-XX N2-02.-XX
[e— [ C
N N N
>y T6AX 250 s
N2102 XX N2110 XX N2102 XX
N2202 XX N2210 XX N2202 XX
N2802 XX N2810 XX N2802 XX
N2302 XX N2310 XX N2302 XX
Prepinac striedavy
N
L LED
Ziarovka
N2192
[©-0]

N2101.2 XX
N2201.2 XX

®e®

Cervena

LED
Ziarovka
N2192

OO

®®

Cervena

Prepinace
So signalkou

-

N2101.5 XX
N2201.5 XX

Spinac so signalkou

<X>

NIESSEN
N2-01.5XX

0.06,0
—

Prepinac so signalkou

LED
Ziarovka
N2192

00

OXC)

Cervena

N2102.5 XX
N2202.5 XX

LED
Ziarovka
N2191

zelend
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Technické detaily

Zenit

Ovladace zapinacie
Volitel'né: orientac¢né svetlo

Ovladace tlacidlové

N2104.X XX
N2204.X XX

6060
L

NIESSEN
N2-04.-XX
—
]

1A 250V ~

Ovladace zapinacie
S orientac¢nym svetlom alebo signalkou

LED
Ziarovka
N2191

[©aC

Oo®

zelend

Ovladac zapinaci so signalkou

N2104.5 XX
N2204.5 XX

—

NIESSEN
N2-04.5XX

18R 250 ~

LED
Ziarovka
N2192

[©-0)

®e

Cervend

Ovladac zapinaci bzuciaka/zvonceka

s orientaénym svetlom

N2104.5 XX
N2204.5 XX

Bzuciak
Zvoncek

NIESSEN
N2-04.5XX

N2104.5 XX
N2204.5 XX

NIESSEN
N2-04.5XX

LED
Ziarovka
N2192

Cervend

LED
Ziarovka
N2192

©a%

®e@

Cervend

Kartovy spinac
S orientac¢nym svetlom alebo signdlkou

Kartovy spinac

N
L .
® L L2
381 XX
N2104.5 XX
N2204.5 XX rmsunn
@ D
1) +

Ovladac zalaziovy

Ovladac zaluziovy

N
L .
A H Ee
244 N
——
NIBSSEN
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Register (podla typoveého Cisla)

s wr
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s v

Typové Cislo Objednavacie ¢islo Strana Typové Cislo Objednavacie ¢islo Strana
1199 2CLAO19900A1001 76 DP4-F 2CKA006220A0389 141
2016 2CLA201600A1001 56 DP4-T-1 2CKA006220A0721 141
2016.1 2CLA201610A1001 56 DP7-S-611 2CKAO08300A0356 141
2016.2 2CLA201620A1001 56 DP7-S-625 2CKAO08300A0357 141
2016.3 2CLA201630A1001 56 FCA-M-2.3.1 2CDG510010R0011 143
2016.50 2CLA201650N1001 57 HA-M-0.12.1 2CDG510009R0011 143
2016.52 2CLA201652N1001 57 HA-M-0.6.1 2CDG510008R0011 143
2016.60 2CLA201660N1001 57 MD-F-1.0.PB.1 2CKA006220A0229 137
2016.62 2CLA201662N1001 57 MSA-F.1.1.PB.1 2CKA006220A0231 137
6122/98-509 2CKA006132A0307 159 MSA-F-1.1.1-WL 2CKA006200A0117 139
6123/20-500 2CKA006123A0001 158 N2000 AN 2CLA200000N1801 63
6123/21-500 2CKA006123A0002 158 N2000 BL 2CLA200000N1101 63
6123/22-500 2CKAO006123A0003 158 N2000 CV 2CLA200000N1901 63
6123/23-500 2CKA006123A0004 158 N2000 PL 2CLA200000N1301 63
6123/24-500 2CKAO006123A0005 158 N2071.8 2CLA207180N1001 75
6123/26-500 2CKAO006123A0006 158 N2071.9 2CLA207190N1001 75
6124/98-509 2CKAO006134A0297 159 N2100 AN 2CLA210000N1801 63
6125/98-509 2CKAO006115A0444 158 N2100 BL 2CLA210000N1101 63
6126/98-509 2CKA006116A0219 158 N2100 CV 2CLA210000N1901 63
6129/96-509 2CKAO006118A0105 158 N2100 PL 2CLA210000N1301 63
6129/96-509 2CKAO06118A0108 158 N2101 AA 2CLA210100N1601 36
8132.1 2CLA813210A1001 59 N2101 AN 2CLA210100N1801 36
8132.2 2CLA813220A1001 59 N2101 BB 2CLA210100N1201 36
8140.5 2CLA814050A1001 60 N2101 BL 2CLA210100N1101 36
8150 2CLA815000A1001 51 N2101 CV 2CLA210100N1901 36
8150.3 2CLA815030A1001 51 N2101 PL 2CLA210100N1301 36
8150.7 2CLA815070A1001 51 N2101.2 AA 2CLA210120N1601 37
8151.8 2CLA815180A1001 51 N2101.2 AN 2CLA210120N1801 37
8152.7 2CLA815270A1002 52 N2101.2 BB 2CLA210120N1201 37
8225 EB 2CKAO008200A0200 109 N2101.2 BL 2CLA210120N1101 37
8226 EB 2CKA008200A0201 109 N2101.2 CV 2CLA210120N1901 37
8226/10 EB 2CKAO08200A0202 109 N2101.2 PL 2CLA210120N1301 37
8591 BL 2CLA859100N1101 79 N2101.2T AA 2CLA210129N1601 38
9329 2CLA932900A1001 109 N2101.2T AN 2CLA210129N1801 38
9368 2CLA936800A1001 108 N2101.2T BB 2CLA210129N1201 38
9368.1 2CLA936810A1001 108 N2101.2T BL 2CLA210129N1101 38
9368.2 2CLA936820A1001 108 N2101.2T CV 2CLA210129N1901 38
9368.3 2CLA936830A1001 109 N2101.2T PL 2CLA210129N1301 38
9368.4 2CLA936840A1001 109 N2101.5 AN 2CLA210150N1801 38
9368.7 2CLA936870A1001 108 N2101.5 BL 2CLA210150N1101 38
BA-M-0.4.1 2CDG510011R0011 142 N2101.5 CV 2CLA210150N1901 38
BI-F-2.0.1 2CDG510002R0011 142 N2101.5 PL 2CLA210150N1301 38
BI-F-4.0.1 2CDG510003R0011 142 N2101.51 AN 2CLA210151N1801 38
BI-M-4.0.1 2CDG510004R0011 142 N2101.51 BL 2CLA210151N1101 38
CP-MD-N2 AN 2CLA224160N1802 140 N2101.51 CV 2CLA210151N1901 38
CP-MD-N2 BL 2CLA224160N1102 140 N2101.51 PL 2CLA210151N1301 38
CP-MD-N2 CV 2CLA224160N1902 140 N2101.T AA 2CLA210109N1601 38
CP-MD-N2 PL 2CLA224160N1302 140 N2101.T AN 2CLA210109N1801 38
CP-RTC-FC-N2 AN 2CLA225420N1802 140 N2101.T BB 2CLA210109N1201 38
CP-RTC-FC-N2 BL 2CLA225420N1102 140 N2101.T BL 2CLA210109N1101 38
CP-RTC-FC-N2 CV 2CLA225420N1902 140 N2101.T CV 2CLA210109N1901 38
CP-RTC-FC-N2 PL 2CLA225420N1302 140 N2101.T PL 2CLA210109N1301 38
CP-RTC-N2 AN 2CLA224060N1802 140 N2102 AA 2CLA210200N1601 36
CP-RTC-N2 BL 2CLA224060N1102 140 N2102 AN 2CLA210200N1801 36
CP-RTC-N2 CV 2CLA224060N1902 140 N2102 BB 2CLA210200N1201 36
CP-RTC-N2 PL 2CLA224060N1302 140 N2102 BL 2CLA210200N1101 36
DA-M-0.4.127.1 2CKA006220A0239 143 N2102 CV 2CLA210200N1901 36
DA-M-0.4.2 2CKA006220A0395 143 N2102 PL 2CLA210200N1301 36
DP4-1-611 2CKA006220A0119 141 N2102.2 AN 2CLA210220N1802 37
DP4-1-625 2CKA006220A0120 141 N2102.2 BL 2CLA210220N1102 37
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N2102.2 CV 2CLA210220N1902 37 N2109.02 CV 2CLA210902N1901 42
N2102.2 PL 2CLA210220N1302 37 N2109.02 PL 2CLA210902N1301 42
N2102.5 AN 2CLA210250N1801 39 N2109.03 AN 2CLA210903N1801 42
N2102.5 BL 2CLA210250N1101 39 N2109.03 BL 2CLA210903N1101 42
N2102.5 CV 2CLA210250N1901 39 N2109.03 CV 2CLA210903N1901 42
N2102.5 PL 2CLA210250N1301 39 N2109.03 PL 2CLA210903N1301 42
N2102.51 AN 2CLA210251N1801 39 N2109.04 AN 2CLA210904N1801 43
N2102.51 BL 2CLA210251N1101 39 N2109.04 BL 2CLA210904N1101 43
N2102.51 CV 2CLA210251N1901 39 N2109.04 CV 2CLA210904N1901 43
N2102.51 PL 2CLA210251N1301 39 N2109.04 PL 2CLA210904N1301 43
N2102.T AA 2CLA210209N1601 38 N2109.05 AN 2CLA210905N1801 43
N2102.T AN 2CLA210209N1801 38 N2109.05 BL 2CLA210905N1101 43
N2102.T BB 2CLA210209N1201 38 N2109.05 CV 2CLA210905N1901 43
N2102.T BL 2CLA210209N1101 38 N2109.05 PL 2CLA210905N1301 43
N2102.T CV 2CLA210209N1901 38 N2109.06 AN 2CLA210906N1801 43
N2102.T PL 2CLA210209N1301 38 N2109.06 BL 2CLA210906N1101 43
N2104 AN 2CLA210400N1801 40 N2109.06 CV 2CLA210906N1901 43
N2104 BL 2CLA210400N1101 40 N2109.06 PL 2CLA210906N1301 43
N2104 CV 2CLA210400N1901 40 N2109.07 AN 2CLA210907N1801 43
N2104 PL 2CLA210400N1301 40 N2109.07 BL 2CLA210907N1101 43
N2104.2 AN 2CLA210420N1801 40 N2109.07 CV 2CLA210907N1901 43
N2104.2 BL 2CLA210420N1101 40 N2109.07 PL 2CLA210907N1301 43
N2104.2 CV 2CLA210420N1901 40 N2109.08 AN 2CLA210908N1801 44
N2104.2 PL 2CLA210420N1301 40 N2109.08 BL 2CLA210908N1101 44
N2104.5 AN 2CLA210450N1801 39 N2109.08 CV 2CLA210908N1901 44
N2104.5 BL 2CLA210450N1101 39 N2109.08 PL 2CLA210908N1301 44
N2104.5 CV 2CLA210450N1901 39 N2109.09 AN 2CLA210909N1801 44
N2104.5 PL 2CLA210450N1301 39 N2109.09 BL 2CLA210909N1101 44
N2104.51 AN 2CLA210451N1801 39 N2109.09 CV 2CLA210909N1901 44
N2104.51 BL 2CLA210451N1101 39 N2109.09 PL 2CLA210909N1301 44
N2104.51 CV 2CLA210451N1901 39 N2109.10 AN 2CLA210910N1801 44
N2104.51 PL 2CLA210451N1301 39 N2109.10 BL 2CLA210910N1101 44
N2104.6 AA 2CLA210460N1601 40 N2109.10 CV 2CLA210910N1901 44
N2104.6 AN 2CLA210460N1801 40 N2109.10 PL 2CLA210910N1301 44
N2104.6 BB 2CLA210460N1201 40 N2109.11 AN 2CLA210911N1801 44
N2104.6 BL 2CLA210460N1101 40 N2109.11 BL 2CLA210911N1101 44
N2104.6 CV 2CLA210460N1901 40 N2109.11 CV 2CLA210911N1901 44
N2104.6 PL 2CLA210460N1301 40 N2109.11 PL 2CLA210911N1301 44
N2104.7 AA 2CLA210470N1601 41 N2109.40 AA 2CLA210940N1601 45
N2104.7 AN 2CLA210470N1801 41 N2109.40 AN 2CLA210940N1801 45
N2104.7 BB 2CLA210470N1201 41 N2109.40 BB 2CLA210940N1201 45
N2104.7 BL 2CLA210470N1101 41 N2109.40 BL 2CLA210940N1101 45
N2104.7 CV 2CLA210470N1901 41 N2109.40 CV 2CLA210940N1901 45
N2104.7 PL 2CLA210470N1301 41 N2109.40 PL 2CLA210940N1301 45
N2104.7T AA 2CLA210479N1601 41 N2109.42 AA 2CLA210942N1601 45
N2104.7T AN 2CLA210479N1801 41 N2109.42 AN 2CLA210942N1801 45
N2104.7T BB 2CLA210479N1201 41 N2109.42 BB 2CLA210942N1201 45
N2104.7T BL 2CLA210479N1101 41 N2109.42 BL 2CLA210942N1101 45
N2104.7T CV 2CLA210479N1901 41 N2109.42 CV 2CLA210942N1901 45
N2104.7T PL 2CLA210479N1301 41 N2109.42 PL 2CLA210942N1301 45
N2107 AN 2CLA210700N1801 63 N2109.43 AA 2CLA210943N1601 45
N2107 BL 2CLA210700N1101 63 N2109.43 AN 2CLA210943N1801 45
N2107 CV 2CLA210700N1901 63 N2109.43 BB 2CLA210943N1201 45
N2107 PL 2CLA210700N1301 63 N2109.43 BL 2CLA210943N1101 45
N2108 AN 2CLA210800N1801 50 N2109.43 CV 2CLA210943N1901 45
N2108 BL 2CLA210800N1101 50 N2109.43 PL 2CLA210943N1301 45
N2108 CV 2CLA210800N1901 50 N2109.44 AA 2CLA210944N1601 45
N2108 PL 2CLA210800N1301 50 N2109.44 AN 2CLA210944N1801 45
N2109 AN 2CLA210900N1801 42 N2109.44 BB 2CLA210944N1201 45
N2109 BL 2CLA210900N1101 42 N2109.44 BL 2CLA210944N1101 45
N2109 CV 2CLA210900N1901 42 N2109.44 CV 2CLA210944N1901 45
N2109 PL 2CLA210900N1301 42 N2109.44 PL 2CLA210944N1301 45
N2109.01 AN 2CLA210901N1801 42 N2109.45 AA 2CLA210945N1601 45
N2109.01 BL 2CLA210901N1101 42 N2109.45 AN 2CLA210945N1801 45
N2109.01 CV 2CLA210901N1901 42 N2109.45 BB 2CLA210945N1201 45
N2109.01 PL 2CLA210901N1301 42 N2109.45 BL 2CLA210945N1101 45
N2109.02 AN 2CLA210902N1801 42 N2109.45 CV 2CLA210945N1901 45
N2109.02 BL 2CLA210902N1101 42 N2109.45 PL 2CLA210945N1301 45
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N2109.46 AA 2CLA210946N1601 45 N2121.3 BB 2CLA212130N1201 153
N2109.46 AN 2CLA210946N1801 45 N2121.3 BL 2CLA212130N1101 153
N2109.46 BB 2CLA210946N1201 45 N2121.3 CV 2CLA212130N1901 153
N2109.46 BL 2CLA210946N1101 45 N2121.3 PL 2CLA212130N1301 153
N2109.46 CV 2CLA210946N1901 45 N2121.5 AA 2CLA212150N1601 154
N2109.46 PL 2CLA210946N1301 45 N2121.5 AN 2CLA212150N1801 154
N2109.47 AA 2CLA210947N1601 45 N2121.5 BB 2CLA212150N1201 154
N2109.47 AN 2CLA210947N1801 45 N2121.5 BL 2CLA212150N1101 154
N2109.47 BB 2CLA210947N1201 45 N2121.5 CV 2CLA212150N1901 154
N2109.47 BL 2CLA210947N1101 45 N2121.5 PL 2CLA212150N1301 154
N2109.47 CV 2CLA210947N1901 45 N2121.5R AA 2CLA212152N1601 154
N2109.47 PL 2CLA210947N1301 45 N2121.5R AN 2CLA212152N1801 154
N2110 AA 2CLA211000N1601 37 N2121.5R BB 2CLA212152N1201 154
N2110 AN 2CLA211000N1801 37 N2121.5R BL 2CLA212152N1101 154
N2110 BB 2CLA211000N1201 37 N2121.5R CV 2CLA212152N1901 154
N2110 BL 2CLA211000N1101 37 N2121.5R PL 2CLA212152N1301 154
N2110 CV 2CLAZ211000N1901 37 N2121.8 AA 2CLA212180N1601 154
N2110 PL 2CLA211000N1301 37 N2121.8 AN 2CLA212180N1801 154
N2110.T AA 2CLA211009N1601 38 N2121.8 BB 2CLA212180N1201 154
N2110.T AN 2CLA211009N1801 38 N2121.8 BL 2CLA212180N1101 154
N2110.T BB 2CLA211009N1201 38 N2121.8 CV 2CLA212180N1901 154
N2110.T BL 2CLA211009N1101 38 N2121.8 PL 2CLA212180N1301 154
N2110.T CV 2CLA211009N1901 38 N2121.8R AA 2CLA212182N1601 154
N2110.T PL 2CLA211009N1301 38 N2121.8R AN 2CLA212182N1801 154
N2117.6 AN 2CLAZ211760N1801 55 N2121.8R BB 2CLA212182N1201 154
N2117.6 BL 2CLA211760N1101 55 N2121.8R BL 2CLA212182N1101 154
N2117.6 CV 2CLA211760N1901 55 N2121.8R CV 2CLA212182N1901 154
N2117.6 PL 2CLA211760N1301 55 N2121.8R PL 2CLA212182N1301 154
N2118.3 AN 2CLA211830N1801 55 N2121.9 AA 2CLA212190N1601 155
N2118.3 BL 2CLA211830N1101 55 N2121.9 AN 2CLA212190N1801 155
N2118.3 CV 2CLA211830N1901 55 N2121.9 BB 2CLA212190N1201 155
N2118.3 PL 2CLA211830N1301 55 N2121.9 BL 2CLA212190N1101 155
N2119 AN 2CLA211900N1801 63 N2121.9 CV 2CLA212190N1901 155
N2119 BL 2CLA211900N1101 63 N2121.9 PL 2CLA212190N1301 155
N2119 CV 2CLA211900N1901 63 N2121.9R AA 2CLA212192N1601 155
N2119 PL 2CLA211900N1301 63 N2121.9R AN 2CLA212192N1801 155
N2121 AA 2CLA212100N1601 152 N2121.9R BB 2CLA212192N1201 155
N2121 AN 2CLA212100N1801 152 N2121.9R BL 2CLA212192N1101 155
N2121 BB 2CLA212100N1201 152 N2121.9R CV 2CLA212192N1901 155
N2121 BL 2CLA212100N1101 152 N2121.9R PL 2CLA212192N1301 155
N2121 CV 2CLA212100N1901 152 N2141 AN 2CLA214100N1801 59
N2121 PL 2CLA212100N1301 152 N2141 BL 2CLA214100N1101 59
N2121.01 AA 2CLA212101N1601 155 N2141 CV 2CLA214100N1901 59
N2121.01 AN 2CLA212101N1801 155 N2141 PL 2CLA214100N1301 59
N2121.01 BB 2CLA212101N1201 155 N2144 2CLA214400N1001 45
N2121.01 BL 2CLA212101N1101 155 N2144 AA 2CLA214400N1601 47
N2121.01 CV 2CLA212101N1901 155 N2144 AN 2CLA214400N1801 47
N2121.01 PL 2CLA212101N1301 155 N2144 BB 2CLA214400N1201 47
N2121.02 AA 2CLA212102N1601 155 N2144 BL 2CLA214400N1101 47
N2121.02 AN 2CLA212102N1801 155 N2144 CV 2CLA214400N1901 47
N2121.02 BB 2CLA212102N1201 155 N2144 PL 2CLA214400N1301 47
N2121.02 BL 2CLA212102N1101 155 N2144.1 2CLA214410N1001 45
N2121.02 CV 2CLA212102N1901 155 N2144.1 AA 2CLA214410N1601 47
N2121.02 PL 2CLA212102N1301 155 N2144.1 AN 2CLA214410N1801 47
N2121.1 AA 2CLAZ212110N1601 153 N2144.1 BB 2CLA214410N1201 47
N2121.1 AN 2CLA212110N1801 153 N2144.1 BL 2CLA214410N1101 47
N2121.1 BB 2CLA212110N1201 153 N2144.1 CV 2CLA214410N1901 47
N2121.1 BL 2CLA212110N1101 153 N2144.1 PL 2CLA214410N1301 47
N2121.1CV 2CLA212110N1901 153 N2148 AA 2CLA214800N1601 46
N2121.1 PL 2CLA212110N1301 153 N2148 AN 2CLA214800N1801 46
N2121.1R AA 2CLA212112N1601 153 N2148 BB 2CLA214800N1201 46
N2121.1R AN 2CLA212112N1801 153 N2148 BL 2CLA214800N1101 46
N2121.1R BB 2CLA212112N1201 153 N2148 CV 2CLA214800N1901 46
N2121.1R BL 2CLAZ212112N1101 153 N2148 PL 2CLA214800N1301 46
N2121.1R CV 2CLA212112N1901 153 N2150 AN 2CLA215000N1801 53
N2121.1R PL 2CLA212112N1301 153 N2150 BL 2CLA215000N1101 53
N2121.3 AA 2CLA212130N1601 153 N2150 CV 2CLA215000N1901 53
N2121.3 AN 2CLA212130N1801 153 N2150 PL 2CLA215000N1301 53
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N2150.1 AN 2CLA215010N1801 53 N2160.8 AN 2CLA216080N1801 58
N2150.1 BL 2CLA215010N1101 53 N2160.8 BL 2CLA216080N1101 58
N2150.1 CV 2CLA215010N1901 53 N2160.8 CV 2CLA216080N1901 58
N2150.1 PL 2CLA215010N1301 53 N2160.8 PL 2CLA216080N1301 58
N2150.7 AN 2CLA215070N1801 53 N2170 AN 2CLA217000N1401 48
N2150.7 BL 2CLA215070N1101 53 N2170 BL 2CLA217000N1101 48
N2150.7 CV 2CLA215070N1901 53 N2170 CR 2CLA217000N1801 48
N2150.7 PL 2CLA215070N1301 53 N2170 CV 2CLA217000N1901 48
N2150.8 AN 2CLA215080N1801 53 N2170 TL 2CLA217000N1201 48
N2150.8 BL 2CLA215080N1101 53 N2170 VD 2CLA217000N1001 48
N2150.8 CV 2CLA215080N1901 53 N2171 AN 2CLA217100N1801 70
N2150.8 PL 2CLA215080N1301 53 N2171 BL 2CLA217100N1101 70
N2151.7 AN 2CLA215170N1801 53 N2171 PL 2CLA217100N1301 70
N2151.7 BL 2CLA215170N1101 53 N2171.1 BL 2CLA217110N1101 73
N2151.7 CV 2CLA215170N1901 53 N2180 BL 2CLA218000N1101 62
N2151.7 PL 2CLA215170N1301 53 N2180 RJ 2CLA218000N1601 62
N2151.8 AN 2CLAZ215180N1801 53 N2180 VD 2CLA218000N1801 62
N2151.8 BL 2CLA215180N1101 53 N2180.1 BL 2CLA218010N1101 62
N2151.8 CV 2CLA215180N1901 53 N2180.4 AN 2CLA218040N1801 61
N2151.8 PL 2CLA215180N1301 53 N2180.4 BL 2CLA218040N1101 61
N2153.1 AN 2CLA215310N1801 46 N2180.4 CV 2CLA218040N1901 61
N2153.1 BL 2CLA215310N1101 46 N2180.4 PL 2CLA218040N1301 61
N2153.1CV 2CLA215310N1901 46 N2180.5 AN 2CLA218050N1801 61
N2153.1 PL 2CLA215310N1301 46 N2180.5 BL 2CLA218050N1101 61
N2155.2 AN 2CLA215520N1801 54 N2180.5 CV 2CLA218050N1901 61
N2155.2 BL 2CLA215520N1101 54 N2180.5 PL 2CLA218050N1301 61
N2155.2 CV 2CLA215520N1901 54 N2181 BL 2CLA218100N1101 62
N2155.2 PL 2CLA215520N1301 54 N2185 AN 2CLA218500N1801 50
N2155.3 AN 2CLA215530N1801 54 N2185 BL 2CLA218500N1101 50
N2155.3 BL 2CLA215530N1101 54 N2185 CV 2CLA218500N1901 50
N2155.3 CV 2CLA215530N1901 54 N2185 PL 2CLA218500N1301 50
N2155.3 PL 2CLA215530N1301 54 N2185.2 AN 2CLA218520N1801 50
N2155.4 AN 2CLA215540N1801 54 N2185.2 BL 2CLA218520N1101 50
N2155.4 BL 2CLA215540N1101 54 N2185.2 CV 2CLA218520N1901 50
N2155.4 CV 2CLA215540N1901 54 N2185.2 PL 2CLA218520N1301 50
N2155.4 PL 2CLA215540N1301 54 N2191 BB 2CLA219100N1201 48
N2155.5 AN 2CLA215550N1801 54 N2191 BL 2CLA219110N1001 48
N2155.5 BL 2CLA215550N1101 54 N2191 VD 2CLA219100N1001 48
N2155.5 CV 2CLA215550N1901 54 N2192 BB 2CLA219200N1201 48
N2155.5 PL 2CLA215550N1301 54 N2192 NG 2CLA219210N1001 48
N2155.6 AN 2CLA215560N1801 54 N2192 RJ 2CLA219200N1001 48
N2155.6 BL 2CLA215560N1101 54 N2192.2 BB 2CLA219220N1201 48
N2155.6 CV 2CLA215560N1901 54 N2193 BB 2CLA219300N1201 48
N2155.6 PL 2CLA215560N1301 54 N2193 NG 2CLA219310N1001 48
N2155.7 AN 2CLA215570N1801 54 N2193 VD 2CLA219300N1001 48
N2155.7 BL 2CLA215570N1101 54 N2194 BB 2CLA219400N1201 48
N2155.7 CV 2CLA215570N1901 54 N2194.1 BB 2CLA219410N1201 48
N2155.7 PL 2CLA215570N1301 54 N2194.2 BB 2CLA219420N1201 48
N2155.71 AN 2CLA215571N1801 54 N2200 AN 2CLA220000N1801 63
N2155.71 BL 2CLA215571N1101 54 N2200 BL 2CLA220000N1101 63
N2155.71 CV 2CLA215571N1901 54 N2200 CV 2CLA220000N1901 63
N2155.71 PL 2CLA215571N1301 54 N2200 PL 2CLA220000N1301 63
N2155.8 AN 2CLA215580N1801 54 N2201 AA 2CLA220100N1601 36
N2155.8 BL 2CLA215580N1101 54 N2201 AN 2CLA220100N1801 36
N2155.8 CV 2CLA215580N1901 54 N2201 BB 2CLA220100N1201 36
N2155.8 PL 2CLA215580N1301 54 N2201 BL 2CLA220100N1101 36
N2155.9 AN 2CLA215590N1801 54 N2201 CV 2CLA220100N1901 36
N2155.9 BL 2CLA215590N1101 54 N2201 PL 2CLA220100N1301 36
N2155.9 CV 2CLA215590N1901 54 N2201.2 AA 2CLA220120N1601 37
N2155.9 PL 2CLA215590N1301 54 N2201.2 AN 2CLA220120N1801 37
N2155.91 AN 2CLA215591N1801 54 N2201.2 BB 2CLA220120N1201 37
N2155.91 BL 2CLA215591N1101 54 N2201.2 BL 2CLA220120N1101 37
N2155.91 CV 2CLAZ215591N1901 54 N2201.2 CV 2CLA220120N1901 37
N2155.91 PL 2CLAZ215591N1301 54 N2201.2 PL 2CLA220120N1301 37
N2160.3 AN 2CLA216030N1801 58 N2201.5 AN 2CLA220150N1801 38
N2160.3 BL 2CLA216030N1101 58 N2201.5 BL 2CLA220150N1101 38
N2160.3 CV 2CLA216030N1901 58 N2201.5 CV 2CLA220150N1901 38

N2160.3 PL 2CLA216030N1301 58 N2201.5 PL 2CLA220150N1301 38



170

ZENIT DOKONALOST DIZAINU

Typové Cislo Objednavacie ¢islo Strana Typové Cislo Objednavacie ¢islo Strana
N2201.51 AN 2CLA220151N1801 38 N2209.01 CV 2CLA220901N1901 42
N2201.51 BL 2CLA220151N1101 38 N2209.01 PL 2CLA220901N1301 42
N2201.51 CV 2CLA220151N1901 38 N2209.02 AN 2CLA220902N1801 42
N2201.51 PL 2CLA220151N1301 38 N2209.02 BL 2CLA220902N1101 42
N2201.8 AN 2CLA220180N1802 37 N2209.02 CV 2CLA220902N1901 42
N2201.8 BL 2CLA220180N1102 37 N2209.02 PL 2CLA220902N1301 42
N2201.8 CV 2CLA220180N1902 37 N2209.03 AN 2CLA220903N1801 42
N2201.8 PL 2CLA220180N1302 37 N2209.03 BL 2CLA220903N1101 42
N2202 AA 2CLA220200N1601 36 N2209.03 CV 2CLA220903N1901 42
N2202 AN 2CLA220200N1801 36 N2209.03 PL 2CLA220903N1301 42
N2202 BB 2CLA220200N1201 36 N2209.04 AN 2CLA220904N1801 43
N2202 BL 2CLA220200N1101 36 N2209.04 BL 2CLA220904N1101 43
N2202 CV 2CLA220200N1901 36 N2209.04 CV 2CLA220904N1901 43
N2202 PL 2CLA220200N1301 36 N2209.04 PL 2CLA220904N1301 43
N2202.5 AN 2CLA220250N1801 39 N2209.05 AN 2CLA220905N1801 43
N2202.5 BL 2CLA220250N1101 39 N2209.05 BL 2CLA220905N1101 43
N2202.5 CV 2CLA220250N1901 39 N2209.05 CV 2CLA220905N1901 43
N2202.5 PL 2CLA220250N1301 39 N2209.05 PL 2CLA220905N1301 43
N2202.51 AN 2CLA220251N1801 39 N2209.06 AN 2CLA220906N1801 43
N2202.51 BL 2CLA220251N1101 39 N2209.06 BL 2CLA220906N1101 43
N2202.51 CV 2CLA220251N1901 39 N2209.06 CV 2CLA220906N1901 43
N2202.51 PL 2CLA220251N1301 39 N2209.06 PL 2CLA220906N1301 43
N2204 AN 2CLA220400N1801 40 N2209.07 AN 2CLA220907N1801 43
N2204 BL 2CLA220400N1101 40 N2209.07 BL 2CLA220907N1101 43
N2204 CV 2CLA220400N1901 40 N2209.07 CV 2CLA220907N1901 43
N2204 PL 2CLA220400N1301 40 N2209.07 PL 2CLA220907N1301 43
N2204.2 AN 2CLA220420N1801 40 N2209.08 AN 2CLA220908N1801 44
N2204.2 BL 2CLA220420N1101 40 N2209.08 BL 2CLA220908N1101 44
N2204.2 CV 2CLA220420N1901 40 N2209.08 CV 2CLA220908N1901 44
N2204.2 PL 2CLA220420N1301 40 N2209.08 PL 2CLA220908N1301 44
N2204.5 AN 2CLA220450N1801 39 N2209.09 AN 2CLA220909N1801 44
N2204.5 BL 2CLA220450N1101 39 N2209.09 BL 2CLA220909N1101 44
N2204.5 CV 2CLA220450N1901 39 N2209.09 CV 2CLA220909N1901 44
N2204.5 PL 2CLA220450N1301 39 N2209.09 PL 2CLA220909N1301 44
N2204.51 AN 2CLA220451N1801 39 N2209.10 AN 2CLA220910N1801 44
N2204.51 BL 2CLA220451N1101 39 N2209.10 BL 2CLA220910N1101 44
N2204.51 CV 2CLA220451N1901 39 N2209.10 CV 2CLA220910N1901 44
N2204.51 PL 2CLA220451N1301 39 N2209.10 PL 2CLA220910N1301 44
N2204.6 AA 2CLA220460N1601 40 N2209.11 AN 2CLA220911N1801 44
N2204.6 AN 2CLA220460N1801 40 N2209.11 BL 2CLA220911N1101 44
N2204.6 BB 2CLA220460N1201 40 N2209.11 CV 2CLA220911N1901 44
N2204.6 BL 2CLA220460N1101 40 N2209.11 PL 2CLA220911N1301 44
N2204.6 CV 2CLA220460N1901 40 N2210 AA 2CLA221000N1601 37
N2204.6 PL 2CLA220460N1301 40 N2210 AN 2CLA221000N1801 37
N2204.7 AA 2CLA220470N1601 41 N2210 BB 2CLA221000N1201 37
N2204.7 AN 2CLA220470N1801 41 N2210 BL 2CLA221000N1101 37
N2204.7 BB 2CLA220470N1201 41 N2210 CV 2CLA221000N1901 37
N2204.7 BL 2CLA220470N1101 41 N2210 PL 2CLA221000N1301 37
N2204.7 CV 2CLA220470N1901 41 N2214.1 AN 2CLA221410N1801 46
N2204.7 PL 2CLA220470N1301 41 N2214.1 BL 2CLA221410N1101 46
N2204.8 AN 2CLA220480N1801 41 N2214.1 CV 2CLA221410N1901 46
N2204.8 BL 2CLA220480N1101 41 N2214.1 PL 2CLA221410N1301 46
N2204.8 CV 2CLA220480N1901 41 N2214.5 AN 2CLA221450N1801 46
N2204.8 PL 2CLA220480N1301 41 N2214.5 BL 2CLA221450N1101 46
N2207 AN 2CLA220700N1801 63 N2214.5 CV 2CLA221450N1901 46
N2207 BL 2CLA220700N1101 63 N2214.5 PL 2CLA221450N1301 46
N2207 CV 2CLA220700N1901 63 N2216.1 AN 2CLA221610N1801 56
N2207 PL 2CLA220700N1301 63 N2216.1 BL 2CLA221610N1101 56
N2208 AN 2CLA220800N1801 50 N2216.1 CV 2CLA221610N1901 56
N2208 BL 2CLA220800N1101 50 N2216.1 PL 2CLA221610N1301 56
N2208 CV 2CLA220800N1901 50 N2216.2 AN 2CLA221620N1801 56
N2208 PL 2CLA220800N1301 50 N2216.2 BL 2CLA221620N1101 56
N2209 AN 2CLA220900N1801 42 N2216.2 CV 2CLA221620N1901 56
N2209 BL 2CLA220900N1101 42 N2216.2 PL 2CLA221620N1301 56
N2209 CV 2CLA220900N1901 42 N2216.3 AN 2CLA221630N1801 56
N2209 PL 2CLA220900N1301 42 N2216.3 BL 2CLA221630N1101 56
N2209.01 AN 2CLA220901N1801 42 N2216.3 CV 2CLA221630N1901 56
N2209.01 BL 2CLA220901N1101 42 N2216.3 PL 2CLA221630N1301 56
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N2216.4 AN 2CLA221640N1801 56 N2221.6 CV 2CLA222160N1901 158
N2216.4 BL 2CLA221640N1101 56 N2221.6 PL 2CLA222160N1301 158
N2216.4 CV 2CLA221640N1901 56 N2221.7 AN 2CLA222170N1801 158
N2216.4 PL 2CLA221640N1301 56 N2221.7 BL 2CLA222170N1101 158
N2216.5 AN 2CLA221650N1801 56 N2221.7 CV 2CLA222170N1901 158
N2216.5 BL 2CLA221650N1101 56 N2221.7 PL 2CLA222170N1301 158
N2216.5 CV 2CLA221650N1901 56 N2221.8 AA 2CLA222180N1601 154
N2216.5 PL 2CLA221650N1301 56 N2221.8 AN 2CLA222180N1801 154
N2216.6 AN 2CLA221660N1801 56 N2221.8 BB 2CLA222180N1201 154
N2216.6 BL 2CLA221660N1101 56 N2221.8 BL 2CLA222180N1101 154
N2216.6 CV 2CLA221660N1901 56 N2221.8 CV 2CLA222180N1901 154
N2216.6 PL 2CLA221660N1301 56 N2221.8 PL 2CLA222180N1301 154
N2216.7 AN 2CLA221670N1801 56 N2221.9 AA 2CLA222190N1601 155
N2216.7 BL 2CLA221670N1101 56 N2221.9 AN 2CLA222190N1801 155
N2216.7 CV 2CLA221670N1901 56 N2221.9 BB 2CLA222190N1201 155
N2216.7 PL 2CLA221670N1301 56 N2221.9 BL 2CLA222190N1101 155
N2216.8 AN 2CLA221680N1801 56 N2221.9 CV 2CLA222190N1901 155
N2216.8 BL 2CLA221680N1101 56 N2221.9 PL 2CLA222190N1301 155
N2216.8 CV 2CLA221680N1901 56 N2224 AN 2CLA222400N1801 63
N2216.8 PL 2CLA221680N1301 56 N2224 BL 2CLA222400N1101 63
N2217.6 AN 2CLA221760N1801 55 N2224 CV 2CLA222400N1901 63
N2217.6 BL 2CLA221760N1101 55 N2224 PL 2CLA222400N1301 63
N2217.6 CV 2CLA221760N1901 55 N2224.1 AN 2CLA222410N1801 63
N2217.6 PL 2CLA221760N1301 55 N2224.1 BL 2CLA222410N1101 63
N2219 AN 2CLA221900N1801 63 N2224.1 CV 2CLA222410N1901 63
N2219 BL 2CLA221900N1101 63 N2224.1 PL 2CLA222410N1301 63
N2219 CV 2CLA221900N1901 63 N2229 AN 2CLA222900N1801 109
N2219 PL 2CLA221900N1301 63 N2229 BL 2CLA222900N1101 109
N2221 AA 2CLA222100N1601 152 N2229 CV 2CLA222900N1901 109
N2221 AN 2CLA222100N1801 152 N2229 PL 2CLA222900N1301 109
N2221 BB 2CLA222100N1201 152 N2240.3 AN 2CLA224030N1801 60
N2221 BL 2CLA222100N1101 152 N2240.3 BL 2CLA224030N1101 60
N2221 CV 2CLA222100N1901 152 N2240.3 CV 2CLA224030N1901 60
N2221 PL 2CLA222100N1301 152 N2240.3 PL 2CLA224030N1301 60
N2221.01 AA 2CLA222101N1601 155 N2240.4 AN 2CLA224040N1801 159
N2221.01 AN 2CLA222101N1801 155 N2240.4 BL 2CLA224040N1101 159
N2221.01 BB 2CLA222101N1201 155 N2240.4 CV 2CLA224040N1901 159
N2221.01 BL 2CLA222101N1101 155 N2240.4 PL 2CLA224040N1301 159
N2221.01 CV 2CLA222101N1901 155 N2240.5 AN 2CLA224050N1801 60
N2221.01 PL 2CLA222101N1301 155 N2240.5 BL 2CLA224050N1101 60
N2221.1 AA 2CLA222110N1601 153 N2240.5 CV 2CLA224050N1901 60
N2221.1 AN 2CLA222110N1801 153 N2240.5 PL 2CLA224050N1301 60
N2221.1 BB 2CLA222110N1201 153 N2241.4 AN 2CLA224140N1801 159
N2221.1 BL 2CLA222110N1101 153 N2241.4 BL 2CLA224140N1101 159
N2221.1 CV 2CLA222110N1901 153 N2241.4 CV 2CLA224140N1901 159
N2221.1 PL 2CLA222110N1301 153 N2241.4 PL 2CLA224140N1301 159
N2221.2 AN 2CLA222120N1801 158 N2244 AN 2CLA224400N1801 47
N2221.2 BL 2CLA222120N1101 158 N2244 BL 2CLA224400N1101 47
N2221.2 CV 2CLA222120N1901 158 N2244 CV 2CLA224400N1901 47
N2221.2 PL 2CLA222120N1301 158 N2244 PL 2CLA224400N1301 47
N2221.3 AA 2CLA222130N1601 153 N2244.1 AN 2CLA224410N1301 47
N2221.3 AN 2CLA222130N1801 153 N2244.1 BL 2CLA224410N1101 47
N2221.3 BB 2CLA222130N1201 153 N2244.1 CV 2CLA224410N1901 47
N2221.3 BL 2CLA222130N1101 153 N2244.1 PL 2CLA224410N1801 47
N2221.3 CV 2CLA222130N1901 153 N2244.4 AA 2CLA224440N1601 61
N2221.3 PL 2CLA222130N1301 153 N2244.4 AN 2CLA224440N1801 61
N2221.4 AN 2CLA222140N1801 158 N2244.4 BB 2CLA224440N1201 61
N2221.4 BL 2CLA222140N1101 158 N2244.4 BL 2CLA224440N1101 61
N2221.4 CV 2CLA222140N1901 158 N2244.4 CV 2CLA224440N1901 61
N2221.4 PL 2CLA222140N1301 158 N2244.4 PL 2CLA224440N1301 61
N2221.5 AA 2CLA222150N1601 154 N2244.5 AA 2CLA224450N1601 61
N2221.5 AN 2CLA222150N1801 154 N2244.5 AN 2CLA224450N1801 61
N2221.5 BB 2CLA222150N1201 154 N2244.5 BB 2CLA224450N1201 61
N2221.5 BL 2CLA222150N1101 154 N2244.5 BL 2CLA224450N1101 61
N2221.5 CV 2CLA222150N1901 154 N2244.5 CV 2CLA224450N1901 61
N2221.5 PL 2CLA222150N1301 154 N2244.5 PL 2CLA224450N1301 61
N2221.6 AN 2CLA222160N1801 158 N2248 AN 2CLA224800N1801 46

N2221.6 BL 2CLA222160N1101 158 N2248 BL 2CLA224800N1101 46
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N2248 CV 2CLA224800N1901 46 N2268 PL 2CLA226800N1301 108
N2248 PL 2CLA224800N1301 46 N2268 PL 2CLA226800N1301 108
N2250.1 AN 2CLA225010N1801 52 N2268.3 AN 2CLA226830N1801 109
N2250.1 BL 2CLA225010N1101 52 N2268.3 BL 2CLA226830N1101 109
N2250.1 CV 2CLA225010N1901 52 N2268.3 CV 2CLA226830N1901 109
N2250.1 PL 2CLA225010N1301 52 N2268.3 PL 2CLA226830N1301 109
N2250.7 AN 2CLA225070N1801 53 N2268.4 AN 2CLA226840N1801 109
N2250.7 BL 2CLA225070N1101 53 N2268.4 BL 2CLA226840N1101 109
N2250.7 CV 2CLA225070N1901 53 N2268.4 CV 2CLA226840N1901 109
N2250.7 PL 2CLA225070N1301 53 N2268.4 PL 2CLA226840N1301 109
N2250.8 AN 2CLA225080N1801 51 N2270 AN 2CLA227000N1801 48
N2250.8 BL 2CLA225080N1101 51 N2270 BL 2CLA227000N1101 48
N2250.8 CV 2CLA225080N1901 51 N2270 CR 2CLA227000N1401 48
N2250.8 PL 2CLA225080N1301 51 N2270 CV 2CLA227000N1901 48
N2252 AN 2CLA225200N1801 52 N2270 TL 2CLA227000N1201 48
N2252 BL 2CLA225200N1101 52 N2270 VD 2CLA227000N1001 48
N2252 CV 2CLA225200N1901 52 N2271 AN 2CLA227100N1801 70
N2252 PL 2CLA225200N1301 52 N2271 BL 2CLA227100N1101 70
N2253 AN 2CLA225300N1801 46 N2271 CB 2CLA227100N3001 70
N2253 BL 2CLA225300N1101 46 N2271 CC 2CLA227100N3701 70
N2253 CV 2CLA225300N1901 46 N2271 CF 2CLA227100N3801 70
N2253 PL 2CLA225300N1301 46 N2271 CN 2CLA227100N3101 70
N2253.1 AN 2CLA225310N1801 46 N2271 CP 2CLA227100N3501 70
N2253.1 BL 2CLA225310N1101 46 N2271 CV 2CLA227100N1901 70
N2253.1 CV 2CLA225310N1901 46 N2271 CH 2CLA227100N3901 70
N2253.1 PL 2CLA225310N1301 46 N2271 OX 2CLA227100N4001 71
N2253.2 AN 2CLA225320N1801 46 N2271 PL 2CLA227100N1301 70
N2253.2 BL 2CLA225320N1101 46 N2271 PZ 2CLA227100N2201 71
N2253.2 CV 2CLA225320N1901 46 N2271 WG 2CLA227100N2101 71
N2253.2 PL 2CLA225320N1301 46 N2271.1 AN 2CLA227110N1801 73
N2254.1 AN 2CLA225410N1801 60 N2271.1 BL 2CLA227110N1101 73
N2254.1 BL 2CLA225410N1101 60 N2271.1 CV 2CLA227110N1901 73
N2254.1 CV 2CLA225410N1901 60 N2271.1 PL 2CLA227110N1301 73
N2254.1 PL 2CLA225410N1301 60 N2271.9 2CLA227190N1001 75
N2255.1 AN 2CLA225510N1801 55 N2271.9G 2CLA227191N1001 75
N2255.1 BL 2CLA225510N1101 55 N2271.92 2CLA227192N1001 75
N2255.1 CV 2CLA225510N1901 55 N2271.93 2CLA227193N1001 75
N2255.1 PL 2CLA225510N1301 55 N2272 AN 2CLA227200N1801 70
N2257.1 AN 2CLA225710N1801 55 N2272 BL 2CLA227200N1101 70
N2257.1 BL 2CLA225710N1101 55 N2272 CB 2CLA227200N3001 70
N2257.1 CV 2CLA225710N1901 55 N2272 CC 2CLA227200N3701 70
N2257.1 PL 2CLA225710N1301 55 N2272 CF 2CLA227200N3801 70
N2260.3 AN 2CLA226030N1801 58 N2272 CN 2CLA227200N3101 70
N2260.3 BL 2CLA226030N1101 58 N2272 CP 2CLA227200N3501 70
N2260.3 CV 2CLA226030N1901 58 N2272 CV 2CLA227200N1901 70
N2260.3 PL 2CLA226030N1301 58 N2272 CH 2CLA227200N3901 70
N2260.9 AN 2CLA226090N1801 58 N2272 OX 2CLA227200N4001 71
N2260.9 BL 2CLA226090N1101 58 N2272 PL 2CLA227200N1301 70
N2260.9 CV 2CLA226090N1901 58 N2272 PZ 2CLA227200N2201 71
N2260.9 PL 2CLA226090N1301 58 N2272 WG 2CLA227200N2101 71
N2261.2 AN 2CLA226120N1801 47 N2272.1 AN 2CLA227210N1801 73
N2261.2 BL 2CLA226120N1101 47 N2272.1 BL 2CLA227210N1101 73
N2261.2 CV 2CLA226120N1901 47 N2272.1 CV 2CLA227210N1901 73
N2261.2 PL 2CLA226120N1301 47 N2272.1 PL 2CLA227210N1301 73
N2261.21 AN 2CLA226121N1601 47 N2272.9 2CLA227290N1001 75
N2261.21 BL 2CLA226121N1201 47 N2273 AN 2CLA227300N1801 70
N2261.21 CV 2CLA226121N1901 47 N2273 BL 2CLA227300N1101 70
N2261.21 PL 2CLA226121N1101 47 N2273 CB 2CLA227300N3001 70
N2262.1 AN 2CLA226210N1801 59 N2273 CC 2CLA227300N3701 70
N2262.1 BL 2CLA226210N1101 59 N2273 CF 2CLA227300N3801 70
N2262.1 CV 2CLA226210N1901 59 N2273 CN 2CLA227300N3101 70
N2262.1 PL 2CLA226210N1301 59 N2273 CP 2CLA227300N3501 70
N2268 AN 2CLA226800N1801 108 N2273 CV 2CLA227300N1901 70
N2268 AN 2CLA226800N1801 108 N2273 CH 2CLA227300N3901 70
N2268 BL 2CLA226800N1101 108 N2273 OX 2CLA227300N4001 71
N2268 BL 2CLA226800N1101 108 N2273 PL 2CLA227300N1301 70
N2268 CV 2CLA226800N1901 108 N2273 PZ 2CLA227300N2201 71
N2268 CV 2CLA226800N1901 108 N2273 WG 2CLA227300N2101 71
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N2273.1 AN 2CLA227310N1801 73 N2288.1 CV 2CLA228810N1901 49
N2273.1 BL 2CLA227310N1101 73 N2288.1 PL 2CLA228810N1301 49
N2273.1CV 2CLA227310N1901 73 N2288.6 AN 2CLA228860N1801 49
N2273.1 PL 2CLA227310N1301 73 N2288.6 BL 2CLA228860N1101 49
N2273.9 2CLA227390N1001 75 N2288.6 CV 2CLA228860N1901 49
N2274 AN 2CLA227400N1801 70 N2288.6 PL 2CLA228860N1301 49
N2274 BL 2CLA227400N1101 70 N2370 AN 2CLA237000N1801 48
N2274 CB 2CLA227400N3001 70 N2370 BL 2CLA237000N1101 48
N2274 CC 2CLA227400N3701 70 N2370 CV 2CLA237000N1901 48
N2274 CF 2CLA227400N3801 70 N2671 AN 2CLA267100N1801 76
N2274 CN 2CLA227400N3101 70 N2671 BL 2CLA267100N1101 76
N2274 CP 2CLA227400N3501 70 N2671 CV 2CLA267100N1901 76
N2274 CV 2CLA227400N1901 70 N2671 PL 2CLA267100N1301 76
N2274 CH 2CLA227400N3901 70 N2671.2 AN 2CLA267120N1801 76
N2274 OX 2CLA227400N4001 71 N2671.2 BL 2CLA267120N1101 76
N2274 PL 2CLA227400N1301 70 N2671.2 CV 2CLA267120N1901 76
N2274 PZ 2CLA227400N2201 71 N2671.2 PL 2CLA267120N1301 76
N2274 WG 2CLA227400N2101 71 N2672 AN 2CLA267200N1801 76
N2274.1 AN 2CLA227410N1801 73 N2672 BL 2CLA267200N1101 76
N2274.1 BL 2CLA227410N1101 73 N2672 CV 2CLA267200N1901 76
N2274.1 CV 2CLA227410N1901 73 N2672 PL 2CLA267200N1301 76
N2274.1 PL 2CLA227410N1301 73 N2692 BL 2CLA269200N1101 76
N2275 AN 2CLA227500N1801 70 N2870 AN 2CLA287000N1801 48
N2275 BL 2CLA227500N1101 70 N2870 BL 2CLA287000N1101 48
N2275 CV 2CLA227500N1901 70 N2870 CV 2CLA287000N1901 48
N2275 PL 2CLA227500N1301 70 N2991.1 BL 2CLA299110N1101 79
N2280 BL 2CLA228000N1101 62 N3002 2CLA300200N1101 80
N2280.2 R1/VD 2CLA228020N1101 62 N3004 2CLA300400N1101 80
N2280.4 AA 2CLA228040N1601 61 N3088 2CLA308800N1101 80
N2280.4 AN 2CLA228040N1801 61 N3202 2CLA320200N1101 81
N2280.4 BB 2CLA228040N1201 61 N3204 2CLA320400N1101 81
N2280.4 BL 2CLA228040N1101 61 N3271 AN 2CLA327100N1801 80
N2280.4 CV 2CLA228040N1901 61 N3271 BL 2CLA327100N1101 80
N2280.4 PL 2CLA228040N1301 61 N3271 GR 2CLA327100N1701 80
N2281.1 2CLA228110N1001 62 N3272 AN 2CLA327200N1801 80
N2281.2 BL 2CLA228120N1101 62 N3272 BL 2CLA327200N1101 80
N2285 AN 2CLA228500N1801 50 N3272 GR 2CLA327200N1701 80
N2285 BL 2CLA228500N1101 50 N3288 2CLA328800N1101 81
N2285 CV 2CLA228500N1901 50 N3291 2CLA329100N1101 81
N2285 PL 2CLA228500N1301 50 N3291.1 2CLA329110N1101 79
N2285.1 AN 2CLA228510N1801 50 N3292 2CLA329200N1101 81
N2285.1 BL 2CLA228510N1101 50 N3292.1 2CLA329210N1101 79
N2285.1 CV 2CLA228510N1901 50 N3293 2CLA329300N1101 81
N2285.1 PL 2CLA228510N1301 50 N3293.1 2CLA329310N1101 79
N2285.7 AN 2CLA228570N1801 50 PS-M-64.1.1 2CDG510001R0011 141
N2285.7 BL 2CLA228570N1101 50 RA/U1.16.1 2CSY249580R1103 152
N2285.7 CV 2CLA228570N1901 50 RA/U2.8.1 2CSY242150R1106 152
N2285.7 PL 2CLA228570N1301 50 RB/U 1.1 2CSY247240R1105 152
N2287 AN 2CLA228700N1801 49 RS/U1.1 2CSY244490R1012 152
N2287 BL 2CLA228700N1101 49 RS/U 2.1 2CSY247450R1003 152
N2287 CV 2CLA228700N1901 49 RT/U1.1.ZA 2CSY249370R1202 159
N2287 PL 2CLA228700N1301 49 RT/U1.1.ZC 2CSY247370R1202 159
N2287 R] 2CLA228770N1001 49 RT/U1.1.ZS 2CSY242280R1202 159
N2287.6 AN 2CLA228760N1801 49 RT/U1.1.ZW 2CSY244280R1202 159
N2287.6 BL 2CLA228760N1101 49 RTC-F-1.PB 2CKA006220A0276 137
N2287.6 CV 2CLA228760N1901 49 RTC-F-1.PB-WL 2CKA006200A0115 139
N2287.6 PL 2CLA228760N1301 49 RTC-F-2.1-1.PB-WL 2CKAO006200A0116 139
N2287.6 R 2CLA228760N7001 49 SA-M-0.4.1 2CDG510006R0011 142
N2287.6 VD 2CLA228760N8001 49 SA-M-8.8.1 2CDG510007R0011 142
N2288 AN 2CLA228800N1801 49 SAP/S.3 2CKA006200A0155 141
N2288 BL 2CLA228800N1101 49 SAP-1-WL 2CKA006200A0100 141
N2288 CV 2CLA228800N1901 49 SBA-F-1.1.PB.1 2CKA006220A0237 137
N2288 NA 2CLA228800N9001 49 SBA-F-1.1.PB.1-WL 2CKAO006200A0113 139
N2288 PL 2CLA228800N1301 49 SBA-F-2.1.PB.1 2CKA006220A0238 137
N2288 R] 2CLA228800N7001 49 SBA-F-2.1.PB.1-WL 2CKA006200A0114 139
N2288 VD 2CLA228800N8001 49 SBB-N2 BL 2CLA202620N1102 140
N2288.1 AN 2CLA228810N1801 49 SBB-N2GR 2CLA202620N1402 140
N2288.1 BL 2CLA228810N1101 49 SBD-N2 BL 2CLA202640N1102 140
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SBD-N2GR 2CLA202640N1402 140 T1175.5 2CLA117450T1001 98
SBL-N2 BL 2CLA202610N1102 140 T1192 BL 2CLA119200T1001 96
SBL-N2GR 2CLA202610N1402 140 T1192 PL 2CLA119200T1301 96
SBS-N2 BL 2CLA202630N1102 140 T1193 BL 2CLA119300T1001 96
SBS-N2GR 2CLA202630N1402 140 T1193 PL 2CLA119300T1301 96
SDA-F-1.1.PB.1 2CKA006220A0235 136 T1194 BL 2CLA119400T1001 96
SDA-F-1.1.PB.1-WL 2CKAO006200A0111 138 T1194 PL 2CLA119400T1301 96
SDA-F-2.1.PB.1 2CKA006220A0236 136 T1195 BL 2CLA119500T1001 96
SDA-F-2.1.PB.1-WL 2CKAO006200A0112 138 T1195 PL 2CLA119500T1301 96
SR-2-N2 AN 2CLA222620N1802 140 T1272 AN 2CLA127200T1801 89
SR-2-N2 BL 2CLA222620N1102 140 T1272 BL 2CLA127200T1101 89
SR-2-N2 CV 2CLA222620N1902 140 T1272 BP 2CLA127200T1201 89
SR-2-N2 PL 2CLA222620N1302 140 T1272 PL 2CLA127200T1301 89
SR-4-N2 AN 2CLA222640N1802 140 T1273 AN 2CLA127300T1801 89
SR-4-N2 BL 2CLA222640N1102 140 T1273 BL 2CLA127300T1101 89
SR-4-N2 CV 2CLA222640N1902 140 T1273 BP 2CLA127300T1201 89
SR-4-N2 PL 2CLA222640N1302 140 T1273 PL 2CLA127300T1301 89
SSA-F-1.1.PB.1 2CKA006220A0232 136 T1274 AN 2CLA127400T1801 89
SSA-F-1.1.PB.1-WL 2CKA006200A0108 138 T1274 BL 2CLA127400T1101 89
SSA-F-2.1.PB.1 2CKA006220A0233 136 T1274 BP 2CLA127400T1201 89
SSA-F-2.1.PB.1-WL 2CKA006200A0109 138 T1274 PL 2CLA127400T1301 89
SSA-F-2.2.PB.1 2CKA006220A0234 136 T1292 AN 2CLA129200T1801 88
SSA-F-2.2.PB.1-WL 2CKA006200A0110 138 T1292 BL 2CLA129200T1001 88
SU-F-1.0.PB.1 2CKA006220A0222 136 T1292 PL 2CLA129200T1301 88
SU-F-1.0.PB.1-WL 2CKAO06200A0106 138 T1293 AN 2CLA129300T1801 88
SU-F-2.0.PB.1 2CKA006220A0223 136 T1293 BL 2CLA129300T1001 88
SU-F-2.0.PB.1-WL 2CKA006200A0107 138 T1293 PL 2CLA129300T1301 88
T1000 2CLA100000T1001 100 T1294 AN 2CLA129400T1801 88
T1016.1 BL 2CLA101610T1001 100 T1294 BL 2CLA129400T1001 88
T1016.1 PL 2CLA101610T1301 100 T1294 PL 2CLA129400T1301 88
T1016.2 BL 2CLA101620T1001 100 T1371.4 M109190000 99
T1016.2 PL 2CLA101620T1301 100 T1373 2CLA137300T1101 99
T1016.3 BL 2CLA101630T1001 100 T1393 M109020000 99
T1016.3 PL 2CLA101630T1301 100 T1393.1 M109030000 929
T1016.4 BL 2CLA101640T1001 100 T1393.9 M109300000 929
T1016.4 PL 2CLA101640T1301 100 TH/U1.1.ZA 2CSY249430R5200 160
T1016.5 BL 2CLA101650T1001 100 TH/U1.1.Z2C 2CSY247160R5200 160
T1016.5 PL 2CLA101650T1301 100 TH/U1.1.ZS 2CSY242070R5200 160
T1016.6 BL 2CLA101660T1001 100 TH/U1.1.ZW 2CSY244340R5200 160
T1016.6 PL 2CLA101660T1301 100 TR/U1.1.ZA 2CSY249500R5000 160
T1016.7 BL 2CLA101670T1001 100 TR/U1.1.Z2C 2CSY247300R5000 160
T1016.7 PL 2CLA101670T1301 100 TR/U1.1.ZS 2CSY242210R5000 160
T1016.8 BL 2CLA101680T1001 100 TR/U1.1.ZW 2CSY244410R5000 160
T1016.8 PL 2CLA101680T1301 100 WS-1 2CKA006220A0390 141
T1034 BL 2CLA103400T1001 100 Z2271.1BL 2CLA227110Z1101 66
T1034 PL 2CLA103400T1301 100 Z2271.1PL 2CLA227110Z1301 66
T1087 BL 2CLA108700T1001 99 Z2271.1 AN 2CLA227110Z1801 66
T1087 RJ 2CLA108700T7001 99 Z22271.1CV 2CLA227110Z1901 66
T1088 BL 2CLA108800T1001 99 Z2271.1CM 2CLA227110Z4401 67
T1088 PL 2CLA108800T1301 99 Z2271.1 DN 2CLA227110Z4201 67
T1088 RJ 2CLA108800T7001 99 Z2271.1 MO 2CLA227110Z4501 66
T1088 RP 2CLA108800T7301 99 Z2271.1 NS 2CLA227110Z4101 66
T1092 2CLA109200T1001 97 Z2271.10M 2CLA227110Z4601 66
T1092.1 2CLA109210T1001 88 Z22271.1 OX 2CLA227110Z4001 66
T1093 2CLA109300T1001 97 Z2271.1TP 2CLA227110Z4301 67
T1093.1 2CLA109310T1001 88 Z22271.9 2CLA22719171001 75
T1094 2CLA109400T1001 97

T1094.1 2CLA109410T1001 88

T1172 BL 2CLA117200T1101 98

T1172 PL 2CLA117200T1301 98

T1173 BL 2CLA117300T1101 98

T1173 PL 2CLA117300T1301 98

T1173.5 2CLA117350T1001 98

T1174 BL 2CLA117400T1101 98

T1174 PL 2CLA117400T71301 98

T1174.5 2CLA117450T1001 98

T1175 BL 2CLA117500T1101 98

T1175 PL 2CLA117500T1301 98
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2CDG510001R0011 PS-M-64.1.1 141 2CLAO19900A1001 1199 76
2CDG510002R0011 BI-F-2.0.1 142 2CLA100000T1001 T1000 100
2CDG510003R0011 BI-F-4.0.1 142 2CLA101610T1001 T1016.1 BL 100
2CDG510004R0011 BI-M-4.0.1 142 2CLA101610T1301 T1016.1 PL 100
2CDG510006R0011 SA-M-0.4.1 142 2CLA101620T1001 T1016.2 BL 100
2CDG510007R0011 SA-M-8.8.1 142 2CLA101620T1301 T1016.2 PL 100
2CDG510008R0011 HA-M-0.6.1 143 2CLA101630T1001 T1016.3 BL 100
2CDG510009R0011 HA-M-0.12.1 143 2CLA101630T1301 T1016.3 PL 100
2CDG510010R0011 FCA-M-2.3.1 143 2CLA101640T1001 T1016.4 BL 100
2CDG510011R0011 BA-M-0.4.1 142 2CLA101640T1301 T1016.4 PL 100
2CKAO006115A0444 6125/98-509 158 2CLA101650T1001 T1016.5 BL 100
2CKA006116A0219 6126/98-509 158 2CLA101650T1301 T1016.5 PL 100
2CKAO06118A0105 6129/96-509 158 2CLA101660T1001 T1016.6 BL 100
2CKAO006118A0108 6129/96-509 158 2CLA101660T1301 T1016.6 PL 100
2CKA006123A0001 6123/20-500 158 2CLA101670T1001 T1016.7 BL 100
2CKA006123A0002 6123/21-500 158 2CLA101670T1301 T1016.7 PL 100
2CKA006123A0003 6123/22-500 158 2CLA101680T1001 T1016.8 BL 100
2CKA006123A0004 6123/23-500 158 2CLA101680T1301 T1016.8 PL 100
2CKA006123A0005 6123/24-500 158 2CLA103400T1001 T1034 BL 100
2CKA006123A0006 6123/26-500 158 2CLA103400T1301 T1034 PL 100
2CKA006132A0307 6122/98-509 159 2CLA108700T1001 T1087 BL 99
2CKA006134A0297 6124/98-509 159 2CLA108700T7001 T1087 RJ 99
2CKA006200A0100 SAP-1-WL 141 2CLA108800T1001 T1088 BL 99
2CKA006200A0106 SU-F-1.0.PB.1-WL 138 2CLA108800T1301 T1088 PL 99
2CKA006200A0107 SU-F-2.0.PB.1-WL 138 2CLA108800T7001 T1088RJ 99
2CKA006200A0108 SSA-F-1.1.PB.1-WL 138 2CLA108800T7301 T1088 RP 99
2CKA006200A0109 SSA-F-2.1.PB.1-WL 138 2CLA109200T1001 T1092 97
2CKAO006200A0110 SSA-F-2.2.PB.1-WL 138 2CLA109210T1001 T1092.1 88
2CKA006200A0111 SDA-F-1.1.PB.1-WL 138 2CLA109300T1001 T1093 97
2CKA006200A0112 SDA-F-2.1.PB.1-WL 138 2CLA109310T1001 T1093.1 88
2CKA006200A0113 SBA-F-1.1.PB.1-WL 139 2CLA109400T1001 T1094 97
2CKAO006200A0114 SBA-F-2.1.PB.1-WL 139 2CLA109410T1001 T1094.1 88
2CKAO006200A0115 RTC-F-1.PB-WL 139 2CLA117200T1101 T1172 BL o8
2CKA006200A0116 RTC-F-2.1-1.PB-WL 139 2CLA117200T1301 T1172 PL 98
2CKA006200A0117 MSA-F-1.1.1-WL 139 2CLA117300T1101 T1173 BL 98
2CKAO006200A0155 SAP/S.3 141 2CLA117300T1301 T1173 PL 98
2CKA006220A0119 DP4-1-611 141 2CLA117350T1001 T1173.5 98
2CKA006220A0120 DP4-1-625 141 2CLA117400T1101 T1174 BL 98
2CKA006220A0222 SU-F-1.0.PB.1 136 2CLA117400T1301 T1174 PL o8
2CKA006220A0223 SU-F-2.0.PB.1 136 2CLA117450T1001 T1174.5 o8
2CKA006220A0229 MD-F-1.0.PB.1 137 2CLA117450T1001 T1175.5 98
2CKA006220A0231 MSA-F.1.1.PB.1 137 2CLA117500T1101 T1175 BL 98
2CKA006220A0232 SSA-F-1.1.PB.1 136 2CLA117500T1301 T1175 PL 98
2CKA006220A0233 SSA-F-2.1.PB.1 136 2CLA119200T1001 T1192 BL 96
2CKA006220A0234 SSA-F-2.2.PB.1 136 2CLA119200T1301 T1192 PL 96
2CKA006220A0235 SDA-F-1.1.PB.1 136 2CLA119300T1001 T1193 BL 96
2CKA006220A0236 SDA-F-2.1.PB.1 136 2CLA119300T1301 T1193 PL 96
2CKA006220A0237 SBA-F-1.1.PB.1 137 2CLA119400T1001 T1194 BL 96
2CKA006220A0238 SBA-F-2.1.PB.1 137 2CLA119400T1301 T1194 PL 96
2CKA006220A0239 DA-M-0.4.127.1 143 2CLA119500T1001 T1195 BL 96
2CKA006220A0276 RTC-F-1.PB 137 2CLA119500T1301 T1195 PL 96
2CKA006220A0389 DP4-F 141 2CLA127200T1101 T1272 BL 89
2CKA006220A0390 WsS-1 141 2CLA127200T1201 T1272 BP 89
2CKA006220A0395 DA-M-0.4.2 143 2CLA127200T1301 T1272 PL 89
2CKA006220A0721 DP4-T-1 141 2CLA127200T71801 T1272 AN 89
2CKA008200A0200 8225 EB 109 2CLA127300T1101 T1273 BL 89
2CKA008200A0201 8226 EB 109 2CLA127300T1201 T1273 BP 89
2CKA008200A0202 8226/10 EB 109 2CLA127300T1301 T1273 PL 89
2CKAO08300A0356 DP7-S-611 141 2CLA127300T1801 T1273 AN 89
2CKAO08300A0357 DP7-S-625 141 2CLA127400T1101 T1274 BL 89
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2CLA127400T1201 T1274 BP 89 2CLA210151N1301 N2101.51 PL 38
2CLA127400T1301 T1274 PL 89 2CLA210151N1801 N2101.51 AN 38
2CLA127400T71801 T1274 AN 89 2CLA210151N1901 N2101.51 CV 38
2CLA129200T1001 T1292 BL 88 2CLA210200N1101 N2102 BL 36
2CLA129200T1301 T1292 PL 88 2CLA210200N1201 N2102 BB 36
2CLA129200T1801 T1292 AN 88 2CLA210200N1301 N2102 PL 36
2CLA129300T1001 T1293 BL 88 2CLA210200N1601 N2102 AA 36
2CLA129300T1301 T1293 PL 88 2CLA210200N1801 N2102 AN 36
2CLA129300T1801 T1293 AN 88 2CLA210200N1901 N2102 CV 36
2CLA129400T1001 T1294 BL 88 2CLA210209N1101 N2102.T BL 38
2CLA129400T1301 T1294 PL 88 2CLA210209N1201 N2102.T BB 38
2CLA129400T1801 T1294 AN 88 2CLA210209N1301 N2102.T PL 38
2CLA137300T1101 T1373 99 2CLA210209N1601 N2102.T AA 38
2CLA200000N1101 N2000 BL 63 2CLA210209N1801 N2102.T AN 38
2CLA200000N1301 N2000 PL 63 2CLA210209N1901 N2102.T CV 38
2CLA200000N1801 N2000 AN 63 2CLA210220N1102 N2102.2 BL 37
2CLA200000N1901 N2000 CV 63 2CLA210220N1302 N2102.2 PL 37
2CLA201600A1001 2016 56 2CLA210220N1802 N2102.2 AN 37
2CLA201610A1001 2016.1 56 2CLA210220N1902 N2102.2 CV 37
2CLA201620A1001 2016.2 56 2CLA210250N1101 N2102.5 BL 39
2CLA201630A1001 2016.3 56 2CLA210250N1301 N2102.5 PL 39
2CLA201650N1001 2016.50 57 2CLA210250N1801 N2102.5 AN 39
2CLA201652N1001 2016.52 57 2CLA210250N1901 N2102.5 CV 39
2CLA201660N1001 2016.60 57 2CLA210251N1101 N2102.51 BL 39
2CLA201662N1001 2016.62 57 2CLA210251N1301 N2102.51 PL 39
2CLA202610N1102 SBL-N2 BL 140 2CLA210251N1801 N2102.51 AN 39
2CLA202610N1402 SBL-N2GR 140 2CLA210251N1901 N2102.51 CV 39
2CLA202620N1102 SBB-N2 BL 140 2CLA210400N1101 N2104 BL 40
2CLA202620N1402 SBB-N2GR 140 2CLA210400N1301 N2104 PL 40
2CLA202630N1102 SBS-N2 BL 140 2CLA210400N1801 N2104 AN 40
2CLA202630N1402 SBS-N2GR 140 2CLA210400N1901 N2104 CV 40
2CLA202640N1102 SBD-N2 BL 140 2CLA210420N1101 N2104.2 BL 40
2CLA202640N1402 SBD-N2GR 140 2CLA210420N1301 N2104.2 PL 40
2CLA207180N1001 N2071.8 75 2CLA210420N1801 N2104.2 AN 40
2CLA207190N1001 N2071.9 75 2CLA210420N1901 N2104.2 CV 40
2CLA210000N1101 N2100 BL 63 2CLA210450N1101 N2104.5 BL 39
2CLA210000N1301 N2100 PL 63 2CLA210450N1301 N2104.5 PL 39
2CLA210000N1801 N2100 AN 63 2CLA210450N1801 N2104.5 AN 39
2CLA210000N1901 N2100 CV 63 2CLA210450N1901 N2104.5 CV 39
2CLA210100N1101 N2101 BL 36 2CLA210451N1101 N2104.51 BL 39
2CLA210100N1201 N2101 BB 36 2CLA210451N1301 N2104.51 PL 39
2CLA210100N1301 N2101 PL 36 2CLA210451N1801 N2104.51 AN 39
2CLA210100N1601 N2101 AA 36 2CLA210451N1901 N2104.51 CV 39
2CLA210100N1801 N2101 AN 36 2CLA210460N1101 N2104.6 BL 40
2CLA210100N1901 N2101 CV 36 2CLA210460N1201 N2104.6 BB 40
2CLA210109N1101 N2101.T BL 38 2CLA210460N1301 N2104.6 PL 40
2CLA210109N1201 N2101.T BB 38 2CLA210460N1601 N2104.6 AA 40
2CLA210109N1301 N2101.T PL 38 2CLA210460N1801 N2104.6 AN 40
2CLA210109N1601 N2101.T AA 38 2CLA210460N1901 N2104.6 CV 40
2CLA210109N1801 N2101.T AN 38 2CLA210470N1101 N2104.7 BL 41
2CLA210109N1901 N2101.T CV 38 2CLA210470N1201 N2104.7 BB 41
2CLA210120N1101 N2101.2 BL 37 2CLA210470N1301 N2104.7 PL 41
2CLA210120N1201 N2101.2 BB 37 2CLA210470N1601 N2104.7 AA 41
2CLA210120N1301 N2101.2 PL 37 2CLA210470N1801 N2104.7 AN 41
2CLA210120N1601 N2101.2 AA 37 2CLA210470N1901 N2104.7 CV 41
2CLA210120N1801 N2101.2 AN 37 2CLA210479N1101 N2104.7T BL 41
2CLA210120N1901 N2101.2 CV 37 2CLA210479N1201 N2104.7T BB 41
2CLA210129N1101 N2101.2T BL 38 2CLA210479N1301 N2104.7T PL 41
2CLA210129N1201 N2101.2T BB 38 2CLA210479N1601 N2104.7T AA 41
2CLA210129N1301 N2101.2T PL 38 2CLA210479N1801 N2104.7T AN 41
2CLA210129N1601 N2101.2T AA 38 2CLA210479N1901 N2104.7T CV 41
2CLA210129N1801 N2101.2T AN 38 2CLA210700N1101 N2107 BL 63
2CLA210129N1901 N2101.2T CV 38 2CLA210700N1301 N2107 PL 63
2CLA210150N1101 N2101.5 BL 38 2CLA210700N1801 N2107 AN 63
2CLA210150N1301 N2101.5 PL 38 2CLA210700N1901 N2107 CV 63
2CLA210150N1801 N2101.5 AN 38 2CLA210800N1101 N2108 BL 50
2CLA210150N1901 N2101.5 CV 38 2CLA210800N1301 N2108 PL 50
2CLA210151N1101 N2101.51 BL 38 2CLA210800N1801 N2108 AN 50
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2CLA210800N1901 N2108 CV 50 2CLA210944N1201 N2109.44 BB 45
2CLA210900N1101 N2109 BL 42 2CLA210944N1301 N2109.44 PL 45
2CLA210900N1301 N2109 PL 42 2CLA210944N1601 N2109.44 AA 45
2CLA210900N1801 N2109 AN 42 2CLA210944N1801 N2109.44 AN 45
2CLA210900N1901 N2109 CV 42 2CLA210944N1901 N2109.44 CV 45
2CLA210901N1101 N2109.01 BL 42 2CLA210945N1101 N2109.45 BL 45
2CLA210901N1301 N2109.01 PL 42 2CLA210945N1201 N2109.45 BB 45
2CLA210901N1801 N2109.01 AN 42 2CLA210945N1301 N2109.45 PL 45
2CLA210901N1901 N2109.01 CV 42 2CLA210945N1601 N2109.45 AA 45
2CLA210902N1101 N2109.02 BL 42 2CLA210945N1801 N2109.45 AN 45
2CLA210902N1301 N2109.02 PL 42 2CLA210945N1901 N2109.45 CV 45
2CLA210902N1801 N2109.02 AN 42 2CLA210946N1101 N2109.46 BL 45
2CLA210902N1901 N2109.02 CV 42 2CLA210946N1201 N2109.46 BB 45
2CLA210903N1101 N2109.03 BL 42 2CLA210946N1301 N2109.46 PL 45
2CLA210903N1301 N2109.03 PL 42 2CLA210946N1601 N2109.46 AA 45
2CLA210903N1801 N2109.03 AN 42 2CLA210946N1801 N2109.46 AN 45
2CLA210903N1901 N2109.03 CV 42 2CLA210946N1901 N2109.46 CV 45
2CLA210904N1101 N2109.04 BL 43 2CLA210947N1101 N2109.47 BL 45
2CLA210904N1301 N2109.04 PL 43 2CLA210947N1201 N2109.47 BB 45
2CLA210904N1801 N2109.04 AN 43 2CLA210947N1301 N2109.47 PL 45
2CLA210904N1901 N2109.04 CV 43 2CLA210947N1601 N2109.47 AA 45
2CLA210905N1101 N2109.05 BL 43 2CLA210947N1801 N2109.47 AN 45
2CLA210905N1301 N2109.05 PL 43 2CLA210947N1901 N2109.47 CV 45
2CLA210905N1801 N2109.05 AN 43 2CLA211000N1101 N2110 BL 37
2CLA210905N1901 N2109.05 CV 43 2CLA211000N1201 N2110 BB 37
2CLA210906N1101 N2109.06 BL 43 2CLA211000N1301 N2110 PL 37
2CLA210906N1301 N2109.06 PL 43 2CLA211000N1601 N2110 AA 37
2CLA210906N1801 N2109.06 AN 43 2CLA211000N1801 N2110 AN 37
2CLA210906N1901 N2109.06 CV 43 2CLA211000N1901 N2110 CV 37
2CLA210907N1101 N2109.07 BL 43 2CLA211009N1101 N2110.T BL 38
2CLA210907N1301 N2109.07 PL 43 2CLA211009N1201 N2110.T BB 38
2CLA210907N1801 N2109.07 AN 43 2CLA211009N1301 N2110.T PL 38
2CLA210907N1901 N2109.07 CV 43 2CLA211009N1601 N2110.T AA 38
2CLA210908N1101 N2109.08 BL 44 2CLA211009N1801 N2110.T AN 38
2CLA210908N1301 N2109.08 PL 44 2CLA211009N1901 N2110.T CV 38
2CLA210908N1801 N2109.08 AN 44 2CLA211760N1101 N2117.6 BL 55
2CLA210908N1901 N2109.08 CV 44 2CLA211760N1301 N2117.6 PL 55
2CLA210909N1101 N2109.09 BL 44 2CLA211760N1801 N2117.6 AN 55
2CLA210909N1301 N2109.09 PL 44 2CLA211760N1901 N2117.6 CV 55
2CLA210909N1801 N2109.09 AN 44 2CLA211830N1101 N2118.3 BL 55
2CLA210909N1901 N2109.09 CV 44 2CLA211830N1301 N2118.3 PL 55
2CLA210910N1101 N2109.10 BL 44 2CLA211830N1801 N2118.3 AN 55
2CLA210910N1301 N2109.10 PL 44 2CLA211830N1901 N2118.3 CV 55
2CLA210910N1801 N2109.10 AN 44 2CLA211900N1101 N2119 BL 63
2CLA210910N1901 N2109.10 CV 44 2CLA211900N1301 N2119 PL 63
2CLA210911N1101 N2109.11 BL 44 2CLA211900N1801 N2119 AN 63
2CLA210911N1301 N2109.11 PL 44 2CLA211900N1901 N2119 CV 63
2CLA210911N1801 N2109.11 AN 44 2CLA212100N1101 N2121 BL 152
2CLA210911N1901 N2109.11 CV 44 2CLA212100N1201 N2121 BB 152
2CLA210940N1101 N2109.40 BL 45 2CLA212100N1301 N2121 PL 152
2CLA210940N1201 N2109.40 BB 45 2CLA212100N1601 N2121 AA 152
2CLA210940N1301 N2109.40 PL 45 2CLA212100N1801 N2121 AN 152
2CLA210940N1601 N2109.40 AA 45 2CLA212100N1901 N2121 CV 152
2CLA210940N1801 N2109.40 AN 45 2CLA212101N1101 N2121.01 BL 155
2CLA210940N1901 N2109.40 CV 45 2CLA212101N1201 N2121.01 BB 155
2CLA210942N1101 N2109.42 BL 45 2CLA212101N1301 N2121.01 PL 155
2CLA210942N1201 N2109.42 BB 45 2CLA212101N1601 N2121.01 AA 155
2CLA210942N1301 N2109.42 PL 45 2CLA212101N1801 N2121.01 AN 155
2CLA210942N1601 N2109.42 AA 45 2CLA212101N1901 N2121.01 CV 155
2CLA210942N1801 N2109.42 AN 45 2CLA212102N1101 N2121.02 BL 155
2CLA210942N1901 N2109.42 CV 45 2CLA212102N1201 N2121.02 BB 155
2CLA210943N1101 N2109.43 BL 45 2CLA212102N1301 N2121.02 PL 155
2CLA210943N1201 N2109.43 BB 45 2CLA212102N1601 N2121.02 AA 155
2CLA210943N1301 N2109.43 PL 45 2CLA212102N1801 N2121.02 AN 155
2CLA210943N1601 N2109.43 AA 45 2CLA212102N1901 N2121.02 CV 155
2CLA210943N1801 N2109.43 AN 45 2CLA212110N1101 N2121.1 BL 153
2CLA210943N1901 N2109.43 CV 45 2CLA212110N1201 N2121.1 BB 153
2CLA210944N1101 N2109.44 BL 45 2CLA212110N1301 N2121.1 PL 153
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2CLA212110N1601 N2121.1 AA 153 2CLA214410N1901 N2144.1CV 47
2CLA212110N1801 N2121.1 AN 153 2CLA214800N1101 N2148 BL 46
2CLA212110N1901 N2121.1 CV 153 2CLA214800N1201 N2148 BB 46
2CLA212112N1101 N2121.1R BL 153 2CLA214800N1301 N2148 PL 46
2CLA212112N1201 N2121.1R BB 153 2CLA214800N1601 N2148 AA 46
2CLA212112N1301 N2121.1R PL 153 2CLA214800N1801 N2148 AN 46
2CLA212112N1601 N2121.1R AA 153 2CLA214800N1901 N2148 CV 46
2CLA212112N1801 N2121.1R AN 153 2CLA215000N1101 N2150 BL 53
2CLA212112N1901 N2121.1RCV 153 2CLA215000N1301 N2150 PL 53
2CLA212130N1101 N2121.3 BL 153 2CLA215000N1801 N2150 AN 53
2CLA212130N1201 N2121.3 BB 153 2CLA215000N1901 N2150 CV 53
2CLA212130N1301 N2121.3 PL 153 2CLA215010N1101 N2150.1 BL 53
2CLA212130N1601 N2121.3 AA 153 2CLA215010N1301 N2150.1 PL 53
2CLA212130N1801 N2121.3 AN 153 2CLA215010N1801 N2150.1 AN 53
2CLA212130N1901 N2121.3 CV 153 2CLA215010N1901 N2150.1 CV 53
2CLA212150N1101 N2121.5 BL 154 2CLA215070N1101 N2150.7 BL 53
2CLA212150N1201 N2121.5 BB 154 2CLA215070N1301 N2150.7 PL 53
2CLA212150N1301 N2121.5 PL 154 2CLA215070N1801 N2150.7 AN 53
2CLA212150N1601 N2121.5 AA 154 2CLA215070N1901 N2150.7 CV 53
2CLA212150N1801 N2121.5 AN 154 2CLA215080N1101 N2150.8 BL 53
2CLA212150N1901 N2121.5 CV 154 2CLA215080N1301 N2150.8 PL 53
2CLA212152N1101 N2121.5R BL 154 2CLA215080N1801 N2150.8 AN 53
2CLA212152N1201 N2121.5R BB 154 2CLA215080N1901 N2150.8 CV 53
2CLA212152N1301 N2121.5R PL 154 2CLA215170N1101 N2151.7 BL 53
2CLA212152N1601 N2121.5R AA 154 2CLA215170N1301 N2151.7 PL 53
2CLA212152N1801 N2121.5R AN 154 2CLA215170N1801 N2151.7 AN 53
2CLA212152N1901 N2121.5R CV 154 2CLA215170N1901 N2151.7 CV 53
2CLA212180N1101 N2121.8 BL 154 2CLA215180N1101 N2151.8 BL 53
2CLA212180N1201 N2121.8 BB 154 2CLA215180N1301 N2151.8 PL 53
2CLA212180N1301 N2121.8 PL 154 2CLA215180N1801 N2151.8 AN 53
2CLA212180N1601 N2121.8 AA 154 2CLA215180N1901 N2151.8 CV 53
2CLA212180N1801 N2121.8 AN 154 2CLA215310N1101 N2153.1 BL 46
2CLA212180N1901 N2121.8 CV 154 2CLA215310N1301 N2153.1 PL 46
2CLA212182N1101 N2121.8R BL 154 2CLA215310N1801 N2153.1 AN 46
2CLA212182N1201 N2121.8R BB 154 2CLA215310N1901 N2153.1 CV 46
2CLA212182N1301 N2121.8R PL 154 2CLA215520N1101 N2155.2 BL 54
2CLA212182N1601 N2121.8R AA 154 2CLA215520N1301 N2155.2 PL 54
2CLA212182N1801 N2121.8R AN 154 2CLA215520N1801 N2155.2 AN 54
2CLA212182N1901 N2121.8R CV 154 2CLA215520N1901 N2155.2 CV 54
2CLA212190N1101 N2121.9 BL 155 2CLA215530N1101 N2155.3 BL 54
2CLA212190N1201 N2121.9 BB 155 2CLA215530N1301 N2155.3 PL 54
2CLA212190N1301 N2121.9 PL 155 2CLA215530N1801 N2155.3 AN 54
2CLA212190N1601 N2121.9 AA 155 2CLA215530N1901 N2155.3 CV 54
2CLA212190N1801 N2121.9 AN 155 2CLA215540N1101 N2155.4 BL 54
2CLA212190N1901 N2121.9 CV 155 2CLA215540N1301 N2155.4 PL 54
2CLA212192N1101 N2121.9R BL 155 2CLA215540N1801 N2155.4 AN 54
2CLA212192N1201 N2121.9R BB 155 2CLA215540N1901 N2155.4 CV 54
2CLA212192N1301 N2121.9R PL 155 2CLA215550N1101 N2155.5 BL 54
2CLA212192N1601 N2121.9R AA 155 2CLA215550N1301 N2155.5 PL 54
2CLA212192N1801 N2121.9R AN 155 2CLA215550N1801 N2155.5 AN 54
2CLA212192N1901 N2121.9R CV 155 2CLA215550N1901 N2155.5 CV 54
2CLA214100N1101 N2141 BL 59 2CLA215560N1101 N2155.6 BL 54
2CLA214100N1301 N2141 PL 59 2CLA215560N1301 N2155.6 PL 54
2CLA214100N1801 N2141 AN 59 2CLA215560N1801 N2155.6 AN 54
2CLA214100N1901 N2141 CV 59 2CLA215560N1901 N2155.6 CV 54
2CLA214400N1001 N2144 45 2CLA215570N1101 N2155.7 BL 54
2CLA214400N1101 N2144 BL 47 2CLA215570N1301 N2155.7 PL 54
2CLA214400N1201 N2144 BB 47 2CLA215570N1801 N2155.7 AN 54
2CLA214400N1301 N2144 PL 47 2CLA215570N1901 N2155.7 CV 54
2CLA214400N1601 N2144 AA 47 2CLA215571N1101 N2155.71 BL 54
2CLA214400N1801 N2144 AN 47 2CLA215571N1301 N2155.71 PL 54
2CLA214400N1901 N2144 CV 47 2CLA215571N1801 N2155.71 AN 54
2CLA214410N1001 N2144.1 45 2CLA215571N1901 N2155.71 CV 54
2CLA214410N1101 N2144.1 BL 47 2CLA215580N1101 N2155.8 BL 54
2CLA214410N1201 N2144.1 BB 47 2CLA215580N1301 N2155.8 PL 54
2CLA214410N1301 N2144.1 PL 47 2CLA215580N1801 N2155.8 AN 54
2CLA214410N1601 N2144.1 AA 47 2CLA215580N1901 N2155.8 CV 54
2CLA214410N1801 N2144.1 AN 47 2CLA215590N1101 N2155.9 BL 54
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2CLA215590N1301 N2155.9 PL 54 2CLA220100N1901 N2201 CV 36
2CLA215590N1801 N2155.9 AN 54 2CLA220120N1101 N2201.2 BL 37
2CLA215590N1901 N2155.9 CV 54 2CLA220120N1201 N2201.2 BB 37
2CLA215591N1101 N2155.91 BL 54 2CLA220120N1301 N2201.2 PL 37
2CLA215591N1301 N2155.91 PL 54 2CLA220120N1601 N2201.2 AA 37
2CLA215591N1801 N2155.91 AN 54 2CLA220120N1801 N2201.2 AN 37
2CLA215591N1901 N2155.91 CV 54 2CLA220120N1901 N2201.2 CV 37
2CLA216030N1101 N2160.3 BL 58 2CLA220150N1101 N2201.5 BL 38
2CLA216030N1301 N2160.3 PL 58 2CLA220150N1301 N2201.5 PL 38
2CLA216030N1801 N2160.3 AN 58 2CLA220150N1801 N2201.5 AN 38
2CLA216030N1901 N2160.3 CV 58 2CLA220150N1901 N2201.5 CV 38
2CLA216080N1101 N2160.8 BL 58 2CLA220151N1101 N2201.51 BL 38
2CLA216080N1301 N2160.8 PL 58 2CLA220151N1301 N2201.51 PL 38
2CLA216080N1801 N2160.8 AN 58 2CLA220151N1801 N2201.51 AN 38
2CLA216080N1901 N2160.8 CV 58 2CLA220151N1901 N2201.51 CV 38
2CLA217000N1001 N2170 VD 48 2CLA220180N1102 N2201.8 BL 37
2CLA217000N1101 N2170 BL 48 2CLA220180N1302 N2201.8 PL 37
2CLA217000N1201 N2170 TL 48 2CLA220180N1802 N2201.8 AN 37
2CLA217000N1401 N2170 AN 48 2CLA220180N1902 N2201.8 CV 37
2CLA217000N1801 N2170 CR 48 2CLA220200N1101 N2202 BL 36
2CLA217000N1901 N2170 CV 48 2CLA220200N1201 N2202 BB 36
2CLA217100N1101 N2171 BL 70 2CLA220200N1301 N2202 PL 36
2CLA217100N1301 N2171 PL 70 2CLA220200N1601 N2202 AA 36
2CLA217100N1801 N2171 AN 70 2CLA220200N1801 N2202 AN 36
2CLA217110N1101 N2171.1 BL 73 2CLA220200N1901 N2202 CV 36
2CLA218000N1101 N2180 BL 62 2CLA220250N1101 N2202.5 BL 39
2CLA218000N1601 N2180 RJ 62 2CLA220250N1301 N2202.5 PL 39
2CLA218000N1801 N2180 VD 62 2CLA220250N1801 N2202.5 AN 39
2CLA218010N1101 N2180.1 BL 62 2CLA220250N1901 N2202.5 CV 39
2CLA218040N1101 N2180.4 BL 61 2CLA220251N1101 N2202.51 BL 39
2CLA218040N1301 N2180.4 PL 61 2CLA220251N1301 N2202.51 PL 39
2CLA218040N1801 N2180.4 AN 61 2CLA220251N1801 N2202.51 AN 39
2CLA218040N1901 N2180.4 CV 61 2CLA220251N1901 N2202.51 CV 39
2CLA218050N1101 N2180.5 BL 61 2CLA220400N1101 N2204 BL 40
2CLA218050N1301 N2180.5 PL 61 2CLA220400N1301 N2204 PL 40
2CLA218050N1801 N2180.5 AN 61 2CLA220400N1801 N2204 AN 40
2CLA218050N1901 N2180.5 CV 61 2CLA220400N1901 N2204 CV 40
2CLA218100N1101 N2181 BL 62 2CLA220420N1101 N2204.2 BL 40
2CLA218500N1101 N2185 BL 50 2CLA220420N1301 N2204.2 PL 40
2CLA218500N1301 N2185 PL 50 2CLA220420N1801 N2204.2 AN 40
2CLA218500N1801 N2185 AN 50 2CLA220420N1901 N2204.2 CV 40
2CLA218500N1901 N2185 CV 50 2CLA220450N1101 N2204.5 BL 39
2CLA218520N1101 N2185.2 BL 50 2CLA220450N1301 N2204.5 PL 39
2CLA218520N1301 N2185.2 PL 50 2CLA220450N1801 N2204.5 AN 39
2CLA218520N1801 N2185.2 AN 50 2CLA220450N1901 N2204.5 CV 39
2CLA218520N1901 N2185.2 CV 50 2CLA220451N1101 N2204.51 BL 39
2CLA219100N1001 N2191VD 48 2CLA220451N1301 N2204.51 PL 39
2CLA219100N1201 N2191 BB 48 2CLA220451N1801 N2204.51 AN 39
2CLA219110N1001 N2191 BL 48 2CLA220451N1901 N2204.51 CV 39
2CLA219200N1001 N2192 R] 48 2CLA220460N1101 N2204.6 BL 40
2CLA219200N1201 N2192 BB 48 2CLA220460N1201 N2204.6 BB 40
2CLA219210N1001 N2192 NG 48 2CLA220460N1301 N2204.6 PL 40
2CLA219220N1201 N2192.2 BB 48 2CLA220460N1601 N2204.6 AA 40
2CLA219300N1001 N2193 VD 48 2CLA220460N1801 N2204.6 AN 40
2CLA219300N1201 N2193 BB 48 2CLA220460N1901 N2204.6 CV 40
2CLA219310N1001 N2193 NG 48 2CLA220470N1101 N2204.7 BL 41
2CLA219400N1201 N2194 BB 48 2CLA220470N1201 N2204.7 BB 41
2CLA219410N1201 N2194.1 BB 48 2CLA220470N1301 N2204.7 PL 41
2CLA219420N1201 N2194.2 BB 48 2CLA220470N1601 N2204.7 AA 41
2CLA220000N1101 N2200 BL 63 2CLA220470N1801 N2204.7 AN 41
2CLA220000N1301 N2200 PL 63 2CLA220470N1901 N2204.7 CV 41
2CLA220000N1801 N2200 AN 63 2CLA220480N1101 N2204.8 BL 41
2CLA220000N1901 N2200 CV 63 2CLA220480N1301 N2204.8 PL 41
2CLA220100N1101 N2201 BL 36 2CLA220480N1801 N2204.8 AN 41
2CLA220100N1201 N2201 BB 36 2CLA220480N1901 N2204.8 CV 41
2CLA220100N1301 N2201 PL 36 2CLA220700N1101 N2207 BL 63
2CLA220100N1601 N2201 AA 36 2CLA220700N1301 N2207 PL 63
2CLA220100N1801 N2201 AN 36 2CLA220700N1801 N2207 AN 63
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2CLA220700N1901 N2207 CV 63 2CLA221610N1301 N2216.1 PL 56
2CLA220800N1101 N2208 BL 50 2CLA221610N1801 N2216.1 AN 56
2CLA220800N1301 N2208 PL 50 2CLA221610N1901 N2216.1 CV 56
2CLA220800N1801 N2208 AN 50 2CLA221620N1101 N2216.2 BL 56
2CLA220800N1901 N2208 CV 50 2CLA221620N1301 N2216.2 PL 56
2CLA220900N1101 N2209 BL 42 2CLA221620N1801 N2216.2 AN 56
2CLA220900N1301 N2209 PL 42 2CLA221620N1901 N2216.2 CV 56
2CLA220900N1801 N2209 AN 42 2CLA221630N1101 N2216.3 BL 56
2CLA220900N1901 N2209 CV 42 2CLA221630N1301 N2216.3 PL 56
2CLA220901N1101 N2209.01 BL 42 2CLA221630N1801 N2216.3 AN 56
2CLA220901N1301 N2209.01 PL 42 2CLA221630N1901 N2216.3 CV 56
2CLA220901N1801 N2209.01 AN 42 2CLA221640N1101 N2216.4 BL 56
2CLA220901N1901 N2209.01 CV 42 2CLA221640N1301 N2216.4 PL 56
2CLA220902N1101 N2209.02 BL 42 2CLA221640N1801 N2216.4 AN 56
2CLA220902N1301 N2209.02 PL 42 2CLA221640N1901 N2216.4 CV 56
2CLA220902N1801 N2209.02 AN 42 2CLA221650N1101 N2216.5 BL 56
2CLA220902N1901 N2209.02 CV 42 2CLA221650N1301 N2216.5 PL 56
2CLA220903N1101 N2209.03 BL 42 2CLA221650N1801 N2216.5 AN 56
2CLA220903N1301 N2209.03 PL 42 2CLA221650N1901 N2216.5 CV 56
2CLA220903N1801 N2209.03 AN 42 2CLA221660N1101 N2216.6 BL 56
2CLA220903N1901 N2209.03 CV 42 2CLA221660N1301 N2216.6 PL 56
2CLA220904N1101 N2209.04 BL 43 2CLA221660N1801 N2216.6 AN 56
2CLA220904N1301 N2209.04 PL 43 2CLA221660N1901 N2216.6 CV 56
2CLA220904N1801 N2209.04 AN 43 2CLA221670N1101 N2216.7 BL 56
2CLA220904N1901 N2209.04 CV 43 2CLA221670N1301 N2216.7 PL 56
2CLA220905N1101 N2209.05 BL 43 2CLA221670N1801 N2216.7 AN 56
2CLA220905N1301 N2209.05 PL 43 2CLA221670N1901 N2216.7 CV 56
2CLA220905N1801 N2209.05 AN 43 2CLA221680N1101 N2216.8 BL 56
2CLA220905N1901 N2209.05 CV 43 2CLA221680N1301 N2216.8 PL 56
2CLA220906N1101 N2209.06 BL 43 2CLA221680N1801 N2216.8 AN 56
2CLA220906N1301 N2209.06 PL 43 2CLA221680N1901 N2216.8 CV 56
2CLA220906N1801 N2209.06 AN 43 2CLA221760N1101 N2217.6 BL 55
2CLA220906N1901 N2209.06 CV 43 2CLA221760N1301 N2217.6 PL 55
2CLA220907N1101 N2209.07 BL 43 2CLA221760N1801 N2217.6 AN 55
2CLA220907N1301 N2209.07 PL 43 2CLA221760N1901 N2217.6 CV 55
2CLA220907N1801 N2209.07 AN 43 2CLA221900N1101 N2219 BL 63
2CLA220907N1901 N2209.07 CV 43 2CLA221900N1301 N2219 PL 63
2CLA220908N1101 N2209.08 BL 44 2CLA221900N1801 N2219 AN 63
2CLA220908N1301 N2209.08 PL 44 2CLA221900N1901 N2219 CV 63
2CLA220908N1801 N2209.08 AN 44 2CLA222100N1101 N2221 BL 152
2CLA220908N1901 N2209.08 CV 44 2CLA222100N1201 N2221 BB 152
2CLA220909N1101 N2209.09 BL 44 2CLA222100N1301 N2221 PL 152
2CLA220909N1301 N2209.09 PL 44 2CLA222100N1601 N2221 AA 152
2CLA220909N1801 N2209.09 AN 44 2CLA222100N1801 N2221 AN 152
2CLA220909N1901 N2209.09 CV 44 2CLA222100N1901 N2221 CV 152
2CLA220910N1101 N2209.10 BL 44 2CLA222101N1101 N2221.01 BL 155
2CLA220910N1301 N2209.10 PL 44 2CLA222101N1201 N2221.01 BB 155
2CLA220910N1801 N2209.10 AN 44 2CLA222101N1301 N2221.01 PL 155
2CLA220910N1901 N2209.10 CV 44 2CLA222101N1601 N2221.01 AA 155
2CLA220911N1101 N2209.11 BL 44 2CLA222101N1801 N2221.01 AN 155
2CLA220911N1301 N2209.11 PL 44 2CLA222101N1901 N2221.01 CV 155
2CLA220911N1801 N2209.11 AN 44 2CLA222110N1101 N2221.1 BL 153
2CLA220911N1901 N2209.11 CV 44 2CLA222110N1201 N2221.1 BB 153
2CLA221000N1101 N2210 BL 37 2CLA222110N1301 N2221.1 PL 153
2CLA221000N1201 N2210 BB 37 2CLA222110N1601 N2221.1 AA 153
2CLA221000N1301 N2210 PL 37 2CLA222110N1801 N2221.1 AN 153
2CLA221000N1601 N2210 AA 37 2CLA222110N1901 N2221.1 CV 153
2CLA221000N1801 N2210 AN 37 2CLA222120N1101 N2221.2 BL 158
2CLA221000N1901 N2210 CV 37 2CLA222120N1301 N2221.2 PL 158
2CLA221410N1101 N2214.1 BL 46 2CLA222120N1801 N2221.2 AN 158
2CLA221410N1301 N2214.1 PL 46 2CLA222120N1901 N2221.2 CV 158
2CLA221410N1801 N2214.1 AN 46 2CLA222130N1101 N2221.3 BL 153
2CLA221410N1901 N2214.1 CV 46 2CLA222130N1201 N2221.3 BB 153
2CLA221450N1101 N2214.5 BL 46 2CLA222130N1301 N2221.3 PL 153
2CLA221450N1301 N2214.5 PL 46 2CLA222130N1601 N2221.3 AA 153
2CLA221450N1801 N2214.5 AN 46 2CLA222130N1801 N2221.3 AN 153
2CLA221450N1901 N2214.5 CV 46 2CLA222130N1901 N2221.3 CV 153
2CLA221610N1101 N2216.1 BL 56 2CLA222140N1101 N2221.4 BL 158
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2CLA222140N1301 N2221.4 PL 158 2CLA224140N1901 N2241.4 CV 159
2CLA222140N1801 N2221.4 AN 158 2CLA224160N1102 CP-MD-N2 BL 140
2CLA222140N1901 N2221.4 CV 158 2CLA224160N1302 CP-MD-N2 PL 140
2CLA222150N1101 N2221.5 BL 154 2CLA224160N1802 CP-MD-N2 AN 140
2CLA222150N1201 N2221.5 BB 154 2CLA224160N1902 CP-MD-N2 CV 140
2CLA222150N1301 N2221.5 PL 154 2CLA224400N1101 N2244 BL 47
2CLA222150N1601 N2221.5 AA 154 2CLA224400N1301 N2244 PL 47
2CLA222150N1801 N2221.5 AN 154 2CLA224400N1801 N2244 AN 47
2CLA222150N1901 N2221.5 CV 154 2CLA224400N1901 N2244 CV 47
2CLA222160N1101 N2221.6 BL 158 2CLA224410N1101 N2244.1 BL 47
2CLA222160N1301 N2221.6 PL 158 2CLA224410N1301 N2244.1 AN 47
2CLA222160N1801 N2221.6 AN 158 2CLA224410N1801 N2244.1 PL 47
2CLA222160N1901 N2221.6 CV 158 2CLA224410N1901 N2244.1CV 47
2CLA222170N1101 N2221.7 BL 158 2CLA224440N1101 N2244.4 BL 61
2CLA222170N1301 N2221.7 PL 158 2CLA224440N1201 N2244.4 BB 61
2CLA222170N1801 N2221.7 AN 158 2CLA224440N1301 N2244.4 PL 61
2CLA222170N1901 N2221.7 CV 158 2CLA224440N1601 N2244.4 AA 61
2CLA222180N1101 N2221.8 BL 154 2CLA224440N1801 N2244.4 AN 61
2CLA222180N1201 N2221.8 BB 154 2CLA224440N1901 N2244.4 CV 61
2CLA222180N1301 N2221.8 PL 154 2CLA224450N1101 N2244.5 BL 61
2CLA222180N1601 N2221.8 AA 154 2CLA224450N1201 N2244.5 BB 61
2CLA222180N1801 N2221.8 AN 154 2CLA224450N1301 N2244.5 PL 61
2CLA222180N1901 N2221.8 CV 154 2CLA224450N1601 N2244.5 AA 61
2CLA222190N1101 N2221.9 BL 155 2CLA224450N1801 N2244.5 AN 61
2CLA222190N1201 N2221.9 BB 155 2CLA224450N1901 N2244.5 CV 61
2CLA222190N1301 N2221.9 PL 155 2CLA224800N1101 N2248 BL 46
2CLA222190N1601 N2221.9 AA 155 2CLA224800N1301 N2248 PL 46
2CLA222190N1801 N2221.9 AN 155 2CLA224800N1801 N2248 AN 46
2CLA222190N1901 N2221.9 CV 155 2CLA224800N1901 N2248 CV 46
2CLA222400N1101 N2224 BL 63 2CLA225010N1101 N2250.1 BL 52
2CLA222400N1301 N2224 PL 63 2CLA225010N1301 N2250.1 PL 52
2CLA222400N1801 N2224 AN 63 2CLA225010N1801 N2250.1 AN 52
2CLA222400N1901 N2224 CV 63 2CLA225010N1901 N2250.1 CV 52
2CLA222410N1101 N2224.1 BL 63 2CLA225070N1101 N2250.7 BL 53
2CLA222410N1301 N2224.1 PL 63 2CLA225070N1301 N2250.7 PL 53
2CLA222410N1801 N2224.1 AN 63 2CLA225070N1801 N2250.7 AN 53
2CLA222410N1901 N2224.1 CV 63 2CLA225070N1901 N2250.7 CV 53
2CLA222620N1102 SR-2-N2 BL 140 2CLA225080N1101 N2250.8 BL 51
2CLA222620N1302 SR-2-N2 PL 140 2CLA225080N1301 N2250.8 PL 51
2CLA222620N1802 SR-2-N2 AN 140 2CLA225080N1801 N2250.8 AN 51
2CLA222620N1902 SR-2-N2 CV 140 2CLA225080N1901 N2250.8 CV 51
2CLA222640N1102 SR-4-N2 BL 140 2CLA225200N1101 N2252 BL 52
2CLA222640N1302 SR-4-N2 PL 140 2CLA225200N1301 N2252 PL 52
2CLA222640N1802 SR-4-N2 AN 140 2CLA225200N1801 N2252 AN 52
2CLA222640N1902 SR-4-N2 CV 140 2CLA225200N1901 N2252 CV 52
2CLA222900N1101 N2229 BL 109 2CLA225300N1101 N2253 BL 46
2CLA222900N1301 N2229 PL 109 2CLA225300N1301 N2253 PL 46
2CLA222900N1801 N2229 AN 109 2CLA225300N1801 N2253 AN 46
2CLA222900N1901 N2229 CV 109 2CLA225300N1901 N2253 CV 46
2CLA224030N1101 N2240.3 BL 60 2CLA225310N1101 N2253.1 BL 46
2CLA224030N1301 N2240.3 PL 60 2CLA225310N1301 N2253.1 PL 46
2CLA224030N1801 N2240.3 AN 60 2CLA225310N1801 N2253.1 AN 46
2CLA224030N1901 N2240.3 CV 60 2CLA225310N1901 N2253.1CV 46
2CLA224040N1101 N2240.4 BL 159 2CLA225320N1101 N2253.2 BL 46
2CLA224040N1301 N2240.4 PL 159 2CLA225320N1301 N2253.2 PL 46
2CLA224040N1801 N2240.4 AN 159 2CLA225320N1801 N2253.2 AN 46
2CLA224040N1901 N2240.4 CV 159 2CLA225320N1901 N2253.2 CV 46
2CLA224050N1101 N2240.5 BL 60 2CLA225410N1101 N2254.1 BL 60
2CLA224050N1301 N2240.5 PL 60 2CLA225410N1301 N2254.1 PL 60
2CLA224050N1801 N2240.5 AN 60 2CLA225410N1801 N2254.1 AN 60
2CLA224050N1901 N2240.5 CV 60 2CLA225410N1901 N2254.1 CV 60
2CLA224060N1102 CP-RTC-N2 BL 140 2CLA225420N1102 CP-RTC-FC-N2 BL 140
2CLA224060N1302 CP-RTC-N2 PL 140 2CLA225420N1302 CP-RTC-FC-N2 PL 140
2CLA224060N1802 CP-RTC-N2 AN 140 2CLA225420N1802 CP-RTC-FC-N2 AN 140
2CLA224060N1902 CP-RTC-N2 CV 140 2CLA225420N1902 CP-RTC-FC-N2 CV 140
2CLA224140N1101 N2241.4 BL 159 2CLA225510N1101 N2255.1 BL 55
2CLA224140N1301 N2241.4 PL 159 2CLA225510N1301 N2255.1 PL 55
2CLA224140N1801 N2241.4 AN 159 2CLA225510N1801 N2255.1 AN 55
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2CLA225510N1901 N2255.1 CV 55 2CLA227110Z4001 Z2271.1 OX 66
2CLA225710N1101 N2257.1 BL 55 2CLA227110Z4101 Z2271.1 NS 66
2CLA225710N1301 N2257.1 PL 55 2CLA227110Z4201 Z2271.1 DN 67
2CLA225710N1801 N2257.1 AN 55 2CLA227110Z4301 Z2271.1TP 67
2CLA225710N1901 N2257.1 CV 55 2CLA227110Z4401 Z2271.1CM 67
2CLA226030N1101 N2260.3 BL 58 2CLA227110Z4501 Z2271.1 MO 66
2CLA226030N1301 N2260.3 PL 58 2CLA227110Z4601 Z2271.10M 66
2CLA226030N1801 N2260.3 AN 58 2CLA227190N1001 N2271.9 75
2CLA226030N1901 N2260.3 CV 58 2CLA227191N1001 N2271.9 G 75
2CLA226090N1101 N2260.9 BL 58 2CLA22719171001 22271.9 75
2CLA226090N1301 N2260.9 PL 58 2CLA227192N1001 N2271.92 75
2CLA226090N1801 N2260.9 AN 58 2CLA227193N1001 N2271.93 75
2CLA226090N1901 N2260.9 CV 58 2CLA227200N1101 N2272 BL 70
2CLA226120N1101 N2261.2 BL 47 2CLA227200N1301 N2272 PL 70
2CLA226120N1301 N2261.2 PL 47 2CLA227200N1801 N2272 AN 70
2CLA226120N1801 N2261.2 AN 47 2CLA227200N1901 N2272 CV 70
2CLA226120N1901 N2261.2 CV 47 2CLA227200N2101 N2272 WG 71
2CLA226121N1101 N2261.21 PL 47 2CLA227200N2201 N2272 Pz 71
2CLA226121N1201 N2261.21 BL 47 2CLA227200N3001 N2272 CB 70
2CLA226121N1601 N2261.21 AN 47 2CLA227200N3101 N2272 CN 70
2CLA226121N1901 N2261.21 CV 47 2CLA227200N3501 N2272 CP 70
2CLA226210N1101 N2262.1 BL 59 2CLA227200N3701 N2272 CC 70
2CLA226210N1301 N2262.1 PL 59 2CLA227200N3801 N2272 CF 70
2CLA226210N1801 N2262.1 AN 59 2CLA227200N3901 N2272 CH 70
2CLA226210N1901 N2262.1 CV 59 2CLA227200N4001 N2272 OX 71
2CLA226800N1101 N2268 BL 108 2CLA227210N1101 N2272.1 BL 73
2CLA226800N1101 N2268 BL 108 2CLA227210N1301 N2272.1 PL 73
2CLA226800N1301 N2268 PL 108 2CLA227210N1801 N2272.1 AN 73
2CLA226800N1301 N2268 PL 108 2CLA227210N1901 N2272.1 CV 73
2CLA226800N1801 N2268 AN 108 2CLA227290N1001 N2272.9 75
2CLA226800N1801 N2268 AN 108 2CLA227300N1101 N2273 BL 70
2CLA226800N1901 N2268 CV 108 2CLA227300N1301 N2273 PL 70
2CLA226800N1901 N2268 CV 108 2CLA227300N1801 N2273 AN 70
2CLA226830N1101 N2268.3 BL 109 2CLA227300N1901 N2273 CV 70
2CLA226830N1301 N2268.3 PL 109 2CLA227300N2101 N2273 WG 71
2CLA226830N1801 N2268.3 AN 109 2CLA227300N2201 N2273 PZ 71
2CLA226830N1901 N2268.3 CV 109 2CLA227300N3001 N2273 CB 70
2CLA226840N1101 N2268.4 BL 109 2CLA227300N3101 N2273 CN 70
2CLA226840N1301 N2268.4 PL 109 2CLA227300N3501 N2273 CP 70
2CLA226840N1801 N2268.4 AN 109 2CLA227300N3701 N2273 CC 70
2CLA226840N1901 N2268.4 CV 109 2CLA227300N3801 N2273 CF 70
2CLA227000N1001 N2270 VD 48 2CLA227300N3901 N2273 CH 70
2CLA227000N1101 N2270 BL 48 2CLA227300N4001 N2273 OX 71
2CLA227000N1201 N2270 TL 48 2CLA227310N1101 N2273.1 BL 73
2CLA227000N1401 N2270 CR 48 2CLA227310N1301 N2273.1 PL 73
2CLA227000N1801 N2270 AN 48 2CLA227310N1801 N2273.1 AN 73
2CLA227000N1901 N2270 CV 48 2CLA227310N1901 N2273.1 CV 73
2CLA227100N1101 N2271 BL 70 2CLA227390N1001 N2273.9 75
2CLA227100N1301 N2271 PL 70 2CLA227400N1101 N2274 BL 70
2CLA227100N1801 N2271 AN 70 2CLA227400N1301 N2274 PL 70
2CLA227100N1901 N2271 CV 70 2CLA227400N1801 N2274 AN 70
2CLA227100N2101 N2271 WG 71 2CLA227400N1901 N2274 CV 70
2CLA227100N2201 N2271 PZ 71 2CLA227400N2101 N2274 WG 71
2CLA227100N3001 N2271 CB 70 2CLA227400N2201 N2274 PZ 71
2CLA227100N3101 N2271 CN 70 2CLA227400N3001 N2274 CB 70
2CLA227100N3501 N2271 CP 70 2CLA227400N3101 N2274 CN 70
2CLA227100N3701 N2271 CC 70 2CLA227400N3501 N2274 CP 70
2CLA227100N3801 N2271 CF 70 2CLA227400N3701 N2274 CC 70
2CLA227100N3901 N2271 CH 70 2CLA227400N3801 N2274 CF 70
2CLA227100N4001 N2271 OX 71 2CLA227400N3901 N2274 CH 70
2CLA227110N1101 N2271.1 BL 73 2CLA227400N4001 N2274 OX 71
2CLA227110N1301 N2271.1 PL 73 2CLA227410N1101 N2274.1 BL 73
2CLA227110N1801 N2271.1 AN 73 2CLA227410N1301 N2274.1 PL 73
2CLA227110N1901 N2271.1 CV 73 2CLA227410N1801 N2274.1 AN 73
2CLA22711071101 Z2271.1BL 66 2CLA227410N1901 N2274.1 CV 73
2CLA227110Z71301 Z2271.1PL 66 2CLA227500N1101 N2275 BL 70
2CLA227110Z1801 Z2271.1 AN 66 2CLA227500N1301 N2275 PL 70

2CLA227110Z1901 Z2271.1CV 66 2CLA227500N1801 N2275 AN 70



ZENIT DOKONALOST DIZAINU

183

Objednavacie ¢islo Typové Cislo Strana Objednavacie ¢islo Typové Cislo Strana
2CLA227500N1901 N2275 CV 70 2CLA299110N1101 N2991.1 BL 79
2CLA228000N1101 N2280 BL 62 2CLA300200N1101 N3002 80
2CLA228020N1101 N2280.2 R1/VD 62 2CLA300400N1101 N3004 80
2CLA228040N1101 N2280.4 BL 61 2CLA320400N1101 N3204 81
2CLA228040N1201 N2280.4 BB 61 2CLA308800N1101 N3088 80
2CLA228040N1301 N2280.4 PL 61 2CLA328800N1101 N3288 81
2CLA228040N1601 N2280.4 AA 61 2CLA320200N1101 N3202 81
2CLA228040N1801 N2280.4 AN 61 2CLA327100N1101 N3271BL 80
2CLA228040N1901 N2280.4 CV 61 2CLA327100N1701 N3271 GR 80
2CLA228110N1001 N2281.1 62 2CLA327100N1801 N3271 AN 80
2CLA228120N1101 N2281.2 BL 62 2CLA327200N1101 N3272 BL 80
2CLA228500N1101 N2285 BL 50 2CLA327200N1701 N3272 GR 80
2CLA228500N1301 N2285 PL 50 2CLA327200N1801 N3272 AN 80
2CLA228500N1801 N2285 AN 50 2CLA329100N1101 N3291 81
2CLA228500N1901 N2285 CV 50 2CLA329110N1101 N3291.1 79
2CLA228510N1101 N2285.1 BL 50 2CLA329200N1101 N3292 81
2CLA228510N1301 N2285.1 PL 50 2CLA329210N1101 N3292.1 79
2CLA228510N1801 N2285.1 AN 50 2CLA329300N1101 N3293 81
2CLA228510N1901 N2285.1 CV 50 2CLA329310N1101 N3293.1 79
2CLA228570N1101 N2285.7 BL 50 2CLA813210A1001 8132.1 59
2CLA228570N1301 N2285.7 PL 50 2CLA813220A1001 8132.2 59
2CLA228570N1801 N2285.7 AN 50 2CLA814050A1001 8140.5 60
2CLA228570N1901 N2285.7 CV 50 2CLA815000A1001 8150 51
2CLA228700N1101 N2287 BL 49 2CLA815030A1001 8150.3 51
2CLA228700N1301 N2287 PL 49 2CLA815070A1001 8150.7 51
2CLA228700N1801 N2287 AN 49 2CLA815180A1001 8151.8 51
2CLA228700N1901 N2287 CV 49 2CLA815270A1002 8152.7 52
2CLA228760N1101 N2287.6 BL 49 2CLA859100N1101 8591 BL 79
2CLA228760N1301 N2287.6 PL 49 2CLA932900A1001 9329 109
2CLA228760N1801 N2287.6 AN 49 2CLA936800A1001 9368 108
2CLA228760N1901 N2287.6 CV 49 2CLA936810A1001 9368.1 108
2CLA228760N7001 N2287.6 R] 49 2CLA936820A1001 9368.2 108
2CLA228760N8001 N2287.6 VD 49 2CLA936830A1001 9368.3 109
2CLA228770N1001 N2287 R] 49 2CLA936840A1001 9368.4 109
2CLA228800N1101 N2288 BL 49 2CLA936870A1001 9368.7 108
2CLA228800N1301 N2288 PL 49 2CSY242070R5200 TH/U1.1.ZS 160
2CLA228800N1801 N2288 AN 49 2CSY242150R1106 RA/U2.8.1 152
2CLA228800N1901 N2288 CV 49 2CSY242210R5000 TR/U1.1.ZS 160
2CLA228800N7001 N2288 R] 49 2CSY242280R1202 RT/U 1.1.ZS 159
2CLA228800N8001 N2288 VD 49 2CSY244280R1202 RT/U 1.1.ZW 159
2CLA228800N9001 N2288 NA 49 2CSY244340R5200 TH/U1.1.ZW 160
2CLA228810N1101 N2288.1 BL 49 2CSY244410R5000 TR/U1.1.ZW 160
2CLA228810N1301 N2288.1 PL 49 2CSY244490R1012 RS/U1.1 152
2CLA228810N1801 N2288.1 AN 49 2CSY247160R5200 TH/U1.1.ZC 160
2CLA228810N1901 N2288.1 CV 49 2CSY247240R1105 RB/U1.1 152
2CLA228860N1101 N2288.6 BL 49 2CSY247300R5000 TR/U1.1.ZC 160
2CLA228860N1301 N2288.6 PL 49 2CSY247370R1202 RT/U 1.1.ZC 159
2CLA228860N1801 N2288.6 AN 49 2CSY247450R1003 RS/U 2.1 152
2CLA228860N1901 N2288.6 CV 49 2CSY249370R1202 RT/U1.1.ZA 159
2CLA237000N1101 N2370 BL 48 2CSY249430R5200 TH/U1.1.ZA 160
2CLA237000N1801 N2370 AN 48 2CSY249500R5000 TR/U1.1.ZA 160
2CLA237000N1901 N2370 CV 48 2CSY249580R1103 RA/U1.16.1 152
2CLA267100N1101 N2671 BL 76 M109020000 T1393 99
2CLA267100N1301 N2671 PL 76 M109030000 T1393.1 99
2CLA267100N1801 N2671 AN 76 M109190000 T1371.4 99
2CLA267100N1901 N2671 CV 76 M109300000 T1393.9 99
2CLA267120N1101 N2671.2 BL 76

2CLA267120N1301 N2671.2 PL 76

2CLA267120N1801 N2671.2 AN 76

2CLA267120N1901 N2671.2 CV 76

2CLA267200N1101 N2672 BL 76

2CLA267200N1301 N2672 PL 76

2CLA267200N1801 N2672 AN 76

2CLA267200N1901 N2672 CV 76

2CLA269200N1101 N2692 BL 76

2CLA287000N1101 N2870 BL 48

2CLA287000N1801 N2870 AN 48

2CLA287000N1901 N2870 CV 48
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