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Obr. 1, Рис.  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2, Рис. 2 
 
 
 

Stmívač s otočným ovládáním (typ 2200 U-503) 
Návod k instalaci a použití 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Jmenovité napětí: 230 V AC, 50 Hz 
Jmenovitý výkon: 60-400 W pro vakuové / halogenové žárovky 230 V 
Odrušení: je provedeno (VDE 0875 / 12.88, stupeň N) 
Pojistka: T 1,6 H 
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C (viz diagram na obr. 2) 

POUŽITÍ 
Tento přístroj lze použít ke stmívání klasických žárovek nebo halogeno-
vých žárovek na 230 V. 
Otáčením ovládacího knoflíku doprava / doleva se jas připojeného svítidla 
zvyšuje / snižuje. V levé krajní poloze je stmívač vypnutý. 
Přístroj lze použít v kombinaci s následujícími kryty v designových 
řadách ABB s.r.o., Elektro-Praga: Classic (obj. č. 3294C-A123 ..), 
Swing® a Swing®L (3294G-A00125 ..), Tango® (3294A-A123 .), Neo® 
(3294M-A00123 ..), Element® a Time® (3294E-A00123 ..). 
Upozornění: 
Stmívač nesmí být použit pro regulaci jasu zářivkových svítidel nebo svíti-
del osazených halogenovými žárovkami napájenými z transformátoru! 

INSTALACE 
Připojení přístroje k elektrické síti smí provádět pouze osoba s odpovídají-
cí elektrotechnickou kvalifikací.  
Před zahájením instalace odpojte  síťové napájecí napětí! 
Stmívač se během provozu zahřívá z důvodů ztrát na výkonovém prvku. 
Udávaný jmenovitý výkon platí pro instalaci do masivního zdiva. Při insta-
laci do sádrokartonové nebo dřevěné stěny je nutno maximální jmenovitou 
zátěž snížit o 20 % (tj. na 320 W). Tato redukce je rovněž nutná při insta-
laci několika stmívačů nad sebou, vedle sebe nebo v blízkosti jiného zdro-
je tepla. Ve velmi teplém prostředí (nad 35 °C) musí být jmenovitá zátěž 
snížena v závislosti na teplotě okolí podle diagramu na obr. 2. 
Omezení výkonu musí být v popsaných situacích bezpodmínečně prove-
deno, jinak hrozí nebezpečí požáru! 
Připojení a montáž 
Přístroj je určen pro montáž do zapuštěné elektroinstalační krabice (o min. 
hloubce 40 mm), a to pomocí šroubů (rozteč upevňovacích otvorů 60 
mm), příp. pomocí drápků. Připojte vodiče (viz obr. 1) a přístroj upevněte 
do instalační krabice. Přiložte rámeček a upevňovací desku. Upevňovací 
desku připevněte k přístroji maticí (na hřídel navlékněte distanční kroužek) 
a nasuňte ovládací knoflík. (Distanční kroužek se dodává s krytem 
v designech Tango®, Element® a Time®; u designů Classic a Swing® se 
nepoužívá). 
Demontáž 
Ovládací knoflík sejměte tahem směrem k sobě. Odšroubujte matici a sej-
měte (distanční kroužek) upevňovací desku a rámeček. 
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Регулятор с поворотным управлением  
Инструкция по установке и использованию 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Номинальное напряжение: 230 В AC, 50 Гц 
Номинальная мощность:  60-400 Вт для вакуумных / галогенных  

лампочек 230 В 
Защита: выполнено (VDE 0875 / 12.88, ступень N) 
Предохранитель: T 1,6 H 
Рабочая температура: 0 °C до +35 °C (см. диаграмма на рис. 2) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Этот прибор можно использовать для регулировки классических или 
галогенных лампочек 230 В. 
Поворотом регулировочной кнопки вправо / влево яркость подклю-
ченного светильника повышается / снижается. В левом крайнем по-
ложении прибор выключен. 
Прибор можно использовать в комбинации со следующими 
крышками в дизайнах ABB: Classic (зак. №. 3294C-A123 ..), Swing® 
и Swing®Plus (3294G-A00125 ..), Tango® (3294A-A123 .), Neo® 
(3294M-A00123 ..), Element® и Time® (3294E-A00123 ..). 
Предупреждение: 
Прибор не может использоваться для регулировки яркости све-
тильников с люминесцентными лампами или светильников с гало-
генными лампочками с подключенным трансформатором! 

УСТАНОВКА 
Подключение прибора к электрической сети имеет право выпол-
нять только лицо с соответствующей электротехнической ква-
лификацией.  
Перед началом установки отключите сетевое питающее напря-
жение! 
Регулятор в течение эксплуатации нагревается по причине потерь на 
исполнительном элементе. Указанная номинальная мощность дейст-
вительна при установке в массивные стены. При установке в гипсо-
картонные или деревянные стены необходимо максимальную номи-
нальную мощность снизить на 20 % (т.е. на 320 Вт). Эта редукция 
применяется также при установке нескольких приборов друг над дру-
гом, друг возле друга или вблизи другого источника тепла. В очень 
тёплой среде (свыше 35 °C) номинальная нагрузка должна быть сни-
жена в зависимости от температуры окружающей среды в соответст-
вии с диаграммой на рис. 2. 
Ограничение мощности должно в предписанных ситуациях выпол-
нятся во избежание возникновения пожара! 
Подсоединение и монтаж 
Прибор предназначен для установки во внутреннюю электрическую 
установочную коробку (с минимальной глубиной 40мм), с помощью 
винтов (диаметр крепёжных отверстий 60мм), при необходимости с 
помощью коготков. Подключите провода (см. рис.1) а прибор закре-
пите в установочной коробке. Приложить рамку и крепёжную панель. 
Крепёжная панель крепится к прибору гайкой (на вал надеть дистан-
ционное колечко) и установить кнопку управления. (Дистанционное 
кольцо поставляется с крышкой в дизайнерском исполнении Tango®, 
Element® и Time®; у дизайнов Classic и Swing® не применяется). 
Демонтаж 
Управляющую ручку снять, потянув к себе. Открутить гайку и снять 
(дистанционное кольцо) крепёжную панель и рамку. 
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