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f)  Prekontrolujte spravnost a pevnost uchyceni vodi¢ ve svorkach pristroja.
Uvolnéné vodice opét dotahnéte

g) Po pripojeni vodi¢l usadte pfistroj na vodici kolicky ve dné krabice, do-
tvarujte vodice, priloZte na krabici viko a pfiSroubuijte jej.

h) Zasuvka pro polozapusténou montaz 5518-2790 (viz obr. 4) nema spodni
dil (krabici) a je uréena k zabudovani do panelt strojl, pfistroju a rozva-

décu.
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Obr. 1: Funkce propichovaci priichodky

Obr. 2: Spina¢ osazeny priichodkou

4. PouZzivani pfistroja

1. Dulezitd upozornéni

Domovni elektroinstalaéni pfistroje pracuji s elektrickym napétim 230 V AC, tj.
napétim Zivotu nebezpeénym.

Pristroje smi instalovat pouze osoba s odpovidajici elektrotechnickou
kvalifikaci.

Pred zahajenim montaze musi byt pfislusny elektricky obvod odpojen od na-
péajeni. Zaroveri musi byt zabezpeceno, aby nemohlo dojit k nezadoucimu
zapnuti jinymi osobami. Pred vlastni montazi je nutné se presvédcit (zkouSec-
kou, méricim pristrojem), zda k vypnuti skute¢né doslo. Totéz plati i p/i vymé-
né pfistroja.

Neni dovoleno uzivat pfistroje jinak, nez je uréeno, nebo na jina vySSi napéti,
nez je pfedepséano.

Je zakazano pouZzivat elektroinstalaéni pristroje tam, kde by mohlo dojit p/i
uzivani k jejich zaplaveni, zastfikani vodou nebo kde by vlivem nadmérné
prasnosti byla snizena jejich funkénost a bezpeénost. Tato podminka neplati
u pristroju, které jsou pro dany typ prostfedi uréeny a jsou oznaceny pfislus-
nym stupném kryti IP xx dle CSN EN 60 529.

2. Pfiprava pro instalaci p¥istroji na omitku

Pokud neni uréeno jinak, pristroje se instaluji na omitku. Pouze polozapusté-
né provedeni zasuvek je uréeno k zabudovani do panelu strojd, pfistroji

a rozvadéch. Pro spravnou instalaci je nutno dodrZet nasledujici zasady:

a) Na pevny rovny podklad se pfipevnéte spodni dil pfistroje (krabici) vruty
nebo Srouby, v zavislosti na druhu podkladu. Upeviiovaci otvory v krabici
jsou ledvinovitého tvaru, coz umoZzniuje krabici pfed dotazenim Sroubu vy-
rovnat.

b) Pruchodkou protahnéte pFivodni kabel, z néhoZ jste predem odstranili
plast tak, aby prichodkou prochazel jesté kabel s plastém a v krabici za
prachodkou byly jiz volné vodice.

c) U téchto pfistroju je pouzita specialni propichovaci prachodka, kter4 po
propichnuti tenkym ostrym hrotem tésné obepne nésledné protazeny ka-
bel. Tim je zajisténo kvalitni utésnéni vstupu kabelu do pfistroje (viz
obr. 1).

d) Jednou z moznych variant je zasuvka s kovovou ucpavkovou prachod-
kou. Na zakéazku Ize také dohodnout dodavku zasuvek s pruchodkou, ne-
bo vice prichodkami i v jinych pozicich nez je standardni provedeni (viz
obr. 3)

e) Délku vodic¢l je tfeba ponechat cca 13 cm.

Pristroje fady Garant se pouZivaji pro vrchni pevné elektroinstalace v prostre-
di, kde je vyZzadovano kryti az do IP 55 u zasuvek a IP 66 u spinacu. Pfistroje
jsou vhodné pro instalaci na hoflavé podklady o tfidach reakce na ohen B, C,
D. PFi montaZzi a provozu se muze dostat do vnitfniho prostoru vihkost, ktera
pfi zméné teploty muze kondenzovat, coz zpusobuje roseni. Rozsah roseni
neni na zavadu funkce a nemuze zpUsobit Zadny problém pfi pouZzivani.

S vySSi teplotou zmizi. Rovnéz je mozné otevrit odkapavaci otvor ve dné kra-
bice pristroje smérem k zemi. PFi otevieni tohoto odkapavaciho otvoru dojde
ke snizeni vysledného kryti z IP66, respektive IP 55, na IP44 (vodni sprcha

a predméty nad 1mm). Kryty s otevienym odkapavaci otvorem vyhovi pouze
pro IP44. Pokud se tedy v prostoru uvnitf pfistroje objevi voda a odte¢e odka-
pavacim otvorem, vyhovuje vyrobek tomuto snizenému kryti. Pro dosazeni
vySSiho kryti se nesmi odkapavaci otvor vylamovat.

Obr. 3: Zasuvky pro vrchni montaz

Obr. 4: Zasuvka pro polozapudténou montaz

5. Udrzba pFistroja

w

. Pfipojeni vodiéd a upevnéni pfistroja

a) Svorky pristroji jsou uréeny pro tuhé plné vodice a slanéné vodice. Pfi-
stroje maji Sroubové svorky, které jsou uréeny pro vodice o prifezu 1 a7
2,5 mm2 Cu.

b) Délka odizolovani je uvedena na pfistroji. Dbejte na to, aby odizolované
konce byly rovné a nedeformované.

c) Pri spravném zavedeni vodi¢e do svorky a dotazeni Sroubu je upevnéni
vodice spolehlivé.

d) Oznaceni svorek odpovida jejich funkci v elektrickém obvodu.

e) Pii upeviiovani pristroju do krabic tvarujte vodice tak, aby nedoslo k jejich
uvolnéni ve svorce.

Udrzba mechanickych a elektrickych &asti pfistrojd neni nutna.

Jakékoliv upravy, které by porusily funkénost a bezpeénost pristroju, jsou za-
kazany.

Udrzbu a pFipadné opravy pohyblivych pFivoda smi provadét pouze
osoba s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci, proto v pfipadé poru-
chy vzdy kontaktujte odbornou firmu.

Kryty otirejte jemnou prachovkou. Znegisténé kryty lze po jejich demontazi,
nebo odpojeni pristroje zasuvky od elektrické sité otfit mirné vihkou utérkou
navihéenou slabym mydlovym roztokem a poté suchou prachovkou.

Kryty pfistroju nikdy neotirejte ani neumyvejte drsnymi cisticimi utérkami ani
pripravky, které obsahuji ostré pevné ¢asti.

NepouZivejte agresivni chemické latky (benzin, aceton apod.).

6. Informace o vyrobcich

Dalsi informace o vyrobcich spoleénosti ABB s.r.o., Elektro-Praga jsou do-
stupné na internetovém portalu www.abb.cz/elektropraga a v tisténém Kata-
logu domovniho elektroinstalaéniho materialu vydavaném touto spole¢nosti.




