Navod k pouziti

pFistroji pro systémovou elektrickou
instalaci

Modul zaluziového akéniho ¢lenu,
2nasobny, 24V DC 6 A, ABB i-bus®

KNX/EIB, JA/M 2.241
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Dulezita upozornéni

Montovat a zprovoziovat pfistroje smi pouze kvalifikovani a
vyskoleni elektromontéfi, ktefi jsou certifikovani jako Partnefi
KNX a jsou uvedeni v seznamu partnert asociace KNX:
www.knx.org pfipadné na www.abb-epj.cz. BEhem
projektovani a realizace elektrické instalace musi byt brany
v Uvahu pfislusné normy, predpisy a pfedepsané postupy.

- Chrarite pfistroje pred vihkosti, znecisténim a poskozenim
béhem dopravy, skladovani a pouzivani!

- PFistroje neprovozujte mimo povoleny rozsah technickych dat
(napf. teplotni rozsah)!

- Pristroje smi byt provozovany pouze v uzavienych krytech
(napf. v rozvodnicich).

Zprovoznéni
Ptifazeni individualni adresy a nastaveni parametri se
zajistuje z ETS=Engineering Tool Software (od verze ETS2
V1.3nebo vyssi). Odpovidajici soubor VD3 je nutné pouzit pro
programovani v ETS3.
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Podrobny popis parametr(i, nastaveni a postup zprovozriovani
Ize nalézt v technickych datech. Tyto informace Ize stahnout
z internetovych stranek www.abb.de/eib.

Popis pristroje

Modul 2nasobného Zaluziového akéniho ¢lenu mize pracovat
v kterékoli ze zasuvnych &asti lokalni fidici jednotky. Pro
spinani dvou nezavislych elektrickych pohond, jako
Zaluziovych motor(i, pohont ventilacnich klapek apod.
Jmenovité spinaci napéti je 12 V DC nebo 24 V DC. Vstupni
napéti a vnitfni spotfeba je odvozena od napajeni lokalni Fidici
jednotky RC/A 1.1. Napajeni je pfipojeno automaticky po
nasunuti modulu na stanovené misto:
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Pripojeni
Pripojeni vnéjsich tlacitkovych snimacu: prostfednictvim
Sroubovych nasuvnych svorkovnic.

Technicka data

Napéjeci napéti je odvozeno od napajeni lokalni Fidici jednotky
RC/A 8.1

Napajeci napéti 10 ... 30 V DC

Vystupy: 2, reléové s kontakty pfepinajicimi polaritu
Maximalni spinany proud: 6 A

Dalsi vystupy: 2 svorkovnice pro pfipojeni ochranného vodi¢e

PFipojeni: nasuvnou, Sroubovou svorkovnici
Maximalni spotfeba: 1,5 W

Stupefi kryti: IP20 podle CSN EN 60 529
Ttida ochrany: Il

Instalace
Pristroj Ize pouzit vyhradné ve spojeni s lokalni Fidici
jednotkou RC/A 8.1

Likvidace

VSechny balici materialy a pfistroje ABB jsou vybaveny
oznacenim a zku$ebnim razitkem pro fadnou a odbornou
likvidaci. Balici materidly a elektrické pfistroje, resp. jejich
komponenty likvidujte v autorizovanych sbérnach, resp. v
likvidagnich zavodech.

Zaruka vacéi koncovému spotiebiteli

PFistroje ABB jsou vyrobeny nejmoderné;jsi technologii a
jsou kvalitativné prezkouSeny. Pokud se presto projevi
nedostatky, poskytuje ABB zaruku v tomto rozsahu:
Zarucni Ihita

Délka zaruéni Ihaty ¢ini 24 mésicl od koupé pfistroje
koncovym spotiebitelem. Konéi nejpozdéji 30 mésict od
data vyroby.

Rozsah

ABB bezplatné opravi nebo znovu vyrobi vSechny &asti
pfistroje, které se prokazatelné staly nefunkénimi nebo
nespravné fungujicimi vadnou konstrukci, nevhodnym
materidlem nebo vadnym provedenim.

Vylouceni

Ruéeni za nedostatky se nevztahuje na pfirozené
opotfebeni nebo Skody vzniklé dopravou, dale na Skody
v dusledku nedodrzeni montaznich pokynt a na $kody
v disledku neodborné instalace. Na odstranéni
nedostatku musi byt firmé ABB poskytnut nezbytny ¢as a
prileZitost k ovéfeni zplsobu montaze. Ruceni za
dusledky vzniklé na zékladé neodborné provedenych
zmén nebo praci spojenych s uvedenim do provozu
nevznika. Plati to také pro dodavky jednotlivych i
nahradnich dilG.

ABB neruci za Skody, které nevznikly na samotném
predmétu dodavky, zvlasté ne za Skody nepfimé,
néasledné a Skody na majetku.

Promiceni

Neuzna-li firma ABB uplatriované reklamace nedostatkd,
proml€uje se pravo opravnéného zaruénim plnénim,
uplatnéni narokl z nedostatku, ve vSech pfipadech od
okamziku v€asné reklamace za 24 mésicu.

Zasilani

Pro zachovani prav na zakladé tohoto prohlaseni o
zaruénim pInéni je nutno v pfipadé zarucniho plnéni
zaslat pfistroj spole¢né s vyplnénym zaruénim listem
(nebo ¢&islem faktury ¢i dodaciho listu) a kratkym popisem
reklamovaného nedostatku pfislusnému odbornému
prodejci nebo Servisnimu stfedisku ABB.

Udrzba

PFistroj je bezudrzbovy. Dojde-li na ném napf. béhem
dopravy nebo skladovani k zavadé, nelze jej otevirat, ale
musi byt odeslan k opravé vyrobci. Bude-li pfistroj
otevren, dochazi ke ztraté zakonné zaruky.

Cisténi

Znecisténé pristroje je mozné lehce otfit suchym
hadfikem. Pokud by to nestacilo, Ize pouzit mirné
navlhéeny hadrik, lehce namydleny. V zadném pfipadé
nelze pouzit jakékoliv jiné &istici prostfedky nebo
organicka rozpoustédia.

ABB s.r.o. Elektro-Praga &
Resslova 3

CZ-466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: 483 364 111

fax: 483 364 159

e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz

Technicka podpora (zelena linka):

800 800 103



