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Navod k montazi a uziti
Stanice povétrnostni ABB i-bus®KNX
Wz/S 1.3.1.2

Dulezita upozornéni

Montovat a zprovoziiovat pfistroje smi pouze kvalifikovani a
vyskoleni elektromontéfi, ktefi jsou certifikovani jako Partnefi KNX
a jsou uvedeni v seznamu partnert asociace KNX: www.knx.org
pfipadné na www117.abb.com. Béhem projektovani a realizace
elektrické instalace musi byt brany v Gvahu pfislusné normy,
predpisy a pfedepsané postupy.

- Chrarite pfistroje pred vihkosti, zneci$ténim a poSkozenim
béhem dopravy, skladovani a pouzivani!

- Pristroje neprovozujte mimo povoleny rozsah technickych dat
(napf. teplotni rozsah)!

- Pristroje smi byt provozovany pouze v uzavienych krytech (napf.

v rozvodnicich).

Zprovoznéni
Prifazeni individudlni adresy a nastaveni parametr(i se zajistuje
z ETS=Engineering Tool Software (od verze ETS3.0f nebo vyssi).
Odpovidajici soubor VDx je nutné pouzit pro programovani v
ETS3 nebo soubor KNXPROD pro programovani v ETS4.
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Podrobny popis parametr(l, nastaveni a postup zprovoziovani |ze
nalézt v technickych datech. Tyto informace Ize stahnout z
internetovych stranek www.abb.com/knx.

Zapojeni

PE ==tmmcmmsmmasannn:

1 Popisové pole

2 Programovaci tlacitko

3 Cervena programovaci LED

4 Svorkovnice pro pfipojeni sbérnice KNX

5 Napajeci napéti

6 Pfipojeni kombinovaného snimace

7 Pfipojeni snimace PT 1000

8 LED ,Zapnuto“ a LED ,Chyba komunikace*

Popis

Povétrnostni stanice WZ/S 1.3.1.2 umozriuje sbirat a zpracovavat
udaje o poveétrnosti. Povétrnostni stanice se pouziva spole¢né

s kombinovanym snimagem WES/A 3.1. Pfipojeni ke sbérnici je
zajisténo sbérnicovou svorkovnici. Pristroj je provozuschopny po
pfipojeni napdjeciho a sbérnicového napéti. Kombinovany snimac¢
povétrnostnich udaju pfedava udaje o rychlosti vétru, desti, jasu ve
tfech smérech, soumraku a teploté a kromé toho udaje o datu a
¢ase. Tento snimac je napajen pfimo z napajeciho zdroje
integrovaného v povétrnostni stanici.
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Funkce podle aplikaéniho programu

- Méfené hodnoty: Mohou byt o rozméru 1 bit nebo 2 Byty
- Mezni hodnoty: 2 na snimac, vzdy horni a dolni mez

- Logické funkce: AND / OR, inverze, pro kazdou 4 vstupy
- Ukladani hodnot: 4 paméti, v kazdé z nich Ize ulozit 24
hodnot

Technicka data (vytah)
Pracovni napéti
Rozhrani Pro napajeci napéti a datovy prenos
KNX pfipojeni: bezSroubova sbérnicova svorkovnice
Pfipojeni Sroubovymi svorkami

lanénymi vodi¢i 0,2 — 2,5 mm?
tuhymi vodigi 0,2 — 4,0 mm?

max. 0,6 Nm

85-265V AC

Utahovaci moment:

Teplotni rozsah:
provoz: -5 °C az +45 °C
skladovani: -25 °C az +55 °C

Stupefi kryti IP20 podle CSN EN 60 529

T¥ida ochrany Il podle CSN EN 61 140

Montaz na 35 mm nosné listy, CSN EN 60 715

Délka kabelaZze mezi povétrnostni stanici a kombinovanym

snimac¢em max. 100 m.

Typ kabelu YCYM oder J-Y(ST)Y 2x2x0,8

Rozméry 90 x 72 x 64 mm (v x$ x h)

Sitka 4 M, 1 modul = 18 mm

Pro montaz do rozvodnic a rozvadécu

Pristroj je pfipraven k ¢innosti po pfipojeni napajeni a

sbérnicového napéti.

Ovladani a indikace

Programovaci tlacitko (2)
K zadani individualni adresy, viz programovaci LED (3).

Cervena programovaci LED (3)
Po stisku programovaciho tlaéitka (2) se rozsviti, poté Ize

naprogramovat individualni adresu.

Montaz

Pro instalaci do rozvadé&i nebo rozvodnic. BezSroubové uchyceni
na nosnou listu 35 mm podle CSN EN 60715.

Pripojeni

PFipojeni sbérnice sbérnicovou svorkovnici. Vykonové obvody se
pfipojuji ke Sroubovym svorkam. Popis svorek je na krytu.

Likvidace

V8echny balici materidly a pfistroje ABB jsou vybaveny oznacenim
a zkuSebnim razitkem pro fadnou a odbornou likvidaci. Balici
materialy a elektrické pfistroje, resp. jejich komponenty likvidujte

v autorizovanych sbérnach, resp. v likvida¢nich zavodech.

Zaruka vuci koncovému spotiebiteli

PFistroje ABB jsou vyrobeny nejmodernéjsi technologii a jsou
kvalitativné pfezkouSeny. Pokud se pfesto projevi nedostatky,
poskytuje ABB zaruku v tomto rozsahu:

Zaruéni lhuta
Délka zaruéni Ihaty &ini 24 mésicu od koupé pristroje koncovym
spotfebitelem. Konéi nejpozdéji 30 mésicl od data vyroby.

Rozsah

ABB bezplatné opravi nebo znovu vyrobi vSechny ¢asti pfistroje,
které se prokazatelné staly nefunkénimi nebo nespravné
fungujicimi vadnou konstrukci, nevhodnym materialem nebo
vadnym provedenim.

Vylouceni

Ruéeni za nedostatky se nevztahuje na pfirozené opotfebeni nebo
Skody vzniklé dopravou, dale na Skody v disledku nedodrzeni
montaznich pokyn( a na $kody v dusledku neodborné instalace.
Na odstranéni nedostatku musi byt firmé ABB poskytnut nezbytny
Cas a prilezitost k ovéfeni zptisobu montaze. Ruéeni za dusledky
vzniklé na zakladé neodborné provedenych zmén nebo praci
spojenych s uvedenim do provozu nevznika. Plati to také pro
dodavky jednotlivych i nahradnich dild. ABB neruéi za $kody, které
nevznikly na samotném pfedmétu dodavky, zvlasté ne za Skody
nepfimé, nasledné a Skody na majetku.

Promlceni

Neuzna-li firma ABB uplatiiované reklamace nedostatku,
proml€uje se pravo opravnéného zaruénim plnénim, uplatnéni
naroku z nedostatku, ve vSech pfipadech od okamziku véasné
reklamace za 24 mésicl.

Zasilani

Pro zachovani prav na zakladé tohoto prohlaseni o zaru¢nim
pInéni je nutno v pripadé zaruéniho pInéni zaslat pfistroj spolecné
s vyplnénym zaruénim listem (nebo Cislem faktury & dodaciho
listu) a kratkym popisem reklamovaného nedostatku pfislusnému
odbornému prodejci nebo Servisnimu stfedisku ABB.

Udrzba

Pristroj je bezudrzbovy. Dojde-li na ném napf. b&éhem dopravy
nebo skladovani k zavadé, nelze jej otevirat, ale musi byt odeslan
k opravé vyrobci. Bude-li pfistroj otevien, dochazi ke ztraté
zakonné zaruky.

Cisténi

Znecisténé pristroje je mozné lehce offit suchym hadfikem. Pokud
by to nestacilo, Ize pouzit mirné navlihéeny hadfik, lehce
namydleny. V Zadném pfipadé nelze pouzit jakékoliv jiné Cistici
prostiedky nebo organicka rozpoustédia.
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ABB s.r.o. Elektro-Praga iy
Resslova 3

CZ-466 02 Jablonec nad Nisou

tel: 483 364 111

fax: 483 364 159

e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www117.abb.com/
Technicka podpora (zelena linka):

800 800 103
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