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Jedná se o signální tlačítko s jedním zapínacím 
bezpotenciálovým kontaktem pro malá napětí. 
Pro snazší identifikaci je tento přístroj označen velkým 
popisovým polem. Pro signální prvek (LED) může být 
zvolena paměťová funkce. Pro adresnou funkci je signálka 
aktivována pouze v případě, že je stisknuto tlačítko a 
signálka je pod napětím. Signálka svítí i po uvolnění 
tlačítka do té doby, dokud je na jejích svorkách napětí.  
Neadresná funkce znamená svícení signálky bez ohledu 
na tlačítko. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provozní napětí: 9,5 - 28 V AC / 9,5 - 35 V DC
Pracovní proud: 20 mA AC / 10 mA DC
Max. proud spínače: 30 V AC / 35 V DC

100 mA AC/DC
Svorky: šroubové, max. 1 mm2

Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C
Skladovací teplota: –40 °C až +70 °C


