
Signální tlačítko tahové 
FAP 3002 
 
Toto signální tlačítko má zapínací bezpotenciálový kontakt ovládaný tahem za šňůru o délce 2,5 m (s možností 
zkrácení), který je paralelně připojen k prosvětlenému tlačítku v pravé části krytu. 
Pro snadnou identifikaci má tento přístroj ve vrchní části velké popisové pole. Pro signální prvek (LED) může být zvolena 
paměťová funkce. Pro adresnou funkci je signálka aktivována pouze v případě, že je stisknuto tlačítko a signálka je pod 
napětím. Signálka svítí i po uvolnění tlačítka do té doby, dokud je na jejích svorkách napětí.  Neadresná funkce znamená 
svícení signálky bez ohledu na tlačítko. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provozní napětí: 9,5 - 28 V AC / 9,5 - 35 V DC
Pracovní proud: 20 mA AC / 10 mA DC
Max. proud spínače: 30 V AC / 35 V DC

100 mA AC/DC
Svorky: šroubové, max. 1 mm2

Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C
Skladovací teplota: –40 °C až +70 °C


