
Signální tlačítko s konektorem 
FAP 3011 
 
Tento přístroj má zapínací bezpotenciálový kontakt 
ovládaný tlačítkem na jeho čelní ploše. Navíc lze k němu 
prostřednictvím konektoru připojit další šňůrové tlačítko. 
Pro snadnou identifikaci má tento přístroj ve vrchní části 
popisové pole.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provozní napětí: 9,5 - 28 V AC / 9,5 - 35 V DC
Pracovní proud: 20 mA AC / 10 mA DC
Max. proud spínače: 30 V AC / 35 V DC

100 mA AC/DC (3 W/V?A)
Konektor: Jack 6,3 mm
Svorky: šroubové, max. 1 mm2

Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C
Skladovací teplota: –40 °C až +70 °C


