
Alarm 
FIM 1200 
 
Alarm je signální jednotka s možností širokého rozsahu 
napájecího napětí, s přerušovaným akustickým a blikajícím 
optickým signálem. Může být použit jako samostatný 
signalizační prvek nebo jako součást poplachového 
systému. 
Světelná čočka se signálními diodami LED je velmi dobře 
viditelná i ze stran. 
Zvukový signál může být odpojen pomocí propojky a 
jednotka tak může být použita pouze jako signální blikající 
návěstí.  
Alarm se aktivuje přiložením provozního napětí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Provozní napětí: 9,5 - 28 V AC / 9,5 - 35 V DC
Pracovní proud: 60 mA AC / 30 mA DC
Frekvence zvukového signálu: 2300 Hz
Intenzita zvukového signálu: 70 dB (ve vzdálenosti 30 cm)
Svorky: šroubové, max. 1 mm2

Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C
Skladovací teplota: –40 °C až +70 °C


